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DT20 Hi

SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT
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DT20-P254B | DT20 Hi
SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT

Informazioni per l'ordine

Tipo Cod. art.

DT20-P254B 1041278

Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori  www.sick.com/DT20_Hi

 

Dati tecnici in dettaglio

Prestazione

Campo di misura 50 mm ... 150 mm 1)

Oggetto da misurare Oggetti naturali

Ripetibilità ≥ 0,125 mm 1) 2) 3)

Linearità ± 0,5 mm 3) 4)

Tempo di risposta ≥ 2,5 ms 2)

Frequenza di misurazione ≤ 400 Hz 1)

Tempo di uscita ≥ 2,5 ms

Sorgente luminosa Laser rosso

Classe laser 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)

Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 2 mm x 4 mm (150 mm)

Funzione supplementare Formazione valore medio regolabile, mobile: veloce/medio/lento, Modalità di commutazione:
distanza dall'oggetto (DtO), Teach-in dell'uscita di commutazione, uscita di commutazione in-
vertibile, Teach-in dell'uscita analogica, si può invertire l'uscita analogica, Ingresso multifunzio-
ne: laser spento / Teach-in esterno / disattivato, Spegnimento del display, Blocco della superfi-
cie di comando

1) Riflessione 6% ... 90%.
2) In funzione della formazione valore medio impostata o della sensibilità.
3) In caso di referenziazione regolare nell'applicazione.
4) Riflessione 90%.

Interfacce

Uscita analogica 1 x 4 mA ... 20 mA (≤ 300 Ω)

Risoluzione uscita analogica 12 bit

Uscita di commutazione 1 x PNP (100 mA) 1)

Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF 2)

1) PNP: HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = < 2 V; NPN: HIGH = < 2 V / LOW = UV.
2) MF utilizzabile come laser spento, Teach-in esterno o disattivato.
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Caratteristiche meccaniche ed elettriche

Tensione di alimentazione UV DC 10 V ... 30 V 1)

Ripple residuo ≤ 5 Vpp 2)

Consumo energetico ≤ 1,8 W 3)

Tempo di riscaldamento ≤ 10 min

Materiale della custodia Metallo

Materiale della finestrella frontale PMMA

Tipo di collegamento Connettore maschio, M12, 5 poli, Unità connettore girevole

Display Display LC, 2 x LED

Peso 135 g

Grado di protezione IP65

Classe di protezione II

1) Valori limite; polarità protetta. Funzionamento in rete protetta da cortocircuiti: max. 8 A.
2) Non può oltrepassare per eccesso o per difetto i valori di tolleranza UV.
3) Senza carico.

Dati ambientali

Temperatura ambiente di funzionamento –20 °C ... +55 °C, Temperatura d'esercizio con UV = 24 V

Temperatura ambiente magazzino –40 °C ... +60 °C

Deriva termica 0,25 mm/K 1)

Tipo. Sicurezza luci esterne Luce artificiale: ≤ 3.000 lx
Luce solare: ≤ 10.000 lx

Resistenza alle vibrazioni EN 60068-2-6, EN 60068-2-64

Resistenza agli urti EN 60068-2-27

1) 0,5 mm/K: con distanze > 600 mm.

Classificazioni

ECl@ss 5.0 27270801

ECl@ss 5.1.4 27270801

ECl@ss 6.0 27270801

ECl@ss 6.2 27270801

ECl@ss 7.0 27270801

ECl@ss 8.0 27270801

ECl@ss 8.1 27270801

ECl@ss 9.0 27270801

ETIM 5.0 EC001825

ETIM 6.0 EC001825

UNSPSC 16.0901 41111613
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Disegno quotato (Quote in mm)
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①  Indicazione di stato tensione di esercizio attiva (verde)
②  Indicazione di stato uscita di commutazione (arancione)
③  Asse ottico, ricevitore
④  Asse ottico, emettitore
⑤  Foro di fissaggio
⑥  Connettore maschio M12, 5 poli, rotante
⑦  Elementi di comando e display
⑧  Superficie di riferimento = 0 mm

Tipo di collegamento
Connettore maschio M12, 5 poli

Schema di allacciamento
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①  Ingresso multifunzione (MF)
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Possibilità di regolazione
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①  Indicazione di stato tensione di esercizio attiva (verde)
②  Indicazione di stato uscita di commutazione (arancione)
⑦  Elementi di comando e display

Accessori consigliati
Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori  www.sick.com/DT20_Hi

Breve descrizione Tipo Cod. art.

Angolari e piastre di fissaggio

Angolare di fissaggio, acciaio inox, senza materiale di fissaggio, per DT20 Hi, senza ma-
teriale di fissaggio

BEF-WN-DT20 4043524

Staffa di fissaggio in acciaio inox, Acciaio inox BEF-WN-OD1000 4089813

Supporti di bloccaggio e di allineamento

Supporto di allineamento in acciaio zincato con accessori di montaggio, Acciaio, zincato,
incluso materiale di fissaggio per il sensore

BEF-AH-OD1000 2087355

Connettori e cavi

Testa A: Connettore femmina, M12, 5 poli, diritta, Codifica A
Testa B: estremità cavo sciolta
Cavo: Cavo sensore/attuatore, PVC, non schermato, 2 m

YF2A15-020VB5X-
LEAX

2096239

Testa A: Connettore femmina, M12, 5 poli, diritta, Codifica A
Testa B: estremità cavo sciolta
Cavo: Cavo sensore/attuatore, PVC, non schermato, 5 m

YF2A15-050VB5X-
LEAX

2096240

Testa A: Connettore femmina, M12, 5 poli, angolato, Codifica A
Testa B: estremità cavo sciolta
Cavo: Cavo sensore/attuatore, PVC, non schermato, 2 m

YG2A15-020VB5X-
LEAX

2096215

Testa A: Connettore femmina, M12, 5 poli, angolato, Codifica A
Testa B: estremità cavo sciolta
Cavo: Cavo sensore/attuatore, PVC, non schermato, 5 m

YG2A15-050VB5X-
LEAX

2096216
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SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

SICK in breve
SICK è una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per l'automazione industriale. Una 
gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo affidabile ed efficiente dei 
processi per proteggere le persone da incidenti e per la prevenzione dei danni ambientali. 

Abbiamo una vasta esperienza in svariati settori e ne conosciamo i processi e i requisiti. In questo modo con 
sensori intelligenti siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno. Nei centri 
applicativi in ​​Europa, Asia e Nord America le soluzioni di sistema sono testate su misura e ottimizzate. Tutto 
questo ci rende dei fornitori e partner di sviluppo affidabili.

A completamento della nostra offerta, proponiamo servizi globali: i SICK LifeTime Services garantiscono la 
sicurezza e la produttività durante l'intero ciclo di vita della macchina. 

Questo per noi è “Sensor Intelligence”.

Vicino a voi nel mondo:
Referenti e altre sedi  - www.sick.com


