Federklemmen Eﬂg

MERKMALE

, RS PRO 15,88 mm
el Stahlfederklemme, 24,61 mm
Kratvscnutz x 7,94 mm x 29,37 mm, 6 BA

Temperaturbereich:

0 °C bis 60 °C.

Ideal fur den Einsatz
als Werkzeug-
Halteclips

Die Clips werden mit
Befestigungsschrau
ben geliefert

Professionelle Produkte von RS bieten lhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Federklemmen Eﬂg

Produktbeschreibung

Dieser Nylon-Federclip der bewahrten Marke RS PRO ist sehr vielseitig. Mit einer massiven
Stahlkonstruktion I&sst sich der Clip einfach durch eine Schraubenbohrung montieren. Nach dem
Einsetzen kbnnen Werkzeuge, Rohre oder Schlauche durch einfaches Einrasten gesichert werden.
Die Nylonbeschichtung sorgt dafir, dass die Klemme weniger kratzt oder beschadigt, wenn etwas in
sie eingefuhrt wird.

Allgemeine

Beschichtungsfarbe Schwarz

Werkstoff Stahl

Beschichtungsmaterial Nylon

Haltewerkzeuge, kundenspezifische

Anwendungen Kabelorganisationsldsung
Clip-Durchmesser 6,35mm
Gesamtbreite 13,49mm
Hbhe 6,35mm
Tiefe 15,08mm

Durchmesser der Befestigungsbohrung 8BA
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Kit Contents

Clip Size (mm) | 6.35 953|127 [ 158 19.05 | 25.4 | 28.58 | 31.75 | 38.1

Quantity 25 25 25 25 25 10 10 10 10
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Federklemmen Eﬂg
ASSTOCK | Nominal A B c E H W T .
Size  ins ing ing ing ins BA ing ing
NUMBER mm mm mim m mm Clearance mim v
S07-832 114 13/64 25064 17/32 19/32 8 1/4 048
535 516 ] 13.49 15.08 6.35 375
507-826 | a8 19/64 18 5/8 25/32 8 114 o164
253 7.54 8.53 15.58 19.84 5.35 19
507-810 112 13/32 16/32 53/64 1732 B BB g
127 10.32 11,91 21.03 2461 7.94 457
S07T-RO4 58 1/2 35/64 31132 1.6/32 B &M16 022
15.68 127 13.89 24.87 26.37 754 BER
507-797 34 39/84 41/84 1.1/8 1.3/8 : 516 024
19.05 15.48 16.27 28.58 34.83 784 B10
507-781 1 34 2532 1.3/16 1.5/8 & 5186 o0zz
254 15.08 19.84 30.16 41.28 794 558
"07-775 1.1/8 78132 24132 1.89/16 1.16M6 4 38 028
28.58 23.02 23.02 39.69 49.21 9.53 T
S07-Te9 1.1/4 1.1764 1 14564 2.1/8 8 e 032
31.75 258 254 4325 53.88 .11 813
507753 1142 1.7/32 1.316 2 2002 1/2 036
2.1 30.96 30.16 50.8 635 4 12.7 21
2 1.9/16 1.5/8 2.1/4 31/8 12 038
50.8 29.69 41.28 5715 75,38 127 A10
78 5364 34 1.1/8 1.15/32 4 516
2222 21 13.05 285 37.3 7 94
Kit Contents
Clip Size (mm) | 6.35|1953| 127|158 | 1905|254 | 2858 | 31.75 | 38.1
Quantity 43 |48 |48 |34 |20 36 |30 24 18
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