Accessoires de mesure de sécurité

Pointes de touche
Pointe de touche de sécurité, type XPP-80

Jusqu’a 1000 V, CAT Il. Raccordement par I'intermédiaire d’'une s 2 "
douille 4 mm de sécurité. Isolant en polyamide 6.6. Garde de 2 !
protection avec méplats permettant de disposer plusieurs |
pointes de touche dans un encombrement réduit et de garantir ‘ I ALl - e

son maintien en position sur des plans inclinés. Existe en
différentes versions, avec, selon les modeéles, une pointe rigide,
@2 mm, en acier spécial (jusqu’'a 10 A, longueur 16 ou 19 mmj,

ou une pointe élastique, équipée d’un contact a lamelies (4 mm, 16 e 19 9
jusqu’a 29 A). Couleurs: 1 - 5, ﬂ —
5 D]'__] I [ [ ==

XPP-80/2-16, Pointe acier spécial, 16 mm N° de Cde 9640-*
XPP-80/2-19, Pointe acier spécial, 19 mm N° de Cde 9644-*
XPP-80/4, Contact a lamelles N° de Cde 9642-*

XPP-80/2

XPP-80/2-16 XPP-80/2-19 XPP-80/4

Pointe de touche de sécurité, type XPP-80/U
Jusqu’a 1000 V, CAT Il. Equipée d'un c6té d'une douille 4 mm de 75
sécurité, de l'autre c6té d’un taraudage M2 pour le raccordement 19,5 23 B
de pointes de touche. Isolant en polyamide 6.6. Garde de
protection avec méplat pour garantir son maintien en position sur
des plans inclinés.
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XPP-80/U Couleurs: 1 - 3 N° de Cde 9643-*
Pointes compatibles avec le modéle XPP-80/U: £} =) ==P
ES-1, Pointe en acier spécial, ES-1 ES-2 ES-4

1mm, 1A N° de Cde 9620

ES-2, Pointe en laiton, 2 mm, 10 A N° de Cde 8621
ES-4, Pointe élastique avec

un contact a lamelles, 4 mm, 20 A N° de Cde 9622
ES-K, Kit composé des types
ES-1, ES-2 et £ES-4 N° de Cde 9619

Pointe de touche de sécurité, type XPS-70

Jusqu’a 1000 V, CAT I, 20 A. Enfichable sur appareils et testeurs
équipés en sortie d’une douille de sécurité. L'appareil de mesure
pourra ainsi directement étre relié au point de mesure.
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XPS-70 Couleurs: 1 -3 N° de Cde 9652-*

Pointes de touche de sécurité, types PP-115/2 et PP-115/4
Jusqu’a 1000 V, CAT lll. Equipées d’un c6té d’une douille 4 mm
de sécurité, de l'autre cdté d’'une pointe 2 mm rigide (PP-115/2),
ou d’une pointe 4 mm avec contact a lamelles (PP-115/4). Isolant
en polyamide 6.6 avec garde de protection. Le capuchon de
protection MSK-4 permet de contacter une patte de Cl sans
risque de toucher une barette voisine. Couleurs: 1 - 3.

= PP-115/4
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PP-115/2 jusqu’a 10 A N° de Cde 8115-* = QEf 3{
PP-115/4 jusqu’a 20 A N° de Cde 9112-* RS PP-115/2
MSK-4 N° de Cde 9108-*

Pointes de touche de sécurité, types HP-150/A et HP-150/B 150

Jusqu’a 1000 V, CAT Ill, 5 A. Equipées d'un cb6té d’une pointe 22 . 83

affutée en acier spécial, permettant de percer des couches [

isolantes ou d’oxydes, de 'autre cété d’'une douille 4 mm, située 1)
en retrait (HP-150/A) ou & fleur (HP-150/B) par rapport a la face “ 2
arrigre de lisolant. Corps isolant en TPE particuliérement s} Illllll H — ————Jo—
résistant, avec garde de protection. Le capuchon de protection U 195
MSK-150 permet de contacter une patte de Cl sans risque de HP-150/A -
toucher un contact voisin.
" 'ﬁ& M§K150
i Q
B® L@n o
HP-150 A Couleurs: 1 -3 N° de Cde 9113-* __JIUAR
HP-150 B Couleurs: 1 -3 N° de Cde 9114-* HP-150B U__ !
MSK-150 transparent N¢ de Cde 9107-0

* Couleurs: 1=noir, 2=rouge, 3=bleu, 4=jaune, 5=vert, 6=violet, 7=marron, 8=blanc, 9=vert-jaune, O=transparent




Sicherheits-Priifspitzen

Sicherheits-Priifspitzen mit sehr spitz zulaufender Edelstahlspit- Der Griffschutzkragen ist zweiseitig abgeflacht. Zum Liefer-
ze, die bei Typ SPP 4-S/F nadelférmig ausgefiihrt ist und unter umfang gehort jeweils eine Spitzenschutzkappe, die gleicher-
leichtem Druck einfedert. 4 mm-Sicherheitsbuchse im Giriffteil massen als Verletzungsschutz und zum abrutschsicheren

fir das Aufstecken auf 4 mm-Sicherheitsmessleitungen und Kontaktieren einzelner IC-Beinchen (Raster 2,54 mm) dient.
alle federnden 4 mm-Stecker.
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Typ SPP 4-S SPP 4-S/F
Bemessungsspannung 1000 V, CAT I 1000 V, CAT Il
Isolationsteil PA PA
Temperaturbereich -40°C ... +80°C -40°C ... +80°C
Metallspitze konisch zulaufend / Edelstahl nadelférmig / Edelstahl
Lange der Metallspitze 4 mm 9 mm
E =
Standard-Farben* 21-22 21-22
Best.-Nr. 24.0235-* 24.0238-*
Spitzenschutzkappen Szczhé((;%l”_ 234 Sch2K4-§l1’gzc_1: SIF
Material, Farben* PC, transparent PA,21-22 / PC, transparent
T . Anwendungsbeispiel
== f(ir SPP 4-S/F
*Farbcode 20 21 22 23 24 25 26 | 27 28 29 33

grin-gelb| schwarz rot blau gelb gran violett | braun grau weiss |transparent




Sicherheits-Prifspitzen

Sicherheits-Priifspitzen, wahlweise mit 2 mm-Stahlspitze
oder mit 4 mm-Lamellenkorbspitze. 4 mm-Sicherheitsbuchse
im Griffteil fiir das Aufstecken auf 4 mm-Sicherheitsmess-
leitungen und alle federnden 4 mm-Stecker. Durch den abge-
flachten Griffschutzkragen sind mehrere Prufspitzen eng

nebeneinander steckbar, und ein Abrollen von schrégen Fla-
chen wird verhindert. Zum Lieferumfang der PP-115/4 gehort
eine Spitzenschutzkappe zum abrutschsicheren Kontaktieren
einzelner IC-Beinchen (Raster 2,54 mm).
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Typ PP-115/2 PP-115/4
Bemessungsspannung 1000V, CATII 1000 V, CAT IlI
Bemessungsstrom 10 A 20A
Isolationsteil PA PA
Temperaturbereich -40°C ... +80°C -40°C ... +80°C
Metallspitze Edelstahi Lamellenkorbspitze, Ms / Ni
Spitzen-Durchmesser 2 mm 4 mm
G, @ IR,
Standard-Farben* 21-23 21-23
Best.-Nr. 66.9115-* 66.9112-*
Spitzenschutzkappe . GQAQS‘IKO-;‘-*
Material, Farben* PA, 21-23

Anwendungsbeispiel

fur unsere
Spitzenschutzkappen
SchK-SPP 4 und MSK-4

*Farbcode 20 21

grin-gelb| schwarz

rot

|23 24

i blau gelb

25 26 27 28 29 33

grin violett

braun grau weiss ' transparent
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