Punta per calcestruzzo con attacco SDS-plus @

Punta per martelli tassellatori

Con la loro estremita rinnovata e Pinnovativa

spirale quadrupla (S4) per una rapida aspor-

tazione delle polveri, le punte per martelli Bosch

Pt veloci, piix durevoli e 1n tal Pitt veloci e prit durevol: grazie

offrono le Il‘ligliOI‘i prestazioni per fori nel cal- modo pii economiche graze al alla spirale quadrupla per

cestruzzo: 25% pifl veloci nel calcestruzzo durata metallo duro e alla nuova un’ottimale eliminazione delle
’ geometria del taghente. polver: e grazie ad attrito

utile maggiore del 25% nel calcestruzzo. munimo con la parete del foro.

Diametro D mm  Lunghezza utile  Lunghezza Tipodi  Coofe- Sped in  Godice df ordinazione  Cedlcs EAN

L1 mm complessiva  confe-  zione da  confe- 3165140..
R, s 12 mm Zgne Zione da
Punta per tasselli, a 4 spirali
Nuova geometria della placchetta in metallo duro per durate utili superiorl e massima trasmissione di energia
@ 54 Spirale quadrupla per forature veloc:. La SDS-plus S4 non si ferma neanche davant ai tondmni di armatura.

Maggiore avanzamento della foratura nes mun e nel calcestruzzo piti duro o nel granito (diametr: 3,5-16mm)
Avvertenza di sicurezza: utilizzando punte con lunghezze maggion di 460mm, eseguire una preforazione di

o> ?ﬂ almeno 150mm di profondita.
3.5 50 110 29 1 Non fornibile 189057
4 50 110 29 1 1618 596 231 028073
4 50 110 18 5 2 607 018 808 204903
4 100 160 29 1 Non fornibile 189064
u 5 50 110 29 1 1618596 164 027724
L2 5 50 110 18 5 2 607 018 809 204910
5 50 110 7 20 2 607 018 827 205092
5 100 160 29 1 1618 596 189 027977
5 100 160 18 5 2 607 018 810 204927
v 5 150 210 29 1 2 608 596 199 074391
55 50 110 29 1 1818 596 165 027731
55 50 10 18 5 Non fornibile 231930
55 50 110 7 20 Non fornibile 210706
55 100 160 29 1 2608 596 146 045957
55 100 160 18 5 Non fornibiie 231947
v 55 100 160 7 20 Non fornibile 210713
5.5 150 210 29 1 Non fornibile 189071
55 200 260 29 1 Non fornibile 189088
6 50 110 29 1 1 618 596 166 027748
6 50 110 18 5 2 607 018 811 204934
6 50 110 7 20 2607 018 828 205108
(] 100 160 29 1 1618 596 167 027755
6 100 160 18 5 2607 018 812 204941
6 100 160 7 20 2 607 018 829 205115
6 150 210 29 1 2 608 596 115 045148
6 150 210 18 5 2 607 018 813 204958
[} 200 260 29 1 2608 597 777 189095
6.5 50 110 29 1 1618 596 168 027762
6.5 100 160 29 1 1618 596 169 027779
8.5 150 210 29 1 Non fornibile 189101
6.5 200 260 29 1 Non fornibile 189118
6.5 250 310 29 1 Non fornibile 189125
7 50 110 29 1 1618 596 170 027786
7 50 110 18 5 2607 018 814 204965




Punta per calcestruzzo con attacco SDS-plus =

Diamotro Omm - longhezzautite  Lunghezza  Tipodi  Confe- Syed.m  Cedice dl ordinazions  Codics EAN
. L1 mm complessiva  confe-  zione da  confe- 3165140...

12 mm Ziong ziong da

Punta per tasselli, a 4 spirali
L

a nuova geometria della placchetta in metallo duro per durate utili superior e per massima trasmissione di

54 energia. Spirale quadrupla per forature veloci La SDS-plus S4 non si ferma neanche davanti ai tondini di
R armatura.
Maggiore avanzamento deila foratura nei mun e nel calcestruzzo piu duro o nel granito (diametn 3,5-16mm)
—A A Avvertenza di sicurezza* utihzzando punte con lunghezze maggiori di 460mm, eseguire una preforazione di
DL/ i< almeno 150mm di profondita.

7 100 160 29 1 1618596 171 027793
7 100 160 18 5 2 607 018 815 204972
7 100 160 7 20 2 607 018 830 205122
U 7 150 210 29 1 2808597 130 098588
8 50 10 29 1 1618 596 172 027809
L2 8 50 110 18 5 2607 018 816 204989
8 50 110 7 20 2 607 018 831 205139
8 100 160 29 1 1618 596 173 027818
8 100 160 18 5 2 607 018 817 204996
— 8 100 160 7 20 2 607 018832 205146
8 150 210 29 1 1618 596 174 027823
8 150 210 18 5 2607 018 818 205009
8 150 210 7 20 Non fornibile 210720
8 200 260 29 1 1 618 596 264 028332
8 200 260 18 5 2 607 018 819 205016
— 8 400 460 20 1 2608596 116 045155
8 550 610 29 1 2 608 596 183 047593
9 100 160 29 1 2608596 158 046381
9 150 210 29 1 1618 596 175 027830
10 50 110 29 1 1618 596 176 027847
10 50 110 18 5 2 607 018 820 205023
10 100 160 29 1 1618 596 177 027854
10 100 160 18 5 2 607 018 821 205030
10 100 160 7 20 2607 018833 205153
10 150 210 29 1 1618596 265 028349
10 150 210 19 5 2607 018 822 205047
10 150 210 7 20 2 607 018 834 205160
10 200 260 29 1 1618 596 178 027861
10 200 260 18 5 2 607 018 823 205054
10 250 310 29 1 1618 596 315 046305
10 300 360 29 1 1 618 596 266 028356
10 400 460 29 1 1 618 596 267 028363
10 580 , 610 29 1 2 608 596 117 045162
" 100 160 29 1 1 618 596 179 027878
11 150 210 29 1 1618 596 316 046312
" 200 260 29 1 1618 596 180 027885
1" 250 310 29 1 Non fornibile 189132
12 100 160 29 1 1 618 596 181 027892
12 100 160 18 5 2607 018 824 205061
12 100 160 7 20 2 607 018 835 205177
12 150 210 29 1 1618 596 268 028370
12 150 210 18 5 2 607 018 825 205078
12 200 260 29 1 1618 596 182 027908
12 200 260 18 5 2 607 018 826 205085
12 250 310 29 1 2 608 597 782 189149
12 400 460 29 1 1618 596 269 028387
13 100 160 29 1 1 618 596 183 027915
13 150 210 29 1 1618 596 318 046329
13 200 260 29 1 1619596 184 027922
13 250 310 29 1 Non fornibile 231923
14 100 160 29 1 1618 596 185 027939
14 150 210 29 1 1618 596 270 028394
14 200 260 29 1 1618 596 186 027946
14 250 310 29 1 1618596 271 028400
14 400 460 29 1 2608 596 118 045179
15 100 160 29 1 1618 596 187 027953
15 200 260 29 1 1618 596 188 027960
16 150 210 29 1 2608 596 185 047616
16 250 310 29 1 2 608 596 186 047623




Punta per calcestruzzo con attacco SDS-plus

Diametro Dmm  Lunghezza wtile  Lunghezza  Tipadi  Comfe-  Sped. m  Codice dl ordinazione  Codice EAN
L1 mm complessa  confe-  zione da  cenfe- 3165140...
12 mm Zione 2ione da

Punta per martelli, a 1 spirale

D>k ~ ~ Scanalatura di avanzamento a gola vuota. Sottoposta a pallinatura e conservata a secco in modo nspettoso
dell’ambiente. Elevata durata

Maggiore avanzamento della foratura ner mun e nel calcestruzzo pit duro (diametr 10-26 mm)

Avvertenza di sicurezza: utilizzando punte con lunghezze maggron di 460mm, eseguire una preforazione di

L aimeno 150mm di profondita.

10 950 1000 29 1 2609597 122 098502
_\LLz 12 550 6D0 29 1 1618596 224 028035
12 950 1000 29 1 2608597 123 098519
14 550 600 29 1 1618 596 225 028042
14 950 1000 29 1 2608 597 124 098526
15 400 450 29 1 1618 596 257 028264
v 16 150 200 29 1 1618 596 201 027984
16 150 200 8 1 Non fornibile 002806
16 250 300 29 1 1618 596 258 028271
16 400 450 29 1 1618 596 259 028288
16 400 450 8 1 Non fornibile 002813
16 550 600 29 1 1618596 226 028059
16 750 800 29 1 1 618 596 227 028066
16 950 1000 29 1 2608597 125 098533
17 150 200 29 1 1618 596 203 027991
18 150 200 29 1 1618 596 204 028004
18 250 300 29 1 1618 596 319 046336
18 400 450 29 1 1618 596 260 028295
18 550 600 29 1 2608596 120 045193
18 750 800 29 1 2608596 122 045216
18 950 1000 29 1 2 608 597 126 098540
19 150 200 29 1 1618 596 205 028011
19 250 300 29 1 1 618 596 320 046343
19 400 450 29 1 1618 596 261 028301
20 150 200 29 1 1618 596 207 028028
20 150 200 8 1 Non fornibile 002820
20 250 300 29 1 1618 596 262 028318
20 400 450 29 1 1618 596 263 028325
20 400 450 8 1 Non fornibile 002837
20 550 600 29 1 1618 596 321 046350
20 950 1000 29 1 2608 597 127 098557
22 200 250 29 1 1618 596 232 028080
22 400 450 29 1 1618 596 233 028097
29 550 600 29 1 2608596 123 045223
22 750 800 29 1 2608 596 124 045230
22 950 1000 29 1 2 608 597 128 098564
23 200 250 29 1 1618 596 234 028103
24 200 250 29 1 1618 596 236 028127
24 400 450 29 1 1618 596 237 028134
25 200 250 29 1 1618 596 238 028141
25 400 450 29 1 1618 596 239 028158
25 950 1000 29 1 2 608 597 129 098571
26 200 250 29 1 1618 596 240 028165
26 400 450 29 1 1618 596 241 028172
26 750 800 29 1 2 608 596 147 045964




Punta per calcestruzzo con attacco SDS-plus

Diametro Dmm  Lunghezza utile  Lunghezza  Tipedl  Confe- Sped.in  Codice i ordinazione  Codice EAN
L1 mm complesswa  confe- zlone da  confe- 3165140...
L2 mm Zione ziong da

Punta per martelli Quadro-X, a 2 spirali

as@<~~ Diametri 16-24 mm. Con elica standard, cioé avanzamento uniforme
Diametn 25-30 mm. Con spirale vanabile, per la migliore eiminazione della polvere.

Sottoposta a pallinatura. La testa della punta Quadro-X offre molto volume per I'espulsione della polvere.

[R]

o 16 400 450 29 1 2 608 597 000 077743
- 18 200 250 29 1 2 608 597 001 077750
18 400 450 29 1 2608597002 077767
— 20 200 250 29 1 2 608 597 003 077774
20 400 450 29 1 2 608 597 004 077781
22 400 450 29 1 2608597005 077798
v 24 400 450 29 1 2608597 006 077804
25 400 450 29 1 2 608 597 007 077811
28 400 450 29 1 2608597008 077828
30 400 450 . 29 1 2608597009 077835
Diametre mm Lung.  lung. Tpodi Confe- Sped.n Codice di ordinazene  Codice EAN
utile  cempl. confo- zlone da  cenfe- 3165140,
Limm (2mm  zlone Zlone da

Assortimenti punte per martelli, a 4 spirali

Blister con 3 pz

@ 5-6 mm 50 110 8 3 Non fornibile 011938
28 mm 100 160
@ 6-8-10 mm 100 160 8 3 Non fornibile 015721

Cassetta in plexiglas da 4 pz
@ 5-6-8-10 mm 50 110 13 4 2 607 018 278 040921

Cassetta in plexiglas da 5 pz.

@ 5-6 mm 50 110 13 5 2 607 018 276 040907
@ 6-8-10 mm 100 160

Cassetta in metallo da7pz

9 5-6-8 mm 50 110 16 7 2607018277 040914
@ 6-8-10-12 mm 100 160




