SIEMENS

Datablad voor SINAMICS Power Module PM250

MLFB-bestelgegevens 65L3225-0BE31-8UAO

Opdrachtnummer van de klant : Item-nr. :

Siemens-opdracht-nr. : Comm.-nr. :

Offerte-nr. : Project :

Opmerking :

Nominale gegevens | | Algemene tech. Gegevens

Ingang Vermogensfactor A 0,90
Aantal fasen 3AC Verschuivingshoek cos ¢ 0,95
Netspanning 380...480V =10 % Rendement 097
Netfrequentie 47 ...63 Hz Geluidsdrukniveau LpA (1m) 60 dB
Nominale stroom (LO) 42,00 A Verliesvermogen 0,52 kW
Nominale stroom (HO) 36,00A Filterklasse (geintegreerd) -

Uitgang Omgevingsvoorwaarden
Aantal fasen 3AC

Koeling Interne luchtkoeling

Nominale spanning 400V
Nominale stroom (LO) 45,00 A Koelluchtbehoefte 0,022 m3/s (0,777 ft3ls)
Nominale stroom (HO) 38,00 A Installatiehoogte 1000 m (3280,84 ft)
Uitgangsstroom, max. 76,00 A Omgevingstemperatuur
Nominaal vermogen IEC 400V (LO) 22,00 kw Bedrijf LO 0..40°C (32 ... 104 °F)
Nominaal vermogen NEC 480V (LO) 30,00 hp Bedrijf HO 0..50°C (32 ... 122 °F)
Nominaal vermogen IEC 400V (HO) 18,50 kW Transport 125...55°C (13 ... 131 °F)
Nominaal vermogen NEC 480V (HO) 25,00 hp Opslag 225 ..55°C (-13 ... 131 °F)
Impulsfrequentie 4 kHz

Relatieve luchtvochtigheid

Uitgangsfrequentie bij Vector-regelin 0...200 Hz
SR ' S 95 % RH, vochtaanslag niet

Bedrijf, max. toegelaten

Uitgangsfrequentie bij U/f-regeling 0...550Hz
Bestendigheid tegen overbelasting
Low Overload (LO)

1,1 x nominale uitgangsstroom (d.w.z. 110 % overbelasting) gedurende 57 s bij een cyclustijd van 300 s 1,5 x nominale uitgangsstroom (d.w.z. 150 % overbelasting) gedurende
3 s bij een cyclustijd van 300 s

High Overload (HO)

1,5 x nominale uitgangsstroom (d.w.z. 150 % overbelasting) gedurende 57 s bij een cyclustijd van 300 s 2 x nominale uitgangsstroom (d.w.z. 200 % overbelasting) gedurende 3 s
bij een cyclustijd van 300 s

|
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SIEMENS

Datablad voor SINAMICS Power Module PM250

MLFB-bestelgegevens 65L3225-0BE31-8UAO

Afbeelding soortgelijk

Mechanische gegevens | | Aansluitingen
Veiligheidsklasse IP20 / UL open type Netzijdig
Bouwgrootte FSD Uitvoering Schroefbout M6
Nettogewicht 13,00 kg (28,66 Ib) Diameter van de aansluiting 10,00 ... 35,00 mm? (AWG 8 ... AWG 2)
Breedte 275 mm (10,83 in) Motorzijde
Hoogte 419 mm (16,50 in) Uitvoering Schroefbout M6
Diepte 204 mm (8,03 in) Diameter van de aansluiting 10,00 ... 35,00 mm? (AWG 8 ... AWG 2)

Omvormerverliezen conform EN 50598-2*

Werkingsgraadklasse IE2

Vergelijking met referentieomvormer (90%/ 100%) 55 73 o
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Motorleidinglengte, max.

Geisoleerd 50 m (164,04 ft)
o, 1 324.0W (1,04 %) 355,0 W (1,14 %) 390,0 W (1,25 %)

50% @--==-=-=---mmmmmom $- oo . Niet-geisoleerd 100 m (328,08 ft)
1 1
1 1
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De procentuele waarden geven de verliezen m.b.t. het schijnbare nominale vermogen van de CE-markering Laagspannings-richtlijn 2006/95/EG

omvormer aan.

Het diagram geeft de verliezen voor de punten (conform norm EN50598) van de relatief
draaimoment vormende stroom (1) via de relatieve motorstanderfrequentie (f) weer). De waarden
gelden voor de basisuitvoering van de omvormer zonder opties/componenten.

*berekende waarden: werden conform norm met 10% verhoogd
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