Batterie ricaricabili di dimensioni speciali R

CARATTERISTICH
E

e E— Batteria ricaricabile NIMH 12V

consentire la

combinazione in RS PI‘O, 4Ah
batterie piu grandi

per l'installazione

permanente

Tensione 1,2 V.

Velocita di ricarica
rapida da 4 a 6hr

Ricaricabile: Piu
eco-compatibile,
meno rifiuti che
raggiungono i siti di
discarica

Lunga durata

Le batterie NiMH
possono superare le
prestazioni di una
batteria alcalina con
una sola carica

Vantaggioso per
dispositivi di

assorbimento di
corrente elevata

Maggiore affidabilita
del dispositivo in

SO | prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono

componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
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una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Le batterie al nichel-metallo idruro, note anche come batterie NiMH, sono un tipo di batteria
ricaricabile utilizzata ogni giorno in vari elettrodomestici e articoli industriali. Le batterie NiMH hanno
una capacita da due a tre volte superiore a quella di una batteria al nichel-cadmio (NiCd).

Specifiche generali

Dimensioni
Chimica
Durata del ciclo di carica/scarica

Applicazioni

Specifiche elettriche

4/3 A
NiMh
500 cicli

Console video portatili, automobili telecomandate,
utensili per il fai da te, dispositivi medici, radio, Torce

Capacita

Tensione nominale
Tipo di terminal
Corrente di scarica nominale

Tipico 3600 mAh/0,2 CMA
Minimo 3300 mAh/0,2 CMA

1,2 Vicella
Con tag
CMA
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Specifiche meccaniche

Dimensioni 17mm x 67,0mm

Diametro 16.9mm

Altezza 67.0mm

Peso Circab,4g
Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura d'esercizio: - Da -10 °C a 60 °C.
Temperatura di esercizio massima 60 °C.
Temperatura di esercizio minima -10°C

Umidita relativa 65% +20%RH
Temperatura di carica Da0°Ca45-°C.
dRiapld charge temperature (temperatura Da 0 °C a 40 °C.
Temperatura di scarico Da -10 °C a 60 °C.

Omologazioni

Conformita/certificazioni IEC285
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Battery 4/3A Standard Charge/Discharge Voltage Characteristics
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Battery 4/3A High Rate Charge/Discharge Voltage Characteristics
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