Termometro digitale
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Termometro digitale portatile
con ingresso K RS Pro RS42

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti € stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Termometro digitale =

DESCRIZIONE del

Utilizzando una sonda a goccia per termocoppia di tipo K esterna come sensore di temperatura,
guesto termometro digitale compatto offre una risposta rapida e precisione da laboratorio. Il modello
RS42 completamente portatile offre un'indicazione precisa della temperatura, in conformita alle
tabelle di temperatura/tensione del National Bureau of Standards e IEC584 per termocoppie di tipo K.

Specifiche generali

Numero di modello RS42

Tipo di termometro Palmare

Tipo di sonda Termocoppie Tipo K con Mini-connettore (tipo piatto)
Numero di ingressi di temperatura 2

Misurazione di temperatura massima

assoluta: +380 °C +1300 °C, +2000 °F.

Scala di temperatura Gradi centigradi/Fahrenheit

Tipo di visualizzazione LCD:

Risoluzione 0,2°C/0,1°F

Massima precisione +0,5% + 1 °C/ £0,5% + 2 °F.

Coefficiente di temperatura 0.1x(spec. ACC'y)/ °C <18 °C, >28 °C
Temperatura di esercizio Da 0°C a 50°C

Temperatura di conservazione Da -20°C a 60°C

Umidita di esercizio da 0% a 80%

Applicazioni Industria alimentare / HVAC / industriale / medicale
Tipo di batteria oV
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Termometro digitale R

Specifiche meccaniche

Dimensioni 162mm x 76mm x 38,5mm
Lunghezza 76mm

Larghezza 38.5mm

Altezza 162mm

Peso 210g

Conformita/certificazioni IEC584, Certificato di conformita RoHS
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