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Best.-Nr. 206-3463 
 

 
 
 

Beschreibung: 
 

Druckgusskörper mit gehärtetem Stahl-Schneidrad, geeignet für Rohrdurchmesser von 6–50 mm (1/4 
bis 2 Zoll), verfügt über einen einzigartigen Schnellverschlussmechanismus, der ein schnelles Greifen 
und Freigeben der Rohre ermöglicht. Der Schneider verfügt außerdem über einen einziehbaren 
integrierten Rohrschneider und wird komplett mit einem Ersatzschneider geliefert, der in den Griffen 
aufbewahrt wird. 

 
Technische Daten: 

 
Körpermaterial: Aluminiumdruckguss 
Schneidleistung: 6–50 mm 
Schneidbares Material: Kupfer; Aluminium; Messing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in Profiqualität aus 
allen Produktgruppen. Techniker bestätigen, dass die Qualität vergleichbar ist mit führenden Marken, ohne dass Sie 
dafür einen hohen Preis bezahlen müssen. 
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