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Induktive Naherungsschalter
NAMUR EN 60947-5-6 {Ex)

=
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eleckronic

NF5002

IFA2002-N/2G
Metallgewinde M12x1
AnschluBleitung

ATEX-Zulassung
Gruppe I, Kategorie 2G

Schaltabstand 2mm [b]
blindig einbaubar

1251

|C€

Elektrische Ausfiihrung

Anschluf? an bescheinigte eigensichere Stromkreise
mit den Hochstwerten U = 15V /1 =50mA / P = 120mW

Ausgangsfunktion Offner

Nennspannung (1k 52) [V] 8,2DC |
Anschluf3spannung bei

Anwendung aul3erhalb des Ex-

Bereichs [V] 7,5..30 DC |
Strombelastbarkeit bei

Anwendung aul3erhalb des Ex-

Bereichs [mA] <30

Stromaufnahme [mA] <1l%

Eigenkapazitat [nF] <140

Eigeninduktivitat [uH] < 340

Realschaltabstand [mm] 2 +10%

Schaltpunktdrift [% / Sr] -10...+10

Hysterese [% / Sr] 1...15

Schaltfrequenz [Hz] 1200

Korrekturfaktoren Stahl (St37) =1 /V2A ca. 0,7 /Ms ca. 0,5/ Al ca. 0,4/ Cuca. 0,3
Umgebungstemperatur [°C] -20...+70

Schutzart IP 67

Schock- /

Schwingbeanspruchung

30g (11ms) / 10-55 Hz (1mm)

EMV

EN 60947-5-2

Zulassung

PTB 01 ATEX 2191

Geratekennzeichnung

@ Il 2G EEx ia IIC T6

Gehéausewerkstoffe Messing vernickelt
aktive Flache: PBTP
Anschluf PVC-Kabel / 2m; 2 x 0,34mm?

Anschlu3schema

Adernfarben

BN braun @

BU blau =, Bl
Bemerkungen *) sperrend; (> 2,1mA leitend)

Zubehdr (mitgeliefert)

2 Befestigungsmuttern
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