
15m DisplayPortアクティブケーブル　アクティブケーブル　DP/ディスプレイポートディスプレイポート
(オスオス)-DP/ディスプレイポートディスプレイポート(オスオス)
Product ID: DISPL15MA

DisplayPort®アクティブケーブル（15m）。信号増幅機能を内蔵しており、DisplayPortデバイス間で15mの接続距離に対応し

ます。DisplayPort接続距離のリミットである4.8mの倍以上にあたる距離でも信号損失を発生させません。

耐久性に優れた軽量設計のアクティブDPケーブルは、薄型の32 AWGワイヤを使用しており、かさばらず柔軟な配線が可能で

す。また、内蔵の信号増幅回路は、外付け電源なしでDisplayPort信号をアクティブに増幅します。

この15mケーブルは 10.8Gbpsの帯域幅に対応し、最大解像度はWQXGA （2560×1600）、オプショナルのオーディオサポー

トも提供します。HDCPとDPCPの両方に対応しており、デジタル保護されたコンテンツを正しく表示します。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証を提供しています。

注意：注意：このケーブルは、単方向アーキテクチャを採用しており、一定の方向でケーブルを配線する必要があります。DisplayPort
コネクタの「source」および「display」ラベルを確認し、ディスプレイ機器（モニタ、プロジェクタなど）とDisplayPortソースを正しく

接続してください。
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• DisplayPort ディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続。信号損失を発

生させずに長い接続距離に対応

Features

• 1x DisplayPort オスコネクタ

• 1x DisplayPort ラッチ付きオスコネクタ

• アクティブ増幅回路内蔵

• ケーブル長15m
• 最大解像度WQXGA (2560×1600)に対応

• DPCP（DisplayPort® コンテンツ保護機能）規格およびHDCPをサポート

• DisplayPort規格に合わせて設計および製造

• 薄型の高品質32 AWGワイヤ
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Warranty 2 Years

ハードウェアハードウェア ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド（編組＋アルミ箔）

コネクタメッキ ニッケル

ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル

ファイア定格 CMG定格（汎用）

導体数 19

コネクタコネクタ コネクタA 1 - DisplayPort（20ピン） ラッチ付 オス

コネクタB 1 - DisplayPort（20ピン） オス

環境条件環境条件 保存温度 -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

動作温度 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

物理的特徴物理的特徴 ケーブル長さ 49.2 ft [15 m]

コネクタタイプ ストレート

ワイヤゲージ 32 AWG

色 ブラック

製品重量 22.6 oz [641 g]

製品長さ 49.2 ft [15 m]

パッケージ情報パッケージ情報 パッケージ数量 1

工場出荷時（パッケージ）重量 23.2 oz [658 g]

箱に含まれているもの箱に含まれているもの パッケージ内容 1 - 15m DisplayPort® アクティブケーブル - オス／オス

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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