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Pasamuros de Protección 

Pasamuros de Protección.

Los pasamuros son utilizados como protección donde los cables 
atraviesan aperturas. Los pasamuros HellermannTyton ofrecen una 
excelente protección mecánica.

MATERIAL PVC, con retardante  
de llama (PVC-FR)

Polivinilo de cloruro 
(PVC)

Temp. Trabajo -30 °C a +60 °C

Dureza-A 56±5 70±5 

Flamabilidad UL94 V0 UL94 HB

HV1401HV1101 HV1301 a HV1305HV1201 a HV1218

HV1606 a HV1608

HV1402 HV1502 HV1606 a HV1608 HV1606 a HV1608

•	 Protege los cables de bordes afilados
•	 Proporciona alivio de tensión adicional
•	 Flexible y fácil de aplicar
•	 Alta resistencia a productos químicos, efectos ambientales  

y el envejecimiento

Ventajas y Beneficios
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Pasamuros de Protección 

TIPO Dibujo
Apli.Ø
max.

Ø Tal.
Fij. (FH)

Ø 
Interno 

(D)
Alt.
(H)

Alt.
(H2) Material Color Código

HV1101 25,5 19,0 12,0 10,0 1,6 PVC-FR Negro (BK) 633-01010

HV1212 9,0 6,0 4,0 7,0 1,0 PVC-FR Negro (BK) 633-02120

HV1201 9,5 6,4 4,0 5,6 1,6 PVC-FR Negro (BK) 633-02010

HV1201B 9,5 6,4 4,0 6,5 2,5 PVC-FR Negro (BK) 633-02020

HV1215 10,0 8,0 6,0 5,0 1,0 PVC-FR Negro (BK) 633-02150

HV1209 11,0 9,0 4,0 5,5 1,5 PVC-FR Negro (BK) 633-02090

HV1208 14,0 9,5 8,0 8,0 1,5 PVC-FR Negro (BK) 633-02080

HV1207 14,0 10,0 6,0 6,4 1,5 PVC-FR Negro (BK) 633-02070

HV1218 14,0 10,0 6,0 9,0 4,0 PVC-FR Negro (BK) 633-02180

HV1216 14,5 8,0 5,0 6,5 1,5 PVC-FR Negro (BK) 633-02160

HV1210 15,0 9,0 6,0 10,5 2,0 PVC-FR Negro (BK) 633-02100

HV1203 17,5 12,0 10,0 6,8 2,0 PVC-FR Negro (BK) 633-02030

HV1204 17,5 12,0 10,0 8,8 4,0 PVC-FR Negro (BK) 633-02040

HV1206 17,5 12,0 10,0 10,8 6,0 PVC-FR Negro (BK) 633-02060

HV1205 17,5 13,5 10,0 8,7 4,0 PVC-FR Negro (BK) 633-02050

HV1303 15,9 11,0 8,0 6,4 1,6 PVC-FR Negro (BK) 633-03030

HV1301 15,9 11,0 8,0 7,0 1,0 PVC-FR Negro (BK) 633-03010

HV1302 15,9 11,0 8,0 9,0 3,0 PVC-FR Negro (BK) 633-03020

HV1304 15,9 11,0 8,0 10,8 6,0 PVC-FR Negro (BK) 633-03040

HV1305
24,0 18,0 14,0 7,0 3,0 PVC-FR Blanco (WH) 633-03059

24,0 18,0 14,0 7,0 3,0 PVC-FR Negro (BK) 633-03050

HV1401 15,9 9,5 5,0 4,8 0,8 PVC-FR Negro (BK) 633-04010

HV1402 23,0 18,5 6,0 7,0 2,0 PVC-FR Negro (BK) 633-04020

HV1502 11,5 8,0 6,5 8,0 1,5 PVC Negro (BK) 633-05020

HV1606 31,0 25,0 17,0 11,0 3,0 PVC-FR Gris (GY) 633-06068

HV1607 43,0 37,0 29,0 11,0 3,0 PVC-FR Gris (GY) 633-06078

HV1608 58,0 52,0 44,0 11,0 3,0 PVC-FR Gris (GY) 633-06088

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas




