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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole&nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Néazev vyrobku RS - 3% Silver No Clean Solder Wire
Jiné prostredky identifikace / | UFI NO.CVHM-1Q7M-N10X-4SU3.
UFI

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

popis pajeni.
1.3 Podrobné tdaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Spoleénost RS Components Ltd
Adresa Birchington Road
Corby
Northants
NN17 9RS
Telefon +44(0)845 850 9900
Email RCustomerServicesUK@rs-components.com
Dodavatel
Spoleénost RS Components SAS
Adresa Rue Norman King
CS40453
60031 Beauvais Cedex
France
Telefon +420 228882613
Email service@rscomponents.cz
1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace
Telefonni &islo +420 228882830(24hr) CZ: +420 224 919 293 (24hr)
+44(0)1235 239670 (24hr) +420 224 915 402 (24hr)

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

2.1.2. Klasifikace - ES Skin Sens. 1: H317;
1272/2008

2.2 Prvky ozna&eni

Vystrazné symboly

nebezpeénosti

Signalni slovo Varovani

Standardni véta o Skin Sens. 1: H317 - Mlze vyvolat alergickou kozni reakci.

nebezpeénosti
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2.2 Prvky oznaceni

Pokyn pro bezpec¢né
zachazeni: prevence
Pokyn pro bezpeéné
zachazeni: reakce
Pokyn pro bezpeé&né
zachézeni: odstranovani

P261 - Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mihy/par/aerosol(.
P280 - Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P302+P352 - PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody/ .
P333+P313 - Pii podrazdéni kize nebo vyrazce: Vyhledeijte Iékarskou pomoc/osetreni.

Likvidujte v souladu s
mistni, regionalni a narodni smérnice

dal$i informace

POZOR OBSAHUJE Kalafuna: Expozice tohoto materialu muze zpUsobit urcité citlivé jednotlivce
rozvijet ekzém a / nebo asthma.Sensitised osob mizZe nasledné astma-li vystaveny atmosférickym
koncentracim hluboko pod hranici OEL. Osoby s anamnézou astmatu orchronic alergie nebo
recidivujici respiracni onemocnéni by neméli byt zaméstnany v zadném procesu, ve kterém je
tento pripravek pouzivan.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

EC 1272/2008

PFirodni Rosin
stfibrny

copper-metal (Méd' (prach))

Chemicky nazev C. Indexu CASé&islo  CisloES REACH Registration Conc. Kiasifikace
Number (Y%w/w)
cin 7440-31-5 231-141-8 01-2119486474-28 95-99%

65997-05-9  500-163-2 01-2119960933-37 1-10% Skin Sens. 1: H317;
231-131-3 01-2119555669-21 1-5%

7440-50-8 231-159-6 0.5-1% STOT SE 3: H335;

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vdechnut(

Kontakt s oima

Kontakt s kGzi

Poziti

Dréazdi dychaci organy. Vdechnuti mGze vyvolat kasel, svirani na hrudi a podrazdéni dychacich
cest. Osobu po expozici presunte na Cerstvy vzduch. Vyhledejte Iékafskou pomoc.

Drazdi oc€i. Ihned zacnéte vyplachovat oteviené oko mnozstvim vody po dobu 15 minut. Pokud
bude pretrvavat podrazdéni nebo pfiznaky, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Drazdi kiizi. Okamzité smyjte mnozstvim mydla a vody. Svléknéte si kontaminovany odév. Pokud
bude pretrvavat podrdzdéni nebo pfiznaky, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Poziti mGze vyvolat nevolnost nebo zvraceni. Pokud bude pretrvavat podrazdéni nebo pfiznaky,
vyhledejte lékaFskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI.

4.2 Nejdllezitéjsi akutni a opoZzdéné symptomy a Ucinky

Vdechnuti
Kontakt s o¢ima

Kontakt s kuzi
Poziti

MUze drazdit dychaci cesty. MUze vyvolat senzibilizaci pfi vdechovani.

Muize vyvolat podrazdéni odi.

MUize zpUsobit podrazdéni pokozky. Mlze vyvolat senzibilizaci pfi styku s kizi.

Vyhledejte Iékafskou pomoc.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho oSetreni

Vdechnuti
Kontakt s o€ima
Kontakt s kuzi
Poziti

Kasel, potize s dychanim. Osobu po expozici presurite na ¢erstvy vzduch.

Ihned vyplachnéte mnozstvim vody. Vyhledejte Iékafskou pomoc.

Omyjte mydlem a vodou.

Pokud se necitite dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc (pokud je to mozné, ukazte Iékafi etiketu).

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru |

5.1 Hasiva

Hasici prostfedky pouzivejte v souladu s okolnimi podminkami pozaru.
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5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

| . Hofeni vede ke vzniku drazdivych, toxickych a Skodlivych vypar(.

5.3 Pokyny pro hasite

| samostatny dychaci pfistroj. Pouzivejte ochranny odév.

|ODDI'L 6: Opatreni v pfipadé nahodného Uniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

| Zaijistéte odpovidajici vétrani pracovni mistnosti. Pouzivejte vhodné ochranné vybaveni.

6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi

| Zabrarite praniku vyrobku do odpadu.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro &isténi

| Zamette. Umistéte do vhodnych, oznac¢enych kontejner(i na likvidaci.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

| Zamezte styku s k(zi a o¢ima. Zajistéte odpovidajici vétrani pracovni mistnosti.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

| Skladujte na chladném, suchém, dobfe vétraném misté.

7.3 Specifické koneéné / specificka koneéna pouZiti

| pajeni.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1. Limitni hodnoty expozice

copper-metal (Méd' (dymy)) PEL mgm-3: 0.1 NPK-P mgm-3: 0.2
Poznamky: - Faktor prepoctu na ppm: -

copper-metal (Méd' (prach)) PEL mgm-3: 1 NPK-P mgm-3: 2
Poznamky: - Faktor prepoctu na ppm: -

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické Zajistéte odpovidajici vétrani pracovni mistnosti.
kontroly
8.2.2 Individualni ochranna Pouzivejte obleceni odolné vici chemikaliim.

opatreni véetné osobnich
ochrannych prostredku

Ochrana oéi a obliéeje Schvalené ochranné bryle.

Ochrana kize - Ochrana rukavice odolné vGci chemikaliim (PVC).

rukou

Ochrana dychacich cest Je-li to nutné, pozivejte vhodné dychaci vybaveni.
8.2.3 Omezovani expozice Normalné neni zapotrebi.

Zivotniho prostredi

Kontrola profesionalni Je nezbytné adekvatni mistni aspiracni vétrani.
expozice

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
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9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Stav

Barva

aroma

bod tani

teplota vzniceni
teplota samovzniceni
rozpustnost

pevny

Sedy
charakteristicky
217-219°C
>115°C
>226°C

mirné misitelny s vodou

9.2.1. Informace s ohledem na tridy fyzikalni nebezpec¢nosti

| data neudana.

9.2.2. DalSi bezpe&nostni viastnosti

| data neudana.

|ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

| data neudana.

10.2 Chemicka stabilita

| za normalnich podminek stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

| zadny.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

| zadny.

10.5 Neslucitelné materialy

| Zamezte kontaktu s. oxidaéni ¢inidla.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

| alifatické uhlovodiky.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti

akutni toxicita

vazné poskozeni oci /
podrazdeéni oci

senzibilizace dychacich cest /
senzibilizace kize
mutagenita v zarodeénych
burikach

karcinogenita

reprodukéni toxicita

Nehrozi zadné podstatné nebezpedi.

Drazdi oci.

MUze vyvolat senzibilizaci pfi vdechovani a pfi styku s kdzi.

Nehrozi zadné podstatné nebezpedi.

Nebyly popsany karcinogenni ucinky.

Nehrozi zadné podstatné nebezpedi.

11.1.2. Smési

data neudana.

11.1.3. Informace o nebezpeci

| data neudana.

11.1.4. Toxikologické informace

| data neudana.

ODDIL 12: Ekologické informace
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12.2 Perzistence a rozlozitelnost

| Nepodléha rychlé biodegradaci.

12.3 Bioakumulaéni potencial

| Nevede k bioakumulaci.

12.4 Mobilita v piidé

| K tomuto vyrobku nejsou k dispozici zadné udaje.

|ODDiL 13: Pokyny pro odstrariovani |

V$eobecné informace

| Likvidujte v souladu s.

|ODDI'L 14: Informace pro prepravu |

dal$i informace

| Tento vyrobek neni zafazen do tfidy latek nebezpecnych pro transport.

|ODDIL 15: Informace o predpisech |

15.1 Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické
latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zrudeni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, nafizeni Komise
(ES) €. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES.

ODDIL 16: Dal3i informace

Dalsi informace

Revize Tento dokument se od pfedchozi verze liSi v nasledujicich bodech:.
9 -9.2.1. Informace s ohledem na tfidy fyzikalni nebezpecnosti.
seznam pojmu standardnich Skin Sens. 1: H317 - M(ze vyvolat alergickou kozni reakci.

vét o nebezpecnosti v oddile 3 | STOT SE 3: H335 - MliZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

dalsi informace

Informace obsazené v tomto Materialu o bezpecénosti jsou pouze navodem pro bezpecné
pouzivani, skladovani a manipulaci s vyrobkem. Tyto udaje odpovidaji sou¢asnym znalostem a
presveédceni v dobé publikovani materialu, avSak nelze zarudit jejich vystiznost. Uvedené
informace se tykaji pouze specifického jmenovaného vyrobku a nemuseji byt platné v pfipade, ze
dany vyrobek bude pouzivan v kombinaci s jinym materialem nebo v ramci jiného postupu.

Copyright © 2023 ChemSoft. Al rights reserved. Powered by Datum tisku 2023-01-25

ChemScft EHeS



