
产品参数表
规格

已退市

TSX Micro - 28 I/O 24 V DC 继电器
TSXDMZ28DR

中断日期 31 十二月 2019

即将停止服务日期 31 十二月 2027

TSXDMZ28DR替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。

主要信息
产品系列 Modicon TSX Micro 自动化平台

产品类型 离散量继电I/O基座

离散量输入数量 16 螺钉接线端子

离散量输入电压 24 V 直流, 离散输入逻辑: 负

离散量输入电流 9 mA

补充信息
输入电压限制 <= 8 V 在 1 状态

当前状态保证0 <= 1.5 mA

当前状态保证1 >= 2.5 mA

输入阻抗 4 Ω

响应时间 0.1...7.5 ms 输入 在 0 状态到 1 状态
0.1...7.5 ms 输入 在 1 状态到 0 状态
< 10 ms 输出

输入兼容 2 线/3 线 接近传感器

负载类型 阻性（负载）

电流消耗 160 mA 正
131 mA 负

功耗W 4.5 W

输出电压限制 19…264 V 交流
10...34 V 直流

触点类型 NO

功耗 VA 50 VA 24 V AC-12 阻性（负载）
110 VA 48 V AC-12 阻性（负载）
220 VA 110 V AC-12 阻性（负载）
220 VA 220 V AC-12 阻性（负载）
24 VA 24 V AC-15 感性负载
24 VA 48 V AC-15 感性负载
220 VA 220 V AC-15 感性负载
110 VA 110 V AC-15 感性负载

功耗 [W] 40 W 24 V DC-12 阻性（负载）
24 W 24 V DC-13 感性负载

隔离电压 1500 V 适用 1 s

绝缘电阻 >= 10 mΩ

产品净重 0.5 kg
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环境
符合标准 IEC 1131-2 类型 1

约定发热电流 [Ith] 3 A

包装单位
包装1的单位类别 PCE

个/公斤 1

包装重量 582 g

包装1高度 5.5 cm

包装1宽度 18 cm

包装1长度 26 cm

包装2的单位类别 S03

包装2的数量 8

包装2重量 5.066 kg

包装2高度 30 cm

包装2宽度 30 cm

包装2长度 40 cm

可持续性
欧盟ROHS指令 不适用，超出欧盟 RoHS 法定范围

中国 ROHS 管理办法 中国 ROHS 声明

WEEE 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修
保修单 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=TSXDMZ28DR_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=TSXDMZ28DR_ROHS_CHINA_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf

