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dimensione
nominale (mm)

Conduttura

Struttura: guaina a elica in acciaio galvanizzato flessibile con
rivestimento IN PVC.

Colore: nero e grigio. Arancione disponibile su richiesta*.

Applicazioni tipiche: Cablaggi industriali generali e collegamenti
elettrici per macchinari.

Temperatura: da -15°C a +70°C

Struttura: conduttura a elica in acciaio galvanizzato flessibile con
rivestimento in nylon elastomerico.

Colore: nero.
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Applicazioni tipiche: Applicazioni pesanti che necessitano di resistenza

a temperature piu alte o a solventi e abrasione.
Temperatura: da -40°C a +120°C
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FSU10B* 25,50 10,0 6.8
FSU12B 25,50 14,0 10,2
FSU16B 10,25,50 FNU16B* 25 170 130
FSU20B 10,25,50 FNU20B* 25 215 16,9
FSU25B 10,25,50  FNU25B* 25 260 211
FSU32B 10,25 FNU32B* 25 340 281
FSU40B 10,25 445 376
FSU50B 10,25 550 484
FSU63B 10 645 575
FSU75B 10 790 70,0
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Raccordi

Filettatura esterna fissa
ottone placcato nichel

Raccordo in due parti che
comprende linvolucro

e il corpo con filettatura
esterna. Questo raccordo
puo essere inserito in un
punto d'uscita e fissato
con un controdado.
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2E5% | Z2e5%
FSU10-M12-M | FSU10-PG7-M
FSU12-M16-M | FSU12-PG9-M
FSU16-M16-M | FSU16-PG11-M
FSU16-M20-M
FSU20-M20-M | FSU20-PG16-M
FSU25-M25-M | FSU25-PG21-M
FSU32-M32-M | FSU32-PG29-M
FSU40-M40-M | FSU40-PG36-M
FSU50-M50-M | FSU50-PG48-M
FSU63-M63-M
FSU75-M75-M

Sistema FSU e FNU

Rivestito in acciaio galvanizzato PVC o nylon

Filettatura esterna
girevole ottone
placcato nichel

Raccordo in due parti che
comprende l'involucro

e il corpo. La filettatura
esterna gira attorno al
corpo principale. Puod essere
usato con ingressi filettati,
oppure per punti d'uscita
fissati con un controdado.

Connettore a foro
semplice ottone
placcato nichel

Raccordo in due parti che
comprende l'involucro e il
corpo senza filettatura. Il
corpo ¢ inserito attraverso
il lato opposto dellingresso
nella conduttura e agisce
come dispositivo di blocco
fornendo inoltre una
boccola d'ingresso liscia.
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2E5% | 205k
FSU10-M12-S | FSU10-PG7-S
FSU12-M16-S | FSU12-PG9-S
FSU16-M16-S | FSU16-PG11-S
FSU16-M20-S | FSU16-PG13-S
FSU20-M20-S | FSU20-PG16-S
FSU25-M25-S | FSU25-PG21-S
FSU32-M32-S | FSU32-PG29-S
FSU40-M40-S | FSU40-PG36-S
FSU50-M50-S | FSU50-PG42-S

FSU63-M63-S
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FSU10-P
12 FSU12-P
16 FSU16-P
20 FSU20-P
25 FSU25-P
32 FSU32-P
40 FSU40-P
51 FSU50-P
61 FSU63-P
75 FSU75-P

Note relative all’ordinazione

Come leggere il codice dei

FU10-M12-M

L]
_ . R raccordi
- Aggiungi lunghezza bobina ad es.: - Disponibile su richiesta:
FSU20-25M per una bobina da 25m - lunghezze maggiori e confezioni
- Raccordi FSU usati per conduttura FNU sfuse . ) . conduttura
* Indica le parti fabbricate su richiesta - ;?riggsijzr? ditaglio e assemblagg dimensione filettatura

che puod essere soggetta a quantitativi
d'ordine minimi e tempi di consegna

- raccordi in acciaio inox (grado 316L)

- filettature alternative

+ Sezione diinterblocco doppia

- Il grigio e altri colori possono essere soggetti a
quantitativi d’ordine minimi e tempi di consegna

- gomitia 45° da 16 a 32mm

tipo di raccordo
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Proprieta
- Elevata resistenza meccanica
- Altamente flessibile

- Grado di protezione IP: IP54 con raccordi standard,

IP65 con raccordi a compressione tipo C
- Intervallo di temperatura

da -15°C a +70°C (FSU)

da -40°C a +120°C (FNU)

Filettatura interna
fissa ottone
placcato nichel

Raccordo in due parti
che comprende
l'involucro e il corpo
con filettatura interna
per unire due parti
della conduttura se
viene usato un
raccordo girevole.

placcato nichel

ruota finché non e serrato.

Filettatura esterna in ottone

Raccordo a compressione multiparte
che include guarnizione elastomerica.
Pud essere usato per punti di uscita o
accessi filettati in quanto il raccordo

- FNU offre un’elevata resistenza all’abrasione e ai

solventi

- Versione a basso rischio incendio disponibile

(vedere tipo LFHU a pagina 92)

- Raccordi in ottone placcato nichel
- Resistenza a urti e shock a norma EN 61373 cat 2

Filettatura
esterna con
gomito in ottone
placcato nichel
Raccordo a
compressione
multiparte 90° che

Filettatura
esterna in ottone
placcato nichel
Raccordo a
compressione
multiparte che
include guarnizione
elastomerica.
elastomerica.

La filettatura esterna
gira attorno al
corpo principale

include guarnizione

Flexicon

- Potrebbero essere necessarie rondelle di tenuta

frontale della filettatura per mantenere il grado
di protezione IP al collegamento con le altre
apparecchiature, vedere a pagina 124

Inserto ottone
placcato nichel

Inserto monoblocco
lavorato a macchina
per tappare
l'estremita della
conduttura.

Ottone placcato
nichel

Innesto a
compressione
multiparte per
collegare due
condutture insieme.

anche dopo essere
stata serrata.
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FSU10-E 10
FSU12-M16-C | FSU12-PGI-C FSU12-M16-C-S FSU12-M16-C90 FSU12-E 12
FSU16-M16-F FSU16-M16-C | FSU16-PG11-C | FSU16-050-C FSU16-M16-C-S FSU16-M16-C90 FSU16-FSU16 FSU16-E 16
FSU16-M20-F FSU16-M20-C | FSU16-PG13-C FSU16-M20-C-S FSU16-M20-C90 FSU16-E 16
FSU20-M20-F FSU20-M20-C | FSU20-PG16-C | FSU20-050-C FSU20-M20-C-S FSU20-M20-C90 FSU20-FSU20 FSU20-E 20
FSU25-M25-F FSU25-M25-C | FSU25-PG21-C | FSU25-075-C FSU25-M25-C-S FSU25-M25-C90 FSU25-FSU25 FSU25-E 25
FSU32-M32-F FSU32-M32-C | FSU32-PG29-C | FSU32-100-C FSU32-M32-C-S FSU32-M32-C90 FSU32-FSU32 FSU32-E 32
FSU40-M40-F FSU40-M40-C FSU40-E 40
FSU50-M50-F FSU50-M50-C FSU50-E 50
FSU63-M63-F FSU63-E 63
FSUT75-E 15

Disponibile anche in un Contractor Pack - vedere a pagina 128

Standard Disegno tecnico
UK

BS EN IEC 61386 c € CA
RoHS,/

A atkore.com/flexicon



