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Sistemas de Protección para Cables
Sistemas de Protección de Tubos Espiralados

Para otros productos y sus características en www.HellermannTyton.es/b345
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Racores con Sujección
•	  Racor Recto FG-UH, IP54

Racor FG-UH con Sujección.

MATERIAL Polipropileno (PP)

Temp. Trabajo -35	°C	a	+80	°C

Flamabilidad UL94 V2

TIPO
Manguera Exterior 

Ø D

Medida del 
Agujero
Mínima

Long. 
(L)

Ø Tal.
Fij. (FH)

Long.Ejes.
Aguj. (F) Color Código

FG14-UH 14 8,8 42,0 5,7 29,0 Gris (GY) 167-00520

FG17-UH 17 11,1 45,5 5,7 37,0 Gris (GY) 167-00521

FG19-UH 19 13,0 47,5 5,7 37,0 Gris (GY) 167-00522

FG21-UH 21 14,8 49,8 5,7 37,0 Gris (GY) 167-00523

FG27-UH 27 19,4 52,0 5,7 43,0 Gris (GY) 167-00524

FG36-UH 36 27,9 55,0 6,7 53,0 Gris (GY) 167-00525

FG45-UH 45 35,6 58,0 6,7 65,0 Gris (GY) 167-00526

FG56-UH 56 45,9 60,5 6,7 76,0 Gris (GY) 167-00527

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Estos racores se usan para fijar los tubos FlexiGuard de forma segura 
y firme además de protegerlos contra la suciedad y los líquidos.

•	 Racor de una pieza y fácil de instalar
•	 Con soporte giratorio
•	 Resisente a la vibración y a la tensión
•	 Gran diámetro interior
•	 Con casquillo interior con protege los cables
•	 Buena resistencia a químicos
•	 Buena resistencia al ozono y los rayos UV

Ventajas y Beneficios




