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Relè timer multifunzione 

DPDT RS Pro - 0,1 s → 10 h, 2 
contatti, ritardo 

ALL'ECCITAZIONE 
Codice RS 896-6848                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 

un prezzo eccezionale. 

• LA configurazione 
dei contatti DPCO 
2c/o con uscita relè 
è 5A 

 

• La tensione di 
alimentazione varia 
da 24VAC a 240VAC 
e 24VDC A norma 
240VDC 

 

• Montaggio su guida 
DIN 

 

• Manopole a filo per 
una maggiore 
sicurezza 

 

• Indicazione LED per 
stato di runtime e 
relè 

 

• La larghezza è 22,5 
mm 

 

• Eccellente immunità 
ai disturbi 

 
 

CARATTERISTICH
E 
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Il relè temporizzato multifunzione RS Pro è un'apparecchiatura compatta a stato solido con elevata 
precisione e precisione per adattarsi a un'ampia varietà di applicazioni. Fornisce funzioni di ritardo 
come cicliche off-on, cicliche on-off, intervallo, ritardo ALL'ACCENSIONE, su uno shot nell'intervallo 
da 0,1 secondi a 10 ore. Questo può essere installato in applicazioni nuove ed esistenti senza 
problemi. Le impostazioni dell'ora possono essere impostate facilmente utilizzando la manopola 
sulla parte anteriore del relè di ritardo.  

 

 

 

Configurazione switch  DPCO 

Modalità di funzionamento On-Off ciclico, on-off ciclico, intervallo, ritardo 
all'eccitazione, on Shot 

Configurazione contatto 2CO 
Numero di funzioni del timer Multifunzione 
Numero di contatti 2 
Intervallo di tempo da 0,1 s a 10h 
Incremento temporale Secondi 
Ritardo 200ms    

Applicazioni 
Tessile, industria chimica, industria mineraria, 
irrigazione, movimentazione di materie prime, alimenti e 
bevande, controllo dei processi industriali 

 

 

 

Alimentazione Esterno 
Tensione di alimentazione    Da 24V a 240 V c.a./c.c. 
Tensione minima 24VAC/DC 
Tensione massima 240VAC/DC   
Corrente massima 5A 
Corrente minima 0.1A 
Uscita relè  5A 
Tipo di terminal  Vite      

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 
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Tipo di montaggio Guida DIN     
Profondità 100.5mm 
Larghezza 22.5 mm 
Lunghezza 75 mm 

 

 

 

Temperatura di esercizio massima 60 °C. 
Temperatura di esercizio minima -15°C   

  

 

 

Classe IP  IP20; IP40  
 

 

 

Conformità/certificazioni Certificazione CE, RoHS 
       

  

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 

Categoria di protezione 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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