
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE IE3FM

Cellule photoélectrique cylindrique avec
amplificateur incorporé

Montage aisé grâce au boîter cylindrique M18

Détection axiale ou radiale.

Avec câble ou sur connecteur.

Large gamme de tension d’alimentation (10 à 35
Vc.c.).

Courant de commutation important (300 mA).

Protégé contre les court–circuits et les inversions de
polarité.

Sensibilité réglable.

Références
Guide de sélection

Type E3FM–DS20
E3FM–R2 � � � –�

Sortie de
contrôle

PNP          �
NPN          �

F
E

Mode de
fonctionnement

Light–ON  �
Dark–ON

1
2

Sens de
détection

Horizontal   �
Vertical

Blanc
1

Connexion Câble sur
connecteur

Blanc
P1

Détection Réflexion directe A réflecteur

Type E3FM–DS20���–� E3FM–R2���–�

Distance de
détection

20 cm 2 m

Objet Papier blanc mat
40 x 40 cm

Réflecteur
E39–R1E*

* A commander séparément

Caractéristiques techniques
Modèle E3FM-DS20 E3FM-R2

Tension d’alimentation 10 à 35 Vc.c.

Puissance consommée 30 mA max.

Distance de détection 20 cm, sensibilité réglable 2 m

Distance différentille 15% max.

Sortie de contrôle NPN ou PNP

Courant de charge 300 mA max. protégé contre les courts–circuits

Chute de tension 2,5 V max.

Temps de réponse 5 ms max.

Classe de protection IP65

Boîter Laiton nickelé

Source de lumière LED infraronge

Températura ambiante –25... +50 °C

Voyants LED Rouge/Vert* LED rouge *

*Rouge: fonctionnement
*Vert: Tension

Distance de détetion T. Alimentation

10... 35 Vc.c.

Sortie

2 m 20 cm 300 mA

Réflexion directe
Sortie PNP
Dark–ON
Vertical
Sur connecteur

Exemple de commande

E3FM–DS20F21–P1

Commander le réflecteur séparément
Ecrous de montage inclus

� Produit classifié standard



E3FM E3FM

Facteur de correction pour ditance de détection
(réflexion directe)

Blanc 1

Métal poli 1,2 à 2

Bois naturel 0,4 à 0,7

Plastique gris 0,5 à 0,7

Papier noir 0,1 à 0,2

Câblage + – Sortie

Câble Brun Bleu Noir

Connecteur

Light–ON

Dark–ON

1

1

3

3

2

4

Circuit de sortie

Sortie PNP Sortie NPN

 Diagramme de fonctionnement
Dark–ONLight–ON

Incidente
Interrompue

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

LED
Rouge

Sortie

Charge

Lumière
Câble Connecteur

E3FM–DS20�� 1 –P1 1–P1

                  A (mm) 60 62 71 73

E3FM–R2�� 1 –P1 1–P1

                    A(mm) 77 77 77 77

Toutes dimensions en mm
Longueur de câble standard: 2m
Pour d’autres longueurs, contacter OMRON ELECTRONICS

Dimensions
E3FM–DS20�� E3FM–DS20��1–P1

E3FM–R2��–P1 E3FM–R2��1

E39–R1E
réflecteur

* Largeur de clé

Toutes dimensions en mm
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