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Spécifications techniques

Dimensions Référencess Poids

1 m x 10 m SN010002 46,00 kg

1 m x mètre linéaire SN010002C 4,60 kg

1,2 m x 10 m SN010003 66,00 kg

1,2 m x mètre linéaire SN010003C 5,50 kg

0,6 m x 1 m SN010004 3,00 kg

1 m x 1,5 m SN010005 8,25 kg

Dimensions spécifiques disponibles sur demande expresse SN010010 0,00 kg

Senso Dial
Tapis antistatique ESD antifatigue et antidérapant

• Surface supérieure en caoutchouc NBR/SBR de la plus haute qualité sur 
sous-couche en mousse EPDM.

• Produit antistatique (ESD) conforme à la norme IEC61340-4-5.
• Sous-couche en mousse PVC présentant de bonnes propriétés 

antifatigues.
• Surface supérieure en relief assure des propriétés antidérapantes.
• Surface supérieure dotée d’une longue durée de vie et résistante à 

l’huile.
• Tapis fourni avec bords biseautés augmentant le niveau de sécurité.

Matériel: Surface supérieure SBR/NBR. 
Base de mousse EPDM.

Fini de Surface: Motif deckplate

Hauteur du Produit: 10 mm

Température Opérationnelle: -10 ° C à + 70 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Bonne résistance à l’essence (également adapté 
pour l’essence sans plomb): 70 h, 23°C, le 
carburant B (ISO 1817), 20% gonflement de 
volume pour les exigences mécaniques mineures.

Méthode d’Installation: Pose libre

Pays d’Origine: RU


