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数据表 
库存号106-5304 

RS 台式室内空气质量表 

 

 

 
特征： 

 非分散红外 (NDIR) CO2 传感器可确保长期稳定性和耐用性。 

 在一个监控器中可进行 4 种测量，测量 CO2、CO2 通风率、温

度和湿度。 

 大尺寸显示屏。 

 易于使用的 PC 软件，用于参数设置和 

 分析。 

 快速 USB 下载。 

 内部存储器可存储多达 17,000 个数据。 

 可选记录时间间隔。 

 CO2/温度/湿度高、低警报设置。 

 可桌面设置或壁装（通过 1/4" 三脚架螺母）。 

 最大值/最小值。 



规格： 
 

 显示屏： 三路 LCD 显示屏 

 传感器： NDIR、热敏电阻和电容式 

 电源： 交流 100 ~240V，12V/1A 切换功率适配器，插头尺寸 5.5*2.1*1.0mm。 

 尺寸： 89mm x62mm x128mm。（长 x 宽 x 高）。 

 重量： 约190g 

 附件： 手册、电源适配器和 5 引脚 USB 电缆。 

 测量范围和精确度： 

二氧化碳： 
传感器类型： 非分散红外 (NDIR) 

测量范围： 0 至 9999ppm 

精确度： ±5% 读数值或 ±75ppm(0-2000ppm) 

分辨率； ±1ppm 

响应时间： 约 2 分钟内达到 90% 

 

温度： 

传感器类型： 热敏电阻 

测量范围： 0°C~50°C / 32°F~12

2°F 

精确度： ±1.0°C/±1.8°F 

分辨率： 0.1°C/0.1°F 
响应时间： 约 1 秒 

相对湿度： 

传感器类型： 电容性 

测量范围： 5-95% 

精确度； ±3.0%RH (20~80%)； 

±5.0%RH(<20%,>80%) 
分辨率： 0.1% 

响应时间： 约 4 秒 
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