Wellel‘( Saldatura/dissaldatura varie Stili |

Modelio Descrizione
Set LLa pinza dissaldante WTA 50 consente la nmozione di compo-
WTA 50 nenti SMD ed & collegabile a tutte le staziom Weller della sene

Temtronic/SL | due elementi riscaldanti, con due sensori indi-
53313399 pendenti, mantengono costante |a temperatura delie punte I fis-

saggio delle punte & a vite

Dati techici

» Range di temperatura 150°C-450°C

» Potenza massima 2x25W

Composta da

* Pinza termica WTA 50 51317199

* Supporto AK 51 515042 99

» Chiave esagonale SW 13

Accessori

 Utensile per l'allineamento delie

Punte WT1-WT5 513176 99

(alhneamento facile e preciso)
Punte saldanti serie WT, vedere pagina 150

WST 20 Lo spellafili termico a temperatura controllata WST 20 & collega-

595 030 99 bile a tutte le stazioni della serie Temtronic/SL Grazie alle lame
preformate & in grado di spellare con precisione tutti | cavi con
isolante termoplastico La lunghezza della spellatura & regolabile
fino a 30 mm Ottimo controlio della iemperatura tramite Punita di

controllo

Dati tecnici

* Range di temperatura 50°C - 450°C
 Potenza massima 50 W
Composta da

* Spellafih

« Supporto WST 20 515032 98
e Basta antibloc 51303099
o Kit di lame per cavi flat 1,27mm 58725718
* Kit dr lame per taglio 58725723
 Kit di lame AWG 12, 16, 24 587 257 26
 Chiave esagonale SW 2 58725025
 Spazzola 587 250 34
e Caccravite 5 87 250 35
» Chiavetta inglese SW 8 5872707
Accesson

o Kit di lame AWG 12, 14, 24, 26 587 257 29
o Kit di lame AWG 14, 18, 22, 26 587 257 32
e Kit di lame universale wST 20 5 87 257 22

EXIN 5 L'apparecchiatura Exin 5 ¢ costituita da un bagno di nfusione

513 050 99 conirollato elettronicamente, collegabile a tutte le apparecchiatu-
re della sernie Temtronic Progettata per permettere |1a saldaiura e
la dissaldatura det circunti integrati .dual in line“ Permette la dis-
saldatura contemporanea di tutta la piedinatura dei circuiti inte-
grau sfruttando il metodo di nfusione

Composta da

* EXIN 5

» Crogiolo RB 14/16 54171298
« Confezione di flussante 513016 99
= Insentore per IG 14/16 547003 99
o Estrattore per IC 14/20 547013 99
Accessori

o Crogioli pag 151
« |nsenitor pag 120
o Estrattor pag 119 - 120



