
 

 

ITALIANO 
Scheda tecnica 

Codice prodotto: 297-1241 

Finestrella di ispezione RS Pro IP44, 
49x27x78 mm 

 

 
Dettagli sul prodotto 

Finestrelle di ispezione 
IP57 (la finestra a 2 moduli ha grado di protezione IP 44) 
Finestrelle di ispezione in policarbonato grigio fumé per 2, 6, 8 e 12 moduli. Disponibile con o senza 
pannello di protezione per le dita, adatto per contenitori DIN 43880//46277-3 
Le finestre sono a molla e possono essere fissate con viti ad alette 
Temperatura nominale da -25°C a +80°C 

Specifiche: Tipo Finestrella di ispezione 
 Lunghezza 162mm 
 Larghezza 47mm 
 Altezza 93,5mm 
 Dimensioni 162 x 47 x 93,5mm 
 Materiale PC 
 Per l'uso con DIN 43880, 46277-3 
 Colore Grigio 

 

Durchgangsbohrungen 

für M4 

Mitte Elemente 

max.R5 


