Kits de tornillos y pernos E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S

| Kit de tornillos/pernos de
acolonamlento acero inoxidable de 800
fegore piezas, M3, M4

Permite un
funcionamiento
mecanico sin

obstéaculos

Generalmente no
magnético

Ajuste los tornillos
segun los
estandares DIN916

Se suministra en
una caja de
polipropileno

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcién del

RS Pro presenta este juego de tornillos de fijacion de cabeza hueca hexagonal de alta calidad, una
Marca profesional de confianza, ideal para muchas aplicaciones en las que un tornillo o cabezal de
perno perjudicaria al funcionamiento general. Estas fijaciones suelen tener un cuerpo
completamente roscado sin un cabezal saliente, aunque esta presente en algunos estilos, y se
necesita una llave Allen o una unidad de apriete interna para fijar estos tornillos en su lugar. Una
vez fijado, el tornillo de fijacién ejerce una fuerza de sujecién para asegurar los componentes
Unidos en su lugar proporcionando friccion.

Especificaciones

Numero de piezas 800

Tipo de tornillo/perno Tornillo de fijacion
Forma de la cabeza Hex.

Tipo de unidad Vaso hexagonal

m3 x 3 cantidad: 100

m3 X 6 cantidad: 100

m3 x 12 cantidad- 50

M4 x 4 cantidad- 50

M4 x 6 cantidad: 100

M4 x 12 cantidad: 100

M5 x 5 cantidad- 50

M5 x 8 cantidad- 50

M5 x 10 cantidad- 50

M6 x 6 cantidad- 50

M6 x 8 cantidad- 50

M6 x 12 cantidad- 50

Revestimiento y techos, metal (incluido acero) y marcos
Aplicaciones de madera, lineas de produccién de automoviles,

chapa Metal Work

Contenido del kit
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Especificaciones mecanicas

Longitudes de tornillos/pernos
Tamafo de rosca

Material

Tipo de acero inoxidable

Acabado

Longitud de tornillo/perno mas larga
Longitud de tornillo/perno més corta
Especificacion

3mma 12mm
M3, M4

Acero inoxidable
304, A2

Sencillo

12mm

3 mm

DIN 916
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3x6 3x3 4 %6 4x12
RS 137-720 RS 137-714 RS 137-758 RS 137-764
3x12 4x4 5x5 5x8
RS 137-736 RS 137-742 RS 137-770 RS 137-786
6x8 6x6 6x12 5x10
RS 137-821 RS 137-815 RS 137-837 RS 137-792
Kit Contants
Slze Quantity Slze Quantity
M3x3 100 M5 x5 50
M3ixb 100 M x 8B 50
M3 x 12 50 M5 x 10 50
M4 x 4 50 ME x & 50
M4 x 6 100 MG x 8 50
M4 x 12 100 ME x 12 50
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