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Código RS 537-732 
 

Especificaciones Material 
Llaves hexagonales: acero al cromo-vanadio 

 
Acabado 
Llaves hexagonales: acabado negro químico 
Soporte para las llaves: color azul 

 
Dureza 
Llave hexagonal con tratamiento térmico para alcanzar una dureza de 48~52 HRC 

 
Contenido 
10 llaves hexagonales cortas en pulgadas con soporte de inyección azul Tamaños: 1/16 pulg., 5/64 pulg., 

3/32 pulg., 1/8 pulg., 5/32 pulg.,3/16 pulg., 7/32 pulg., 1/4 pulg., 5/16 pulg., 3/8 pulg. 
 

Características 
El par, el calibre y la longitud total cumplen la norma DIN 911; estilo de serie corta 
Los mangos en T de alto rendimiento proporcionan una sujeción firme y un giro sencillo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los productos con aprobación profesional RS ofrecen piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama ha sido verificada por ingenieros como una gama que proporciona una calidad comparable 
a la de las principales marcas sin necesidad de pagar un alto precio. 
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