
Kenmerken productreeks
Xenon technologie
Minder CO2-uitstoot - ECO-vriendelijk
Genereert minder warmte dan standaard G9-capsules - meer
ontwerpvrijheid voor fabrikanten van armaturen
Compact formaat

Geschikt voor gebruik in open armaturen in overeenstemming
met norm EN 60598-1 voor armaturen
Eenvoudige installatie met G9-plug-in-lampvoet
Te gebruiken zonder transformator
Volledig dimbaar
Gemiddelde nominale levensduur van 100uur of 1000uu

   

PRODUCT OVERZICHT

Lichtkleur 828 Homelight

Bestelnummer 0023754

Technologie Halogeenlamp

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) 2000

Energieklasse D

Vorm lamp Capsule

Afwerking lamp clear

Dimbaar YES

Kap/Voet G9

Top Capsule

EAN-code 5410288237541

CRI (Ra) 100

Kleurtemperatuur (K) 2800

Nuttige lichtstroom (nominaal (lm) 205

Watt (nominaal( (W) 18

Spanning (V) 230

Hi-Pin G9 ECO
HI-PIN ECO 230V 18W G9 SV1

0023754
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GEGEVENSTABEL

Algemene informatie

Bestelnummer 0023754

Technologie Halogeenlamp

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) 2000

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) 2000

Energiebesparende lamp Nee

Energieklasse D

Afwerking lamp clear

Vorm lamp Capsule

Dimbaar YES

Kap/Voet G9

Top Capsule

EAN-code 5410288237541

Lange beschrijving Xenon technologie. Minder CO2-uitstoot - ECO-vriendelijk. Genereert minder
warmte dan standaard G9-capsules - meer ontwerpvrijheid voor fabrikanten
van armaturen. Compact formaat. . Geschikt voor gebruik in open armaturen
in overeenstemming met norm EN 60598-1 voor armaturen. Eenvoudige
installatie met G9-plug-in-lampvoet. Te gebruiken zonder transformator.
Volledig dimbaar. Gemiddelde nominale levensduur van 100uur of 1000uu

Productnaam HI-PIN ECO 230V 18W G9 SV1

Kwikgehalte lamp (mg) 0

Starttijd (max) (s) 0.01

Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s) Instant full light

Ballast vereist Nee

Classificatie armatuur Open

IEC-referentie IEC 60357

IEC-referentie 2 IEC 60432-3

Beoogd gebruik General lighting

Aantal schakelcycli voor voortijdige uitval (min) > 8000

Lamp voor speciaal doeleinde Nee

Transformator vereist Nee

Hoeveelheid verpakking verkoop 10

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) 25

Hi-Pin G9 ECO
HI-PIN ECO 230V 18W G9 SV1

0023754
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Optische gegevens

Lichtkleur 828 Homelight

CRI (Ra) 100

Geschikt voor accentverlichting Nee

Kleurtemperatuur (K) 2800

Nuttige lichtstroom (nominaal (lm) 205

Vermogen van lumen aan einde nominale
levensduur (lm)

80

Lichtstroom (nominaal) (lm) 205

Elektrotechnische gegevens

kWh per 1000 uur brandtijd 18

Watt (nominaal) (W) 18

Watt (nominaal( (W) 18

Spanning (V) 230

Voedingsfactor lamp 1

Fysieke gegevens

Gewicht (kg) 0.00

Lamplengte (mm) - C/L 44

Lampdiameter (mm) - D 14

Beschrijving verpakking Blister

Single package dimensions (L x W x H) (cm) 6.80 x 2.40 x 2.40

Inner package dimensions (L x W x H) (cm) 13.90 x 13.20 x 2.80

Inner package net weight (kg) 0.03

Outer package dimensions (L x W x H) (cm) 27.00 x 15.00 x 15.00

Hi-Pin G9 ECO
HI-PIN ECO 230V 18W G9 SV1

0023754
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TECHNISCHE TEKENINGEN

ENERGIELABEL

Hi-Pin G9 ECO
HI-PIN ECO 230V 18W G9 SV1

0023754
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