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RS Pro 钢电工剪刀  
RS 号： 487-224             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 由铬钢制成、带锯齿

状刀片 

 

• 合金钢枢轴、允许其

可调 

 

• 斜切和精密研磨、提

供持久锋利度 

 

• 手柄采用人机工程学

设计 

 

• 剪刀已通过真空处理

达到 hrc 58-60 

 

特点 

商品描述属性 1 
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RS Pro 重型不锈钢电工剪刀具有凹口、特别适用于在工作时在现场工作的电工。这些剪刀有时可称

为 " 切割器 " 或 " 剪具 " 、它们设计用于无缝切割硬质材料、如布、内饰、皮革、 kevlar 和绝缘材

料。 

 

 

 

类型    电工剪刀 
应用 电子元件 

 

     

  

总长度 5.5 in 

钳口长度 42mm 

材料 
用于剪刀刀片的高碳钼钒不锈钢板（ aus-8 ）、 
（ scm435 ）螺栓和锁紧螺母及尼龙、带 tpe （热

塑合成橡胶）双注塑手柄 

手柄材料 尼龙 

机械规格 

一般规格 
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