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Szczegbdtowe dane techniczne

Cechy

Budowa cylindryczna

Budowa sitownika z adapterem

Diugosc¢ obudowy

Wyjscie przetaczajace
Czestotliwosé przetaczania
Funkcja wyjscia
Wykonanie elektryczne

Stopien ochrony

U wg EN 60529 (IP67/1P68).

Mechanika/elektryka
Napiecie zasilajace
Pobor pradu
Spadek napiecia
Prad staty |,

Klasa ochrony

Czas opoznienia przed zadziataniem

Czuto$é progowa stand.

Droga przemieszczenia stand.

Histereza stand.

1)
2)

Bez obciazenia.
Ub i Ta state.

Informacje do zamoéwienia

Typ
MZT8-03VNS-KRO

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow

Rowek teowy

Sitownik profilowy

Sitownik ciegnowy

Sitownik okragty

Sitownik z rowkiem typu jaskotczy ogon
Szyna SMC CDQ2

Szyna SMC ECDQ2

24 mm

NPN

1.000 Hz

Styk normalnie otwarty

DC 3-przewodowe

Ipeg ¥

10V DC...30VDC
10mA Y

<22V

<200 mA

1l

25 ms

2,6 mT

3mm

0,7 mT

Nr artykutu

1044935
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http://www.sick.com/1044935
http://www.sick.com/1044935
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Powtarzalnos¢é

Zabezpieczenie przed zamiang biegunow
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Redukcja impulsu przy zalaczeniu zasilania
Temperatura otoczenia podczas pracy
Odporno$é na udary i drgania

EMC

Typ przylacza

Typ przylacza - szczegoly
Przekr6j poprzeczny przewodu
Srednica przewodu

Promien giecia

Narazanie na skrecanie
Cykle skrecania
Wyprowadzenie przewodu
Materiat
Obudowa
Przewéd
Nr pliku UL

1)
2)

Bez obciazenia.
Ub i Ta state.

Klasyfikacje

ECl@ss 5.0
EClI@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECl@ss 6.2
ECI@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ECl@ss 10.0
ECl@ss 11.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
UNSPSC 16.0901
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<0,1mT?

v

v

v

-30 °C...+80 °C

30g, 11 ms/ 10...55 Hz, 1 mm
Wg EN 60947-5-2

Przewod z wtykiem, M8, 3-pinowy, ze ztgczem radetkowanym, nadaje sie do zastosowania w
prowadnikach kabli, 0,5 m

0,14 mm?2
@ 2,9 mm

Przy nieruchomym utozeniu przewodu > 3 x Srednica przewodu
W stanie ruchomym > 10 x Srednica przewodu

+270°/10cm
> 2.000.000

Osiowe

Tworzywo sztuczne, PA12
PUR
NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

27270104
27270104
27270104
27270104
27270104
27270104
27270104
27270104
27270104
27270104
EC002544
EC002544
EC002544
39122230
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Informacja dotyczgca montazu

Tighten screw

Insert sensor

LED

A = Position sensor element

Schemat elektryczny
Cd-002

''''' 1
BN! 1 +(L+)
BK| 4 NO

=

Torque
typical 0.4 Nm

Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)

Przewod z wtykiem, M8, ze ztgczem rad

M8 x 1

36-41.5 (1.42-1.63)

@ Przytacze
® Sruba mocujgca SW 2,0
® Dioda LED

etkowanym

5.6
2.2)

@ Pozycja elementu czujnika; krétki odcinek przemieszczania (3 mm): 2 mm; dtugi odcinek przemieszczania (9 mm): 1,7 mm

Nr artykutu
1044464
1048502
1067400
1044459
1044935
1046374

Typ
MZT8-03VPS-KRD
MZT8-03VPS-KRDS04
MZT8-03VPS-KRDS12
MZT8-03VPS-KRO
MZT8-03VNS-KRO
MZT8-03VPS-KROSO1

L
300 mm
300 mm
300 mm
500 mm
500 mm
500 mm

Liczba zyt
8

3
3
3
3
3
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Nr artykutu Typ L Liczba zyt
1048050 MZT8-28VPS-KRO 500 mm 8
1048174 MZT8-28VPS-KROS02 500 mm S
1048503 MZT8-03VPS-KROS05 500 mm 3
1069392 MZT8-03VPS-KRDS13 500 mm 3
1069393 MZT8-03VPO-KRDS 14 500 mm S
1069394 MZT8-03VNS-KRDS15 500 mm 3
1069395 MZT8-03VNO-KRDS 16 500 mm 3
1109451 MZT8-2V8PSWKRO 500 mm 8
1106079 MZT8-03VPS-KRDS35 2m 3
1044463 MZT8-03VPS-KRB 5m 3

Zalecane akcesoria

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow
Krotki opis Typ Nr artykutu

Ochrona urzadzenia (mechaniczna)

R\ Adapter chroniacy przed uderzeniami mechanicznymi, Cynkowy odlew ciSnieniowy, z ma- BEF-SG-MRZT 2077201
\> teriatami mocujgcymi
<

Uchwyt na czujniki do sitownikow

Uchwyt mocujacy do sitownika profilowego/ciegnowego, Cynkowy odlew ciSnieniowy, z BEF-KHZ-PT1 2022702
gi materiatami mocujacymi
\"\
1 sztuk, Uchwyt mocujacy do sitownikow okragtych z ttoczyskami o Srednicy 12 mm, tem- BEF-KHZ-RT-12 2077681
peratura otoczenia od 0°C do 50°C, Tworzywo sztuczne, aluminium

1 sztuk, Uchwyt mocujgcy do sitownikéw okragtych z ttoczyskiem o Srednicy 16 mm, tem- BEF-KHZ-RT-16 2077680
peratura otoczenia od 0°C do 50°C, Tworzywo sztuczne, aluminium

1 sztuk, Uchwyt mocujgcy do sitownikéw okragtych z ttoczyskiem o Srednicy 20 mm, tem- BEF-KHZ-RT-20 2077679
peratura otoczenia od 0°C do 50°C, Tworzywo sztuczne, aluminium

1 sztuk, Uchwyt mocujacy do sitownikow okragtych z ttoczyskiem o srednicy 25 mm, tem- BEF-KHZ-RT-25 2077678
peratura otoczenia od 0°C do 50°C, Tworzywo sztuczne, aluminium

1 sztuk, Uchwyt mocujgcy do sitownikéw okragtych z ttoczyskiem o Srednicy 32 mm, tem- BEF-KHZ-RT-32 2077677
peratura otoczenia od 0°C do 50°C, Tworzywo sztuczne, aluminium

1 sztuk, Uchwyt mocujgcy do sitownikéw okragtych z ttoczyskiem o Srednicy 40 mm, tem- BEF-KHZ-RT-40 2077676
peratura otoczenia od 0°C do 50°C, Tworzywo sztuczne, aluminium

1 sztuk, Uchwyt mocujacy do sitownikow okragtych z ttoczyskiem o srednicy 50 mm, tem- BEF-KHZ-RT-50 2077675
peratura otoczenia od 0°C do 50°C, Tworzywo sztuczne, aluminium

1 sztuk, Uchwyt mocujgcy do sitownikéw okragtych z ttoczyskiem o Srednicy 63 mm, tem- BEF-KHZ-RT-63 2077674
peratura otoczenia od 0°C do 50°C, Tworzywo sztuczne, aluminium

N 1 sztuk, Uchwyt mocujgcy do sitownikéw okragtych z ttoczyskiem o Srednicy 8 mm ... BEF-KHZ-RT1-130 2077684
130 mm, temperatura otoczenia od -30°C do 80°C, Stal nierdzewna, Odlew cynkowy

- 1 sztuk, Uchwyt mocujacy do sitownikow okragtych z ttoczyskiem o srednicy 8 mm ... BEF-KHZ-RT1-25 2077682
25 mm, temperatura otoczenia od -30°C do 80°C, Stal nierdzewna, Odlew cynkowy

1 sztuk, Uchwyt mocujgcy do sitownikéw okragtych z ttoczyskiem o Srednicy 8 mm ... BEF-KHZ-RT1-63 2077683
63 mm, temperatura otoczenia od -30°C do 80°C, Stal nierdzewna, Odlew cynkowy
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Krotki opis

Uchwyt mocujacy do sitownika z rowkiem typu jaskétczy ogon, aluminium, bez materia-
téw mocujgcych

Uchwyt mocujacy do montazu na szynie SMC CDQ2 (rowek teowy), aluminium, bez ma-
teriatdbw mocujacych

Uchwyt mocujacy do montazu na szynie SMC ECDQ2 (rowek teowy), aluminium, bez ma-
teriatow mocujacych

Gtowica A: Gniazdo, M8, 3 piny, prosty
Gtowica B: -
Przew6d: nieekranowany

Gtowica A: Gniazdo, M8, 3 piny, katowy
Gtowica B: -
Przew6d: nieekranowany

Gtowica A: Wtyk, M8, 3 piny, prosty
Gtowica B: -
Przew6d: nieekranowany

Gtowica A: Gniazdo, M8, 3 piny, prosty, kodowanie A

Gtowica B: Wolny koniec przewodu

Przewdd: Przewod czujnika/elementu wykonawczego, PUR, bezhalogenowy, nieekrano-
wany, 2 m

Gtowica A: Gniazdo, M8, 3 piny, prosty, kodowanie A
Gtowica B: Wolny koniec przewodu
Przewod: Przewdd czujnika/elementu wykonawczego, PVC, nieekranowany, 2 m

Gtowica A: Gniazdo, M8, 3 piny, prosty, kodowanie A

Gtowica B: Wolny koniec przewodu

Przewdd: Przewod czujnika/elementu wykonawczego, PUR, bezhalogenowy, nieekrano-
wany, 3 m

Gtowica A: Gniazdo, M8, 3 piny, prosty, kodowanie A

Gtowica B: Wolny koniec przewodu

Przewdd: Przewdd czujnika/elementu wykonawczego, PUR, bezhalogenowy, nieekrano-
wany, 5m

Gtowica A: Gniazdo, M8, 3 piny, prosty, kodowanie A
Gtowica B: Wolny koniec przewodu
Przew6d: Przewodd czujnika/elementu wykonawczego, PVC, nieekranowany, 5 m

Gtowica A: Gniazdo, M8, 3 piny, katowy, kodowanie A

Gtowica B: Wolny koniec przewodu

Przewdd: Przewod czujnika/elementu wykonawczego, PUR, bezhalogenowy, nieekrano-
wany, 2 m

Gtowica A: Gniazdo, M8, 3 piny, katowy, kodowanie A
Gtowica B: Wolny koniec przewodu
Przewdd: Przewdd czujnika/elementu wykonawczego, PVC, nieekranowany, 2 m

Gtowica A: Gniazdo, M8, 3 piny, katowy, kodowanie A
Gtowica B: Wolny koniec przewodu
Przew6d: Przewod czujnika/elementu wykonawczego, PVC, nieekranowany, 5 m

Typ
BEF-KHZ-ST1

BEF-KHZ-TT2

BEF-KHZ-TT1

DO0S-0803-G

DOS-0803-W

STE-0803-G

YF8U13-
020UA1XLEAX

YF8U13-
020VA1XLEAX

YF8U13-
O30UALXLEAX

YF8U13-
O50UA1LXLEAX

YF8U13-
050VA1XLEAX

YG8U13-
020UA1XLEAX

YG8U13-
020VA1XLEAX

YG8U13-
050VA1XLEAX

Karta danych produktu | 2020-05-26 16:26:27

Nr artykutu
2022703

2046440

2046439

7902077

7902078

6037322

2094782

2095860

2094787

2094788

2095884

2094794

2096165

2096166
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SICK W SKROCIE

Firma SICK nalezy do czotowych producentéw inteligentnych czujnikéw i rozwigzan wykorzystujacych czujniki
do zastosowan przemystowych. Wyjatkowa gama produktéw i ustug stwarza idealng podstawe dla bez-
piecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia
Srodowiska.

Karta charakterystyki online

Mamy szerokie doswiadczenie w réznych branzach i znamy wystepujace w nich procesy oraz wymagania.
Nasze inteligentne czujniki zapewniajg klientom doktadnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Eu-
ropie, Azji i Ameryce Potnocnej rozwigzania systemowe sa testowane i optymalizowane pod katem potrzeb
konkretnych klientéw. Wszystko to sprawia, ze jesteSmy niezawodnym dostawca i partnerem w zakresie
rozwoju.

Nasza oferte dopetniaja kompleksowe ustugi: rozwigzania SICK LifeTime Services wspieraja klientow w trak-
cie catego cyklu uzytkowania maszyny i dbajg o bezpieczenstwo i produktywnos¢.

Wiasnie tak rozumiemy hasto ,Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CALYM SWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostate lokalizacje - www.sick.com

SICK

SICKAG | Waldkirch | Niemcy | www.sick.com Sensor Intelligence.



