RolvearboncGeyAE

Boitiers Standard

Description

Corps:

En thermoplastique injecté. Fermetu-
re par vis imperdabies en acier inox.
Possibilité pour les coffrets en Poly-
carbonate d’avoir un couvercle trans-
parent.

Joints:

Mise en compression par un systéme
"tenon-mortaise” de joints ronds en
mousse a pores fermés en chioropre-
ne ou en polysiloxane.

Equipement:

i peut étre installé sur une plague de
montage en papier bakelise ou direc-
tement fixé par vis sur des bossages
Drevus pourrecevoiriesinseristarau-
deés en laiton livres avec ie coffret.
Fixation:

Soitdireciement atravers des canaux
se situant en dehors du volume étan-
che soit par I'intermédiaire de pattes
en polycarbonate fournies sur de-
mande.

Couleur:

£n standard gris clair RAL 7035. Pein-
ture des coffrets A.B.S. surdemande.
Autres couleurs sur demande.

Caractéristiques
techniques

Protection:

Résistance superficielle:
Rigidité dielectrique:
Classe d’isolement:
Autoextinguibilité:
Reprise d’humidité:
Toxicité des vapeurs:
Tenue en température:
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Polycarbonate ABS

iP 65 [P 65 DIN 40050

> 10" Ohm 4 x 10" Ohm VDE 0303 DIN 53482
> 30 KVWmm 24 KVVmm VDE 0303 DIN 53481
double isolation double isolation VDE 0100

V2 non UL 94

max. 0,2 % max. 0,2% DIN 53495 ISO/R62
pauvre en halogénes pauvre en halogénes

-40° +100°C -40° +80°C CR-(Chloroprene)
-60° +120°C -40° +80°C VMQ-{Polysiloxane)



vimensions et opluons

Accessoires (voir page 41) Doy
par cote
Pattes de Plague de Vis de Joint en Pieds en I Charnieres ext. en A
fixation montage en couvercle & polysiloxane caoutchouc polycarbonate + c ‘ D
(4 pcs.} bakelite tétes moletées **) 5

Type 03.122410 (Polycarbonate) Type 33.122410 (Couvercle transp.) I Type 09.122410 (ABS) PG A/ C//

Suffixe de commande ‘ taille /B //D
A \ M | { SIL TF | GAM
Poids vide: 5209 7 30 9
Dimens. ext.: 120 x 240 x 100 mm 1
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Equipement en bornes: voir page 42 42 - -

Type 03.152008 (Polycarbonate) Type 33.152008 (Couvercle transp.) Type 09.152008 (ABS) PG A c/

Suffixe de commande aille //B //b
A ‘ M | RS ] SIL TF i GAM /o
Poids vide: 525 g 7 17111
Dimens. ext.: 150 x 200 x 75 mm |
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Equipement en bornes: voir page 42 B 42 - -

Type 03.16 24 09 (Polycarbonate) Type 33.162409 (Couvercle transp.) |[Type 09.16 2409 (ABS) PG A /l c /

Suffixe de commande taille /B D
A ] M RS | SIL [ T [ GAM / /
Poids vide: 650 g 7 30| 15
Dimens. ext.: 160 x 240 x 90 mm
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Equipement en bornes: voir page 42 B 42 - =

*)} Dimensions hautes et basses dues a la dépouille **) Priére d’indiquer le coté de montage Sous réserve de modifications.



