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RS PRO, 12W Adaptador ac 
/ dc de 3 V dc, 4,5 V dc, 5 V 

dc, 6 V dc, 7,5 V dc, 
Alimentación ac-dc de 9 V 
dc, 12 V dc, 1A, 1 salidas            

RS Código RS: 179-9520             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Adaptador de CA/CC 
 

• Tiempo de espera de 
20ms 
 

• Potencia nominal de 
12 W. 
 

• Conector de entrada 
de enchufe UE 
 

• Una salida 
 

• Regulación de carga 
de ±5 % 
 

• Tipo de conector 
macho tipo C. 
 

• MTBF de 30h h 
 

• Tipo de conversión 
de señal de potencia 
de ac - dc 
 

• Regulación de línea 
de ±3% 

• Adaptador de 
alimentación 
regulado ac - dc 

• Conector de salida 
intercambiable 

• No aprobado 
médicamente 

• • Eficiencia del 75 % 

• TENSIÓN DE 
ENTRADA DE 100 V 
AC, 110 V AC, 115 V 
AC, 120 V AC, 127 V 

CARACTERÍSTICA
S 
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¿Por qué hay que arrastrar alrededor de una bolsa de tapones si uno solo puede hacer el trabajo? 
Presentamos el adaptador ac/dc RS PRO, compatible con siete tensiones de salida diferentes y 
suministrado con seis conectores dc. 
Este adaptador de conmutación enchufable universal podría ser su solución integral para enredar 
cables y conectores macho incompatibles con su variedad de capacidades de tensión diferentes y 
diseño compacto y limpio. La unidad dispone de doble aislamiento para mayor seguridad y está 
protegida internamente contra sobrecarga y cortocircuitos, lo que facilita la conexión. Tiene buena 
eficiencia eléctrica, con bajo consumo de potencia en espera y se suministra con un cable de 1,5 m.      

 

 

 

Tipo Adaptador de alimentación ac-dc 

Tipo de conector macho Tipo C 

Conector de salida Intercambiable 

Conector de entrada Conector macho europeo 

Número de salidas 1   

Regulado/Sin regular Regulable 

Aprobación médica No 

Eficiencia 75% 

Aplicaciones 

Este adaptador tiene una amplia gama de 
aplicaciones de uso como punto de venta, 
comunicaciones inalámbricas, periféricos, redes, 
equipos de telecomunicaciones, Tabletas / 
Smartphones  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de producto  

Especificaciones generales 
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Tensión de salida 
3 V DC, 4,5 V DC, 5 V DC, 6 V DC, 7,5 V DC, 9 V 
DC, 12 V DC 

Tensión de entrada 100VAC a 240VAC 

Corriente de salida 1 A 

Potencia nominal 12 W 

Regulación de carga ±5% 

Rigidez dieléctrica 3000VAC 1min 5mA inp.<->outp. 

Corriente de fugas 0,25mA max.at 240VAC 

Protección de sobrecorriente Reinicio automático continuo típico 120% 

Protección de sobretensión Reinicio automático continuo típico 120%   

Frecuencia de entrada 47Hz a 63Hz   

Tiempo de retención, nom. Condiciones 20ms a 230VAC 

Corriente de entrada  <30A/230VAC 

Consumo de potencia sin carga < 0,3 vatios 

Tiempo de recuperación ±2 % máx 1 ms 

Rizado y ruido Máx. 200mV pp 

MTBF  30K horas 

Regulación de línea ±3% 

Regulación de carga ±5% 

Cortocircuito Sí 

Alimentación en espera Sí 

 

     

 

Longitud del cable 1,5m (UL2468 24AWG)  

Anchura 43,3mm 

Longitud 75,5mm 

Profundidad 35,8mm 

Peso 124g 

 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones eléctricas 
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Temperatura máxima +40°C 

Temperatura mínima 0°C 

Rango de temperatura de 
almacenamiento 

10 °C a +80°C. 

Humedad   Del 25% al 75% de HR   

 

 

 

Se cumplen los estándares 

2011/65/UE, CERTIFICACIÓN CE, CE LVD EN60950-
1, EN55013:2013, EN55014-1:2006+A1+A2, 
EN55014-2:1997+A1+A2, EN55020:2007+A11, 
EN55024:2010, EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, 
EN61000-3-3:2013, Certificación GS, NEMKO GS IEC 
62368-1:2014+A11:2017, Conformidad RoHS 
(Restricción de sustancias peligrosas)   

Requisitos de seguridad 
NEMKO GS IEC 62368-1:2014+A11:2017, CE LVD 
EN60950-1 

       

     

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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