Connecteurs d'épissure E‘Elﬂg

CARACTERISTIQU
ES

e e Connecteur de raccordement
étamé bout a bout de RS Pro, rouge,
isolé, étain 22 — 16 AWG

Isolation durable en
nylon

Matériau isolant en
vinyle ou en nylon
de haute qualité
(Isolation en nylon
pour les mini-bornes
jaunes uniquement)

Raccordement
durable et fiable

Extrémement
économique

Facile a sertir a
['aide d'une clé a
cliquet

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix éleve.
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Connecteurs d'epissure RO

Description du produit

Une sélection de férules isolées ou de connecteurs a bout de RS Pro concgus pour le sertissage de fils
électriques. Les bornes en forme de tube agissent comme un joint de cable sans soudure permettant
au courant électrigue de circuler en toute sécurité d'un fil a un autre. Concus par des professionnels a
I'aide de matériaux de haute qualité, la gamme RS PRO de bornes a épissure de bout en bout est
utilisée pour réparer, changer ou allonger les circuits électriques.

Caractéristiqgues générales

Type a épissure Bout a bout
Matériau du contact Cuivre
Placage de contact Etain
Couleur Rouge
Isolation Isolé(e)
Matériau d'isolation Vinyle

Systemes de commande industrielle, Secteur
automobile et transport, Construction de machines,

Application Equipement électrique et électronique, Appareils
commerciaux et domestiques

Spécifications électriques

Tension nominale 600 V
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Connecteurs d'épissure R

Spécifications mécaniques

Taille de fil minimum (mm2) 0.5mm?2
Taille de fil maximale (mm2) 1.5mm?2
Longueur totale 24.2mm
Diameétre. 4mm

Taille de fil minimum (AWG) 22AWG
Taille de fil maximale (AWG) 16AWG
Taille de fil 22 a 16 AWG

Spécifications de I'environnement de

Température d'utilisation maximale +105°C
Température d'utilisation minimale -20°C
Plage de température de -20 a +105 °C.

fonctionnement : -

Homologations

Conformité/certifications UL (E125401)
Normes Met ANSI/ESD S20.20:2014 et BS EN 61340-5-1:2007
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Connecteurs d'épissure

MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:

AWG. |22

20

18

16

AMP. | 9

12

17

18

MAXIMUM ELECTRICAL RATING: 105°C 600 VOLTS MAX.

INSULATION MATERIAL: VINYL

INSULATION COLOR: 22-16AW.G.: RED

TERMIMAL MATERIAL: COPPER

WIRE |ITEM NO.| DIMENSION inch(mm), MATERIAL CRIMPING
RANGE TOOL
AW.G. L D dl

mm?

22-16 613-9794| 0.953 0157 0.067 |COPPER TUBULAR WITH DIE INDEX
AW.G. 242 | 4000 | 17 COLOR: RED
0.5-1.5

mm?
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	Connecteur de raccordement bout à bout de RS Pro, rouge, isolé, étain 22 → 16 AWG
	RS code commande : 613-9794

