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Crimpkontakt - VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5-R - 1689556
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Abbildung &hnlich

Crimpkontakt, fiir D-SUB-Kontakteinsatze mit Standard-Kontaktdichte, Stift, Anschlussquerschnitt AWG 24 ...
20, gestanzt, vergoldet

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 10000 STK

Mindestbestellmenge 10000 STK

R
017918

GTIN 4017918895266

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 10,000 mg

Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung) 10,000 mg

Zolltarifnummer 85366990

Herkunftsland

Deutschland

Verkaufsschllssel

D1 - Steckverbinder

Hinweis

Auftragsgebundene Fertigung (keine Ricknahme)

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Anschlussart

Crimpanschluss

Kontaktart

Stift

Anschlussquerschnitt

0,2 mm? ... 0,5 mm? (starr)

0,2 mm? ... 0,5 mm? (flexibel)

Anschlussquerschnitt AWG

24 ... 20 (starr)

4 ... 20 (flexibel)

Kontakttyp

gerollt

Art des Hinweises

Bestellhinweis:

Hinweis

Verpackungsart: Rolle, Abrollrichtung links
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Technische Daten

Umgebungsbedingungen

chH(ENIX

| Umgebungstemperatur (Betrieb)

-65°C..1256°C

Materialangaben

Material Kontakt

Cu-Legierung

Material Kontaktoberflache

Gold uber Nickel

Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom

75A

Environmental Product Compliance

China RoHS

Zeitraum fiir bestimmungsgemaRe Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e

Keine Gefahrstoffe liber den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss
eCl@ss 4.0 27140816
eCl@ss 4.1 27260701
eCl@ss 5.0 27260701
eCl@ss 5.1 27261200
eCl@ss 6.0 27261200
eCl@ss 7.0 27440204
eCl@ss 8.0 27440204
eCl@ss 9.0 27440204

ETIM
ETIM 2.0 EC000437
ETIM 3.0 EC000437
ETIM 4.0 EC000437
ETIM 5.0 EC000796
ETIM 6.0 EC000796

UNSPSC
UNSPSC 6.01 31261501
UNSPSC 7.0901 31261501
UNSPSC 11 31261501
UNSPSC 12.01 31261501
UNSPSC 13.2 39121522
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