
磁性开关规格

磁性开关质量表

磁性开关型号

0.5m(无记号)
1m(M)
3m(L)
5m(Z)

8
14
41
68

D-M9P(V) D-M9B(V)D-M9N(V)
7
13
38
63

单位: g

导线长度
m

直接出线式 PLC:可编程序控制器简称

磁性开关型号

导线引出方向

配线方式

输出方式

适合负载

电源电压

消耗电流

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

显示灯

标准

D-M9NVD-M9N D-M9B D-M9BV

2线式

-

DC24V继电器、PLC用

-

-

DC24V(DC10~28V)
2.5~40mA

4V以下

0.8mA以下

D-M9PVD-M9P

ON时红色发光二极管亮

CE标记、RoHS

3线式

  IC回路、继电器、PLC用

DC5·12·24V(4.5~28V)
10mA以下

40mA以下

10mA时0.8V以下(40mA时2V以下)
DC24V时100μA以下

横向 纵向 横向 纵向 横向 纵向

NPN型 PNP型

DC28V以下 -

D-M9□型·D-M9□V型(带显示灯)

注1) 无触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。

磁性开关外形尺寸图

D-M9□ D-M9□V

M2.5×4L
开槽紧定螺钉

显示灯

2.
7

22

2.6

4 2.
8

3.
2

6 最高灵敏度位置

4

2.
6

9.
5

2.7

4.
62

20

M2.5×4L

2.
8

8
3.2

4

显示灯
开槽紧定螺钉

6 最高灵敏度位置

●2线式的负载电流低电流化
(2.5~40mA)

●耐弯曲性能是之前的产品的1.5倍
(本公司内部比)

●标准型使用耐弯曲导线

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

使用注意事项

注意

单位: mm

请不要使用已安装在磁性开关本体上的紧定
螺钉以外的螺钉进行磁性开关的固定，使用
指定外的螺钉的场合，磁性开关有可能损
坏。

2芯(棕·蓝)

磁性开关型号 D-M9N□ D-M9P□ D-M9B□

3芯(棕·蓝·黑)
外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

最小弯曲半径[mm](参考值)

2.7×3.2(长圆)

ø0.9
0.15

ø0.05
20

耐油橡胶绝缘软线规格

无触点磁性开关/直接安装型

D-M9N(V)·D-M9P(V)·D-M9B(V) RoHS
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D-F8□型(带显示灯)
直接出线式

磁性开关规格

磁性开关外形尺寸图

磁性开关型号

导线引出方向

配线方式

输出方式

适合负载

电源电压

消耗电流

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

显示灯

标准

D-F8N
纵向

NPN型

DC28V以下

40mA以下

D-F8B
纵向

2线式

－

DC24V继电器、PLC
－

－

  DC24V(DC10~28V)
2.5~40mA

4V以下

DC24V时0.8mA以下

  D-F8P
 纵向

PNP型

－

80mA以下

0.8V以下

注1) 无触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。

D-F8N·D-F8P·D-F8B

1.5V以下

(负载电流10mA时0.8V以下)

ON时红色发光二极管亮

CE标记、RoHS

DC24V时100μA以下

PLC: 可编程序控制器简称

3线式

IC回路、DC24V继电器、PLC 
DC5·12·24V(DC4.5~28V)

10mA以下

M2.5×4L
开槽紧定螺钉

显示灯

最高灵敏度位置

10

4.
62.

8

2

4.3

ø2.7

4

3.
1

10
.9

3

8

磁性开关质量表

磁性开关型号

0.5m(无记号)
3m(L)
5m(Z)

D-F8N D-F8P D-F8B
7
32
52

使用注意事项

注意

单位: g

单位: mm

导线长度
m

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

请不要使用已安装在磁性开关本体上的紧定螺
钉以外的螺钉进行磁性开关的固定，使用指定
外的螺钉的场合，磁性开关有可能损坏。

2芯(棕·蓝)
ø0.96
0.18

磁性开关型号 D-F8N D-F8P D-F8B

3芯(棕·蓝·黑)
ø0.91
0.15

外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

最小弯曲半径[mm](参考值)

ø2.7

ø0.08
17

耐油橡胶绝缘软线规格

无触点磁性开关/直接安装型

D-F8N·D-F8P·D-F8B RoHS

816



磁性开关规格

磁性开关外形尺寸图

磁性开关质量表

磁性开关型号

0.5m(无记号)
3m(L)
5m(Z)

D-Y59B D-Y69BD-Y69AD-Y59A D-Y7P(V)
9

50
83

10
53
87

单位: g

单位: mm

导线长度

D-Y59A·D-Y7P·D-Y59B D-Y69A·D-Y7PV·D-Y69B

グロメット PLC: 可编程序控制器简称

D-Y5□型·D-Y6□型·D-Y7P型·D-Y7PV型(带显示灯)
磁性开关型号

导线引出方向

配线方式

输出方式

适合负载

电源电压

消耗电流

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

显示灯

标准

D-Y59A
    横向

　　　　　　　　3线式

　　NPN型

　　　　IC回路、继电器、PLC  
　　 DC5·12·24V(DC4.5~28V)
　　

　　 DC28V以下

　　  40mA以下

　　　1.5V以下

(负载电流10mA时0.8V以下)

　　　 　DC24V时100μA以下

      ON时红色发光二极管亮

　　　　　　　　　　　　   CE标记、RoHS

 D-Y69A
     纵向

D-Y69B
    纵向

D-Y7PV
纵向

 D-Y7P
   横向

　　　　　　　　 　PNP型

　　　　　　  　　－

　　　　　　　　  80mA以下

　　 0.8V以下

注1) 无触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参照P.810。

10mA以下

SM
C

SM
C

6.
2

5

2.5

29

ø3
.4

12.5

27.3

6.
2

5

12.5

8.
5

2.5

ø3.4

最高灵敏度位置

M2.5×4L

显示灯

显示灯

最高灵敏度位置

M2.5×4L

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

直接出线式

标准型使用耐弯曲导线

开槽紧定螺钉

开槽紧定螺钉

2芯(棕·蓝)

磁性开关型号 D-Y□9A D-Y7P□ D-Y□9B

3芯(棕·蓝·黑)
外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

最小弯曲半径[mm](参考值)

ø3.4

ø1.0
0.15

ø0.05
21

耐油耐弯曲橡胶绝缘软线规格

RoHS
无触点磁性开关/直接安装型

D-Y59 ·D-Y69 ·D-Y7P(V)A
B

A
B

 D-Y59B
    横向

 　　　2线式

　　　 -

DC24V继电器、PLC
　　　 -

　　　 -

DC24V(DC10~28V)
　　 2.5~40mA

　　　 4V以下

DC24时0.8mA以下
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ø3.4安装孔

ø3.4安装孔

ø3.4安装孔

ø3
.4

ø3.4安装孔

ø3
.4

磁性开关规格

外形尺寸图

D-S991: 右手型

D-S9P1: 
D-T991: 

D-S992: 左手型

D-S9P2: 
D-T992: 

D-S99V1: 右手型

D-S9PV1: 
D-T99V1: 

D-S99V2: 左手型

D-S9PV2: 
D-T99V2: 

D-□□□1 D-□□□2

D-□□□V1 D-□□□V2

直接出线式

注1) 无触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参照P.810。

D-S991
D-S992

D-S99V1
D-S99V2

D-S9P1
D-S9P2

D-S9PV1
D-S9PV2

D-T991
D-T992

D-T99V1
D-T99V2

横向 纵向横向 纵向横向 纵向导线引出方向
配线方式
输出方式
适合负载
电源电压
消耗电流
负载电压
负载电流

DC24V继电器、PLC

3线式 2线式
NPN型 PNP型

IC回路、继电器、PLC
DC5·12·24V(DC4.5~28V)

10mA以下
DC28V以下 DC24V(DC10~28V)
40mA以下 80mA以下

0.8V以下

5~40mA
1.5V以下

(负载电流10mA时0.8V以下) 4V以下

DC24V时100μA以下 DC24V时0.8mA以下
ON时红色发光二极管亮

　CE标记、RoHS

D-S99(V)型·D-S9P(V)型·D-T99(V)型(带显示灯)
磁性开关型号

内部电压降

漏电流
显示灯
标准

磁性开关质量表 单位: g

无触点磁性开关/直接安装型

D-S99(V)·D-S9P(V)·D-T99(V)
适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

D-S99□
12
49
79

D-S99V□
12
46
79

D-S9P□
12
46
79

D-S9PV□
12
46
79

D-T99□
12
46
79

D-T99V□
12
46
79

导线长度

磁性开关型号

单位: mm

0.5m(无记号)
3m(L)
5m(Z)

耐油橡胶绝缘软线规格

D-S99□ D-S9P□
ø3.4

ø1.1
0.2

ø0.08
21

3芯(棕·蓝·黑) 2芯(棕·蓝)

D-T99□

绝缘体

导体

最小弯曲半径[mm](参考值)

外皮
磁性开关型号

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯直径[mm]

PLC: 可编程序控制器简称

右手型 左手型

右手型 左手型
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磁性开关规格

PLC: 可编程序控制器简称

磁性开关外形尺寸图

D-□□□2 D-□□□1

D-S791: 右手型

D-S7P1: 
D-T791: 

D-S792: 左手型

D-S7P2: 
D-T792: 

D-T792C: 左手型D-T791C: 右手型

注1) 无触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参照P.810。

磁性开关型号

配线方式

输出形式

适合负载

电源电压

消耗电流

负载电压

负载电流

内部电压降

3线式 2线式

IC回路、继电器、PLC
DC5、12、24V(DC4.5~28V)

D-S7P1·D-S7P2

PNP型

80mA以下

D-S791·D-S792

NPN型

10mA以下

DC28V以下

40mA以下

0.8V以下
1.5V以下

(负载电流10mA
 时的0.8V以下)

D-T791·D-T792·D-T791C·D-T792C

DC24V继电器、PLC

DC24V(DC10~28V)

DC24V时100μA以下 DC24V时0.8mA以下

5~40mA

4V以下

D-S79型·D-T79型(带显示灯)

显示灯

规格

漏电流

ON时红色发光二极管亮

CE标记

磁性开关质量表

D-T79□C
14
51
81

导线长度

磁性开关型号 D-T79□
13
50
80

D-S7P□

13
50
80

D-S79□
13
50
80

无触点磁性开关/直接安装型

D-S79·D-S7P·D-T79(C)
适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

单位: g

单位: mm

0.5m(无记号)
3m(L)
5m(Z)

耐油橡胶绝缘软线规格

D-S79□ D-S7P□

ø3.4

ø1.1
0.2

ø0.08
21

3芯(棕·蓝·黑) 2芯(棕·蓝)

D-T79□

绝缘体

导体

最小弯曲半径[mm](参考值)

外皮

磁性开关型号

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

配线后，请确认插头部是否松动。若松动

会降低防水性能。
插头的安装方法，详见
Best Pneumatics No. 。

使用注意事项

注意

带插头导线订购方法

型号

D-LC05
D-LC30
D-LC50

导线长

0.5m
3m
5m

带插头导线型号
仅适合于插座式

最高灵敏度位置

最高灵敏度位置

最高灵敏度位置

最高灵敏度位置

左手型 右手型

直接出线式、插头式
导线引出方向:横向
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安装孔

显示灯

最高灵敏度位置

磁性开关规格

磁性开关质量表

磁性开关外形尺寸图

磁性开关型号

0.5m(无记号)
3m(L)
5m(Z)

D-F79 D-F7P D-J79

单位: g

单位: mm

无触点磁性开关/轨道安装型

D-F79·D-F7P·D-J79
直接出线式

导线长度

 D-F7□型、D-J79型(带显示灯)
PLC:可编程序控制器简称

磁性开关型号

配线方式

输出方式

适合负载

电源电压

消耗电流

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

显示灯

标准

D-F79

NPN型

 

DC28V以下

40mA以下

1.5V以下

(负载电流10mA时0.8V以下)

D-F7P

PNP型

－

80mA以下

0.8V以下

ON时红色发光二极管亮

CE标记、RoHS

注1) 无触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。

3线式

IC回路、继电器、PLC
DC5·12·24V(DC4.5~28V)

10mA以下

DC24V时100μA以下

D-J79
2线式

-

DC24V继电器、PLC
-

-

DC24V(DC10~28V)
5~40mA

4V以下

DC24V时0.8mA以下

11
50
81

13
57
92

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

2(棕·蓝)

磁性开关型号 D-F79 D-F7P D-J79

3芯(棕·蓝·黑)
外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

最小弯曲半径[mm](参考值)

ø3.4

ø1.1
0.2

ø0.08
21

耐油橡胶绝缘软线规格

RoHS
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安装孔

显示灯

最高灵敏度位置

磁性开关规格

磁性开关质量表

磁性开关外形尺寸图

磁性开关型号

0.5m(无记号)
3m(L)
5m(Z)

13
57
92

11
50
81

D-F7NV D-F7PV D-F7BV

单位: g

单位: mm

直接出线式
导线引出方向: 纵向

导线长度

 D-F7□V型(带显示灯)
PLC:可编程序控制器简称

磁性开关型号

配线方式

输出方式

适合负载

电源电压

消耗电流

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

显示灯

标准

D-F7NV

NPN型

 

DC28V以下

40mA以下

1.5V以下

(负载电流10mA时0.8V以下)

D-F7PV

PNP型

－

80mA以下

0.8V以下

ON时红色发光二极管亮

CE标记、RoHS

D-F7BV
2线式

－

DC24V继电器、PLC
－

－

DC24V(DC10~28V)
5~40mA

4V以下

DC24V时0.8mA以下

注1) 无触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。

3线式

IC回路、继电器、PLC
DC5·12·24V(DC4.5~28V)

10mA以下

DC24V 100μA以下

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

2芯(棕·蓝)

磁性开关型号 D-F7NV D-F7PV D-F7BV

3芯(棕·蓝·黑)
外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

最小弯曲半径[mm](参考值)

ø3.4

ø1.1
0.2

ø0.08
21

耐油橡胶绝缘软线规格

无触点磁性开关/轨道安装型

D-F7NV·D-F7PV·D-F7BV RoHS
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安装孔

显示灯

最高灵敏度位置

磁性开关规格

磁性开关质量表

磁性开关外形尺寸图

磁性开关型号

0.5m(无记号)
3m(L)
5m(Z)

13
52
83

D-J79C

单位: g

单位: mm

无触点磁性开关/轨道安装型

D-J79C
插座式

导线长度

 D-J79C型(带显示灯)
PLC:可编程序控制器简称

磁性开关型号

配线方式

输出方式

适合负载

电源电压

消耗电流

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

显示灯

标准

D-J79C
2线式

－

DC24V继电器、PLC
－

－

DC24V(DC10~28V)
5~40mA
4V以下

DC24V时0.8mA以下

ON时红色发光二极管灯亮

CE标记、RoHS
注1) 无触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。
注3) 带插头的导线，可附在开关上出厂。配线后，请确认插头部是否松动。如有松

动的场合，会降低防水性能。
插头安装方法参见Best Pneumatics No. 。

使用注意事项

注意

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

带插头导线订购方法

型号

D-LC05
D-LC30
D-LC50

导线长度

0.5m
3m
5m

带插头导线型号
(仅插座式适用)

RoHS

822



安装孔

显示灯

最高灵敏度位置

磁性开关规格

磁性开关质量表

磁性开关外形尺寸图

磁性开关型号

0.5m(无记号)
3m(L)
5m(Z)

23
81
127

D-F59 D-F5P D-J59 D-J51
21
71
111

单位: g

单位: mm

导线长度

PLC:可编程序控制器简称直接出线式

注1) 无触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。

 D-F5□型、D-J5□型(带显示灯)
磁性开关型号

配线方式

输出方式

适合负载

电源电压

消耗电流

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

显示灯

标准

D-F59

NPN型

 

DC28V以下

40mA以下

1.5V以下

(负载电流10mA时0.8V以下)

D-F5P

PNP型

－

80mA以下

0.8V以下

D-J59

－

DC24V继电器、PLC
－

－

DC24V(DC10~28V)
5~40mA

4V以下

DC24V时0.8mA以下

D-J51

－

AC继电器、PLC
－

－

AC80~260V
5~80mA

14V以下

AC100V时1mA以下

AC200V时1.5mA以下

3线式

IC回路、继电器、PLC
DC5·12·24V(DC4.5~28V)

10mA以下

DC24V时100μA以下

ON时红色发光二极管亮

CE标记、RoHS RoHS

2线式

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。
(D-J51除外)

D-F59·D-F5P·D-J59 D-J51

11

ø7

1.
4

16

10

D-J51

最高灵敏度位置

33

ø4

4.
5

12

146
6

22
12

5

7
显示灯

2芯(棕·蓝)

磁性开关型号 D-F59 D-F5P D-J5□

3芯(棕·蓝·黑)
外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

最小弯曲半径[mm](参考值)

ø4

ø1.22
0.3

ø0.08
24

耐油橡胶绝缘软线规格

RoHS
无触点磁性开关/拉杆安装型

D-F59·D-F5P·D-J59·D-J51

823
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磁性开关规格

磁性开关质量表 单位: g

单位: mm磁性开关外形尺寸图

磁性开关型号

0.5m(无记号)
1m(M)
3m(L)
5m(Z)

D-M9NW(V)
8

14
41
68

D-M9PW(V) D-M9BW(V)
7

13
38
63

导线长度

直接出线式 PLC:可编程序控制器简称

磁性开关型号

导线引出方向

配线方式

输出方式

适合负载

电源电压

消耗电流

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

显示灯

标准

D-M9NWVD-M9NW D-M9BW D-M9BWV

2线式

－

DC24V继电器、PLC用

－

－

DC24V(DC10~28V)
2.5~40mA

4V以下

0.8mA以下

D-M9PWVD-M9PW

动作位置…………红色发光二极管灯亮
适合动作范围……绿色发光二极管灯亮

3线式

 IC回路、继电器、PLC用

DC5·12·24V(4.5~28V)
10mA以下

40mA以下

10mA时0.8V以下(40mA时2V以下)
DC24V时100μA以下

CE标记、RoHS

横向 纵向 横向 纵向 横向 纵向

NPN型 PNP型

DC28V以下 －

D-M9□W型·D-M9□WV型(带显示灯)

注1) 无触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。

● 2线式的负载电流低电流化
(2.5~40mA)

● 耐弯曲性能比之前产品提高1.5
倍(与本公司比)

● 标准型使用耐弯曲导线
● 最适合动作位置可由显示灯颜色
判断(红→绿←红)

D-M9□W D-M9mWV

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

2色显示式无触点磁性开关／直接安装型

D-M9NW(V)·D-M9PW(V)·D-M9BW(V) 

M2.5×4L

显示灯

2.
7

22

2.6

4 2.
8

3.
2

6 最高灵敏度位置 4

2.
6

9.
5

M2.5×4L

显示灯

开槽紧定螺钉

2.
8

4.
6

4

20

2
8

3.2

6 最高灵敏度位置

2.7

使用注意事项

注意

请不要使用已安装在磁性开关本体上的紧定螺
钉以外的螺钉进行磁性开关的固定，使用指定
外的螺钉的场合，磁性开关有可能损坏。

开槽紧定螺钉

RoHS

2芯(棕·蓝)

磁性开关型号 D-M9NW□ D-M9PW□ D-M9BW□

3芯(棕·蓝·黑)
外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

最小弯曲半径[mm](参考值)

2.7×3.2(椭圆)

ø0.9
0.15

ø0.05
20

耐油耐弯曲橡胶绝缘软线规格
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磁性开关规格

磁性开关外形尺寸图

直接出线式

注1) 无触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。

PLC:可编程序控制器简称

D-Y7□W型、D-Y7□WV型(带显示灯)
磁性开关型号

导线引出方向

配线方式

输出方式

适合负载

电源电压

消耗电流

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

显示灯

标准

D-Y7NW
       横向

　　　　　　　　3线式

　　NPN型

　　　　　IC回路、继电器、PLC  
　　　 DC5·12·24V(DC4.5~28V)
　  　　　　　　10mA以下

　　 DC28V以下

　　  40mA以下　

     
　　　 　
　　　　　DC24V时100μA以下

   动作位置…………红色发光二极管灯亮
   适合动作范围……绿色发光二极管灯亮

D-Y7NWV
       纵向

D-Y7BWV
纵向

D-Y7PWV
纵向

D-Y7BW
    横向

 　　　2线式

 -

  DC24V继电器、PLC　　

 -

 -

DC24V(DC10~28V)
　　 2.5~40mA
　　　 
　　　 4V以下

DC24V时0.8mA以下

D-Y7PW
    横向

　　　　　　　　 　　PNP型

　　　　　　  　　−
　　　 　　　　　  80mA以下

　　　　　　　　 
　　　　　　　　　0.8V以下

1.5V以下

(负载电流10mA时0.8V以下)

磁性开关质量表

磁性开关型号

0.5m(无记号)
3m(L)
5m(Z)

D-Y7NW(V) D-Y7PW(V) D-Y7BW(V)
11
54
88

单位: g

单位: mm

导线长度

D-Y7□W D-Y7□WV
M2.5×4L

显示灯

最高灵敏度位置

M2.5×4L

显示灯

SM
C

SM
C

6.
2

5

2.5

29

ø3
.4

12.5

27.3

6.
2

5

12.5

8.
5

2.5

ø3.4

最高灵敏度位置

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

CE标记、RoHS

● 最适合动作位置可由显示灯颜色
  判断
  (红→绿←红)
● 标准型使用耐弯曲导线

开槽紧定螺钉 开槽紧定螺钉

2芯(棕·蓝)

磁性开关型号 D-Y7NW□ D-Y7PW□ D-Y7BW□

3芯(棕·蓝·黑)
外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

最小弯曲半径[mm](参考值)

ø3.4

ø1.0
0.15

ø0.05
21

耐油耐弯曲橡胶绝缘软线规格

2色显示式无触点磁性开关／直接安装型

D-Y7NW(V)·D-Y7PW(V)·D-Y7BW(V) RoHS

825
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4.6

23

8

8.5 最高灵敏度位置

3.
2

6.
2

11
7

15

显示灯

ø3
.4

ø3.2安装孔

磁性开关规格

磁性开关质量表

磁性开关外形尺寸图

单位: g

单位: mm

磁性开关型号

0.5m(无记号)
3m(L)
5m(Z)

13
57
92

11
50
81

D-F79W D-F7PW D-J79W

导线长度

直接出线式

最适合动作位置可由显示灯颜色
判断
(红→绿←红)

PLC:可编程序控制器简称

D-F7□W型·D-J79W型(带显示灯)
磁性开关型号

配线方式

输出方式

适合负载

电源电压

消耗电流

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

显示灯

标准

 D-F79W
　　　　  　 　3线式

NPN型

　　　　IC回路、继电器、PLC 
　　DC5、12、24V(DC4.5~28V)
　　　　　　10mA以下

DC28V以下

 40mA以下

　　　DC24V时100μA以下

  　　　　动作位置…………红色发光二极管灯亮
         适合动作范围……绿色发光二极管灯亮

 D-J79W
2线式

-

DC24V继电器、PLC 
-

-

DC24V(DC10~28V)
5~40mA
4V以下

DC24V时0.8mA以下

D-F7PW
 

PNP型

－

　80mA以下

0.8V以下

注1) 无触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。

1.5V以下
(负载电流10mA时0.8V以下)

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

CE标记、RoHS

2芯(棕·蓝)

磁性开关型号 D-F79W D-F7PW D-J79W

3芯(棕·蓝·黑)
外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

最小弯曲半径[mm](参考值)

ø3.4

ø1.1
0.2

ø0.08
21

耐油橡胶绝缘软线规格

2色显示式无触点磁性开关／轨道安装型

D-F79W·D-F7PW·D-J79W RoHS
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安装孔

显示灯

最高灵敏度位置

磁性开关规格

磁性开关质量表

磁性开关外形尺寸图

单位: g

单位: mm

2色显示式无触点磁性开关／轨道安装型

D-F7NWV·D-F7BWV

磁性开关型号

0.5m(无记号)
3m(L)
5m(Z)

13
57
92

11
50
81

D-F7NWV D-F7BWV

导线长度

直接出线式
导线引出方向: 纵

最适合动作位置可由显示灯颜色判断
(红→绿←红)

PLC:可编程序控制器简称

D-F7□WV型(带显示灯)
磁性开关型号

配线方式

输出方式

适合负载

电源电压

消耗电流

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

显示灯

标准

 D-F7BWV
2线式

－

DC24V继电器、PLC
－

－

DC24V(DC10~28V)
5~40mA
4V以下

DC24V时0.8mA以下

 D-F7NWV 
3线式

NPN型

IC回路、继电器、PLC
DC5·12·24V(DC4.5~28V)

10mA以下

DC28V以下

40mA以下

DC24V时100μA以下

注1) 无触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。

1.5V以下
(负载电流10mA时0.8V以下)

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

CE标记、RoHS

动作位置…………红色发光二极管灯亮
适合动作范围……绿色发光二极管灯亮

2芯(棕·蓝)

磁性开关型号 D-F7NWV D-F7BWV

3芯(棕·蓝·黑)
外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

最小弯曲半径[mm](参考值)

ø3.4

ø1.1
0.2

ø0.08
21

耐油橡胶绝缘软线规格

RoHS
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安装孔

显示灯

最高灵敏度位置

磁性开关规格

磁性开关质量表

磁性开关质量表

单位: g

单位: mm

磁性开关型号

0.5m(无记号)
3m(L)
5m(Z)

23
81
127

21
71
111

D-F59W D-F5PW D-J59W

导线长度

直接出线式

最适合动作位置可由显示灯颜色判
断
(红→绿←红)

PLC:可编程序控制器简称

D-F5□W型、D-J59W型(带显示灯)
磁性开关型号

配线方式

输出方式

适合负载

电源电压

消耗电流

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

显示灯

标准

 D-F59W
　　　　  　 　3线式

NPN型

　　　　IC回路、继电器、PLC
　　DC5、12、24V(DC4.5~28V)
　　　　　　10mA以下

DC28V以下

 40mA以下

　　DC24V时100μA以下

　     动作位置…………红色发光二极管灯亮

　     适合动作范围……绿色发光二极管灯亮

 D-J59W
2线式

－

DC24继电器、PLC 
－

－

DC24V(DC10~28V)
5~40mA
4V以下

DC24V时0.8mA以下

D-F5PW
 

PNP型

－

80mA以下

0.8V以下

注1) 无触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。

　　

1.5V以下
(负载电流10mA时0.8V以下)

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

CE标记、RoHS

2芯(棕·蓝)

磁性开关型号 D-F59W D-F5PW D-J59W

3芯(棕·蓝·黑)
外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

最小弯曲半径[mm](参考值)

ø4

ø1.22
0.3

ø0.08
24

耐油橡胶绝缘软线规格

2色显示式无触点磁性开关／拉杆安装型

D-F59W·D-F5PW·D-J59W RoHS
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显示灯

OUT
(通常输出)

Diagnosis
OUT
(诊断输出)

灯灭 红 绿 红

灯亮

灯灭 红

最高灵敏度位置

显示灯

磁性开关规格

磁性开关质量表

诊断输出动作

磁性开关外形尺寸图

磁性开关型号

0.5m(无记号)
3m(L)
5m(Z)

13
56
90

D-F79F

单位: g

单位: mm

D-F79F
直接出线式

导线长度

PLC:可编程序控制器简称

ø3.2安装孔

ø3
.4

由于在红色区域读取出诊断输出信
号，因此可由PLC侧确认检测位置
的偏移。

诊断输出信号为磁性开关

检测位置在红色区域(显
示灯为红色)输出，在适合

动作范围(显示灯为绿色)
不动作。磁性开关检测位

置偏移的场合，诊断输出

动作。

D-F79F型(带显示灯)
　磁性开关型号

配线方式

输出方式

诊断输出方式

适合负载

电源电压

消耗电流

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

显示灯

标准

 D-F79F
4线式

NPN型

通常动作

IC回路、继电器、PLC 
DC5、12、24V(DC4.5~28V)

10mA以下

DC28V以下

通常输出·诊断输出总计50mA以下

1.5V以下(各输出5mA时0.8V以下)
DC24V时100μA以下

动作位置…………红色发光二极管灯亮
适合动作范围……绿色发光二极管灯亮

注1) 无触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。

带诊断输出2色显示无触点磁性开关／轨道安装型

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

CE标记、RoHS

磁性开关型号 D-F79F
外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

最小弯曲半径[mm](参考值)

ø3.4
4芯(棕·蓝·黑·橙)

ø0.98
0.2

ø0.08
21

耐油橡胶绝缘软线规格

RoHS
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安装孔

显示灯

显示灯

OUT
(通常输出)

灯灭 红 绿 红

灯亮

灯灭 红

Diagnosis
OUT
(诊断输出)

最高灵敏度位置

磁性开关规格

诊断输出动作

磁性开关外形尺寸图

D-F59F
直接出线式

ø4

磁性开关质量表

磁性开关型号

0.5m(无记号)
3m(L)
5m(Z)

D-F59F
22
77

121

单位: g

单位: mm

导线长度

PLC:可编程序控制器简称

注1) 无触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。

D-F59F型(带显示灯)
磁性开关型号

配线方式

输出方式

诊断输出方式

适合负载

电源电压

消耗电流

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

显示灯

标准

D-F59F
4线式

NPN型

通常动作

IC回路、继电器、PLC
DC5、12、24V(DC4.5~28V)

10mA以下

DC28V以下

通常输出·诊断输出总计50mA以下

1.5V以下(各输出5mA时0.8V以下)
DC28V时100μA以下

动作位置…………红色发光二极管灯亮

适合动作范围……绿色发光二极管灯亮

诊断输出信号为磁性开关

检测位置在红色区域(显
示灯为红色)输出，在适合

动作范围(显示灯为绿色)
不动作。磁性开关检测位

置偏移的场合，诊断输出

动作。

带诊断输出2色显示无触点磁性开关／拉杆安装型

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

CE标记、RoHS

由于在红色区域读取出诊断输出信
号，因此可由PLC侧确认检测位置
的偏移。

磁性开关型号 D-F59F
外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

最小弯曲半径[mm](参考值)

ø4
4芯(棕·蓝·黑·橙)

ø1.29
0.3

ø0.08
24

耐油橡胶绝缘软线规格

RoHS

830



磁性开关规格

磁性开关质量表 单位: g

磁性开关型号

0.5m(无记号)
1m(M)
3m(L)
5m(Z)

D-M9NA(V)
8

14
41
68

D-M9PA(V) D-M9BA(V)
7

13
38
63

导线长度

PLC:可编程序控制器简称

磁性开关型号

导线引出方向

配线方式

输出方式

适合负载

电源电压

消耗电流

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

显示灯

标准

D-M9NAVD-M9NA D-M9BA D-M9BAV

2线式

－

DC24V继电器、PLC用

－

－

DC24V(DC10~28V)
2.5~40mA

4V以下

0.8mA以下

D-M9PAVD-M9PA

动作位置…………红色发光二极管灯亮

适合动作范围……绿色发光二极管灯亮

CE标记、RoHS

3线式

 IC回路、继电器、PLC用

DC5·12·24V(4.5~28V)
10mA以下

40mA以下

10mA时0.8V以下(40mA时2V以下)
DC24V时100μA以下

横向 纵向 横向 纵向 横向 纵向

NPN型 PNP型

DC28V以下 －

D-M9□A型·D-M9□AV型(带显示灯)

注1) 无触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。

2.7

6

2.
6

9.
3

最高灵敏度位置

4

SMC

22

3.2 4.
6

2.
8

4

2
8

M2.5×4L 显示灯

4

0.
2

3

SMC4

2.
8

24 2.
7

显示灯

M2.5×4L

磁性开关外形尺寸图

D-M9□A D-M9□AV

单位: mm

6

3.
2

最高灵敏度位置

开槽紧定螺钉
开槽紧定螺钉

直接出线式

●耐水(冷却液)性强
●2线式的负载电流低电流化

(2.5~40mA)
●适合动作范围可由显示灯颜色
判断(红→绿←红)

●标准型使用耐弯曲导线

请不要使用已安装在磁性开关本体上的紧定
螺钉以外的螺钉进行磁性开关的固定，使用
指定外的螺钉的场合，磁性开关有可能损
坏。
使用水以外溶液的场合由本公司确认。

使用注意事项

注意

耐水性2色显示式无触点磁性开关/直接安装型

D-M9NA(V)·D-M9PA(V)·D-M9BA(V) RoHS

2芯(棕·蓝)

磁性开关型号 D-M9NA□ D-M9PA□ D-M9BA□

3芯(棕·蓝·黑)
外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

最小弯曲半径[mm](参考值)

2.7×3.2(长圆)

ø0.9
0.15

ø0.05
20

耐油耐弯曲橡胶绝缘软线规格
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5

12.5 最高灵敏度位置

生产批号

※※DC24V 5.
2

2.5

6.
2

35

显示灯

M2.5×4L

SM
C

开槽紧定螺钉

磁性开关规格

磁性开关外形尺寸图

耐水性2色显示式无触点磁性开关/直接安装型

D-Y7BA
直接出线式

磁性开关质量表

磁性开关型号

3m(L)
5m(Z)

D-Y7BA
54
88

单位: g

导线长度

●耐水(冷却液)性提高
●标准型使用耐弯曲导线
●适合动作范围可由显示灯颜色
判断(红→绿←红)

PLC:可编程序控制器简称

注意

使用水以外溶液的场合由本公司确认。
检测特性(动作范围)与D-Y5□、D-Y7□W等
虽然相同，但长度方向尺寸不同。 注1) 无触点磁性开关共同规格参见P.810。

注2) 导线长度参见P.810。

D-Y7BA型(带指示灯)
磁性开关型号

配线方式

适合负载

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

显示灯

标准

D-Y7BA
2线式

DC24V继电器、PLC
DC24V(DC10~28V)

2.5~40mA
4V以下

DC24V时0.8mA以下

CE标记、RoHS

动作位置…………红色发光二极管灯亮

适合动作范围……绿色发光二极管灯亮

使用注意事项

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

单位: mm

磁性开关型号 D-Y7BA
外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

最小弯曲半径[mm](参考值)

ø3.4
2芯(棕·蓝)

ø1
0.15

ø0.05
21

耐油耐弯曲橡胶绝缘软线规格

RoHS

832



8.5

15

6.
2

3.
2

11

23

SM
C

显示灯

ø3.2安装孔
8

7
15

ø3.4

最高灵敏度位置

安装孔

显示灯

最高灵敏度位置

磁性开关规格

磁性开关外形尺寸图

耐水性2色显示式无触点磁性开关/轨道安装型

D-F7BA(V)

直接出线式

●耐水(冷却液)性强
●适合动作范围可由显示灯颜色判
断(红→绿←红)

PLC:可编程序控制器简称

使用注意事项

注意

使用水以外溶液的场合由本公司确认。

注1) 无触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。

D-F7BA(V)型(带显示灯)
磁性开关型号

导线引出方向

配线方式

输出方式

适合负载

电源电压

消耗电流

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

显示灯

D-F7BA　　　　　　　　　　　　　

2线式

－

DC24V继电器、PLC
－

－

DC24V(DC10~28V)
5~40mA
4V以下

DC24V时0.8mA以下

动作位置…………红色发光二极管灯亮

适合动作范围……绿色发光二极管灯亮

D-F7BAV
纵向

磁性开关质量表

磁性开关型号

3m(L)
5m(Z)

D-F7BA
50
81

D-F7BAV

单位: g

单位: mm

导线长度

横向

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

标准 CE标记、RoHS

D-F7BA D-F7BAV

磁性开关型号 D-F7BA
外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

最小弯曲半径[mm](参考值)

ø3.4
2芯(棕·蓝)

ø1.1
0.2

ø0.08
21

耐油橡胶绝缘软线规格

RoHS

833
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安装孔

显示灯

最高灵敏度位置

磁性开关质量表

磁性开关型号

3m(L)
5m(Z)

单位: g

单位: mm

导线长度

D-F5BA
71
111

磁性开关规格

磁性开关外形尺寸图

耐水性2色显示式无触点磁性开关/拉杆安装型

D-F5BA
直接出线式

ø4

PLC:可编程序控制器简称

注意

使用水以外溶液的场合由本公司确认。

磁性开关型号

配线方式

输出方式

适合负载

电源电压

消耗电流

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

显示灯

D-F5BA
2线式

－

DC24V继电器、PLC
－

－

DC24V(DC10~28V)
5~40mA
4V以下

DC24V时0.8mA以下

动作位置…………红色发光二极管灯亮

适合动作范围……绿色发光二极管灯亮

注1) 无触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。

D-F5BA型(带显示灯)

使用注意事项

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

标准 CE标记、RoHS

●耐水(冷却液)性强
●适合动作范围可由显示灯颜色判
断(红→绿←红)

磁性开关型号 D-F5BA
外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

最小弯曲半径[mm](参考值)

ø4
2芯(棕·蓝)

ø1.22
0.3

ø0.08
24

耐油橡胶绝缘软线规格

RoHS
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ø3
.4

ø3.2安装孔

磁性开关
动作范围(mm)
/气缸速度(mm/s)磁性开关

检测时间

磁性开关
输出ON时间

PLC
感知时间

显示灯

最高灵敏度位置

磁性开关规格

磁性开关外形尺寸图

带延时器无触点磁性开关／轨道安装型

D-F7NT
直接出线式

磁性开关质量表

磁性开关型号

3m(L)
5m(Z)

D-F7NT
57
92

单位: g

单位: mm

导线长度

● 内置约200ms的延时断计时器
● 中间检测容易

PLC:可编程序控制器简称

延时动作

进行高速气缸的中间位置检测的场合
根据PLC的输入感知时间(扫描时间

等)，产生检测位置的偏差。

D-F7NT型(带显示灯)
磁性开关型号

配线方式

输出方式

输出动作

动作时间

延时断时间

适合负载

电源电压

消耗电流

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

显示灯

标准

D-F7NT
3线式

NPN型

延时断

1ms以下

200±50ms
IC回路、继电器、PLC

DC5·12·24V(DC4.5~28V)
10mA以下

DC28V以下

40mA以下

1.5V以下(10mA时0.8V以下)
DC24V时100μA以下

ON时红色发光二极管灯亮

CE标记、RoHS

注1) 无触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

磁性开关型号 D-F7NT
外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

最小弯曲半径[mm](参考值)

ø3.4
3芯(棕·蓝·黑)

ø1.1
0.2

ø0.08
21

耐油橡胶绝缘软线规格

RoHS

例) 气缸速度　　1000mm/s
      PLC输入感知时间　　0.1s
　   检测位置偏差　　100mm
                                    (=1000mm/s×0.1s)以内

在考虑PLC的输入感知时间的基础上再使用。

835

D-D-



磁性开关

检测时间

磁性开关

动作范围(mm)
/气缸速度(mm/s)

磁性开关

输出ON时间

PLC
感知时间

安装孔

显示灯

最高灵敏度位置

磁性开关规格

磁性开关外形尺寸图

带延时器无触点磁性开关／拉杆安装型

D-F5NT
直接出线式

ø4

PLC:可编程序控制器简称

延时动作

进行高速气缸的中间位置检测的场合

例) 气缸速度　　1000mm/s
    PLC输入感知时间　　0.1s
　 检测位置偏差　　100mm
                                (=1000mm/s×0.1s)以内

在考虑PLC的输入感知时间后再使用。

根据PLC的输入感知时间(扫描时间等)，
产生检测位置的偏差。

D-F5NT型(带显示灯)
磁性开关型号

配线方式

输出方式

输出动作

动作时间

延时断时间

适合负载

电源电压

消耗电流

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

显示灯

标准

D-F5NT
3线式

NPN型

延时断

1ms以下

200±50ms
IC回路、继电器、PLC

DC5、12、24V(DC4.5~28V)
10mA以下

DC28V以下

40mA以下

1.5V以下(10mA时0.8V以下)
DC24V时100μA以下

ON时红色发光二极管灯亮

CE标记、RoHS

注1) 无触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。

● 内置约200ms的延时断计时器
● 中间检测容易

磁性开关质量表

磁性开关型号

3m(L)
5m(Z)

单位: g

单位: mm

导线长度

D-F5NT
81
127

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

磁性开关型号 D-F5NT
外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

最小弯曲半径[mm](参考值)

ø4
3芯(棕·蓝·黑)

ø1.22
0.3

ø0.08
24

耐油橡胶绝缘软线规格

RoHS
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微调电容器磁性开关

D-□7K/D-R□K 系列

用途例

工件高度的判别

加工孔深度的确认

OUT1

OUT2

0.5
　0.5 mm最小检测宽度　

工件偏差在0.5mm以上、

用一个开关便可检出。

※0.5mm�检测宽度取决于所用

的执行元件。

OUT1 微调电容器 OUT2 微调电容器

OUT1、OUT2可各自调整

传感器动作范围(传感器部LED灯亮)

OUT1 检测范围
输出ON＝绿色LED点灯

用微调电容器调整

用微调电容器调整

工件小 工件适合 工件大

OUT2 检测范围
输出ON＝橙色LED灯亮

●标准执行元件上可安装
直接安装型/轨道安装型

●插头连接
传感器部和放大器部自由组合

●2种安装方法(放大器部)
DIN导轨安装/直接安装

●IP 67(传感器部)
放大器部为IP40

工件大

工件适合

工件小

无工件

用一个磁性开关

   
  可

简易判别工件。

OUT1
OUT2

837
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规格

传感器部

耐油橡胶绝缘软线规格

安装方法

适合放大器部

显示灯

导线引出方式

耐冲击

绝缘电阻

耐电压

环境温度

保护构造

质量

标准

D-RNK、D-RPK
灵敏度位置红色灯亮、适合动作范围绿色灯亮

直接出线式

轨道安装

980m/s2

DC500V兆欧表50MΩ以上(导线、壳体间)
AC1000V　1分钟(导线、壳体间)

－10~60℃
IP67

58g(含插头)
CE标准

D-F7K
直接安装

D-Y7K型号

外皮

绝缘体

导体

最小弯曲半径[mm](参考值)

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积［mm2］

芯线径［mm］

ø3.5
4芯(茶·蓝·黑·白)

1.0
0.15(AWG26)

0.08
21

D-F7K D-Y7K磁性开关型号

外皮

绝缘体

导体

最小弯曲半径[mm](参考值)

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积［mm2］

芯线径［mm］

ø3.5
4芯(棕·蓝·黑·白)

ø1.0
0.15(AWG26)

ø0.08
21

D-RNK D-RPK磁性开关规格

耐油橡胶绝缘软线规格

放大器部(传感器部连接时)

适合传感器部

用途

电源电压

消耗电流

输出方式

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

响应时间

显示灯

导线引

出方式

传感器部连接

电源·输出线

耐冲击

绝缘电阻

耐电压

环境温度

保护构造

质量

标准

D-F7K、D-Y7K
继电器·PLC用

DC12~24V
40mA以下

NPN集电极开路输出  2输出

DC28V以下

80mA以下/1输出

1.5V以下

100μA以下/1输出

1ms以下

e-con插头

直接出线式

98m/s2

DC500V兆欧表50MΩ以上(导线、壳体间)
AC1000V　1分钟(导线、壳体间)

－10~60℃
IP40
70g

CE标准

READY: 活塞位置检测时，红色发光二极管灯亮

   (传感器部连接时)
 OUT1: ON时绿色发光二极管灯亮

 OUT2: ON时橙色发光二极管灯亮

D-RNK

PNP集电极开路输出  2输出

－

D-RPK型号

PLC:可编程序控制器简称

注) e-con插头未连接导线。同包(1个)出厂。

直接安装型 轨道安装型

微调电容器磁性开关

D-□7K/D-R□K

838



适合执行元件及动作范围(角度)
传感器部　D-Y7K
气爪

气缸

MHZ2
MHZL2
MHL2
MHS2(2爪)
MHS3(3爪), MHS(L)3
MHS4(4爪)
MHC2
MHW2

10
－

－

－

－

－

－

－

－

5.0
7.0
8.0
－

－

－

  30˚~－10˚
－

  7.0
10.0
  8.5
－

－

－

  30˚~－10˚
  88˚~－5˚

  7.0
11.0
10.5
－

－

－

  22.5˚~－10˚
  54˚~－6˚

    8.0  
－

11.0
  6.5
  6.5
  6.5
－

  58˚~－5˚

－

－

－

7.5
7.5
7.5
－

  30˚~－4˚

－

－

－

8.5
8.0
8.5
－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

12 16 20 25 32 40 50 63
－

－

－

－

－

－

－

－

80 100

(mm或度°)

带导杆薄型气缸

倍力不回转气缸

气缸

MGP
MGZ
CA2

－

－

－

3.5
－

－

5.0
－

－

4.5
－

－

4.5
－

－

5.5
－

－

5.5
5.5
4.0

5.5
6.5
4.0

5.5
6.5
6.0

5.5
―
6.0

6.0
―
6.0

含磁滞在内，不是动作保证值。
登载以外的执行元件由本公司确认。

型号
缸径

传感器部　D-F7K
气缸

气缸

气缸

薄型气缸

薄型气缸导杆型

平板气缸

3位气缸

回转夹紧气缸

CJ2
CM2
CQ2
CQM
MU
RZQ
MK/MK2

12
－

－

4.5
－

－

－

－

10
4.0
－

4.5
－

－

－

－

4.5
－

5.5
－

－

－

－

－

3.5
5.5
－

－

－

5.0

－

3.5
5.0
－

5.5
－

5.0

－

3.5
5.5
5.5
6.5
6.0
6.5

－

3.5
5.5
5.5
6.5
6.5
6.0

－

－

5.5
5.5
6.5
7.0
6.0

－

－

6.0
－

6.5
7.5
6.5

－

－

5.5
－

－

－

－

－

－

6.0
－

－

－

－

－

－

7.5
－

－

－

－

16 20 25 32 40 50 63 80 100 125
－

－

7.5
－

－

－

－

140
－

－

7.5
－

－

－

－

160

(mm)

型号
缸径

注) 气爪的场合的动作范围是两端打开时的数据。

平行开闭型

平行开闭型

宽型

平行开闭型

平行开闭型

平行开闭型

支点开闭型

180°开闭型

4.0
6.0
7.0
－

－

－

  30˚~－10˚
－

  8.5
－

12.5
  7.0
   7.0 
   7.0 
－

  41˚~－5˚

微调电容器磁性开关 D-□7K/D-R□K 系列

内部回路

传感器部 放大器部

DC(-)

　　蓝色

　　黑色

　　白色

　　棕色

1: SOUT1

2: GND

3: SOUT2

4: Vsw
＋DC12
－~24V

DC(-)

OUT2

OUT1

DC(＋)

蓝色

白色

黑色

棕色

　　蓝色

　　黑色

　　白色

　　棕色 ＋DC12
－~24V

D-RPK

D-RNK

OUT2

OUT1

DC(＋)

D-□7K

SOUT1
黑色
SOUT2
白色

GND
蓝色

Vsw
棕色

OUT2

开关
主回路

传感器部
连动OUT1

OUT2

1: SOUT1

2: GND

3: SOUT2

4: Vsw

开关
主回路

传感器部
连动OUT1

蓝色

白色

黑色

棕色

开
关

主
回
路

检
测
传
感
器

传
感
器

负
载

负
载

传
感
器

负
载

负
载
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外形尺寸图

传感器部

D-F7K

放大器部

D-R□K

D-Y7K

8.
612

56

465

512.57.7

2.6

3000

21
.1

6

30

OUT1 OUT2 READY TRIMMER
SWITCH

SMC

D-RNK

2×ø3.5

SM
C

D-F7K

最高灵敏度位置

D-Y7K

最高灵敏度位置

SM
C

M2.5×4L

11
1

7

15

4

23

8

3.
2

6.
2

8.5

4.6 3000

2.5

6.
2

33 2

5

10
.6

0.
4

ø3
.5

12.5

3000

DIN导轨(35mm宽)
客户准备。

传感器连接用插头
e-con

单位: mm

注) 图为D-RNK的场合。D-RPK的场合印字变为D-RPK。

开槽紧钉螺钉

ø3.2

ø3
.5

ø3
.5

D-□7K/D-R□K 系列

ø2.0

OFF SET
ADJ
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微调电容器磁性开关／产品单独注意事项
使用前必读。

安全注意事项请由前附35确认，磁性开关/共同注意事项由P.406~410确认。

确认规格。

规格范围外的负载电流、电压、温度、冲击等，由于会导致破损

和动作不良，所以必须熟读规格正确使用。

互锁回路上使用的注意事项。

高可靠性的互锁信号上使用微调电容器磁性开关的场合，为防备

故障需设有机械式的保护功能，采用2重互锁方式或并用微调电

容器开关以外的开关(传感器)。
还应定期的检查，确认能正常动作。

气缸间接近时的注意。

2个及以上带微调电容器气缸并排靠近使用的场合，执行元件的间

隔应设置在40mm以上。(给出每个气缸系列允许间隔的场合，使用

该值。)因双方的磁力干涉，微调电容器开关可能有误动作。

配线应尽量短。

传感器与放大器间应在3m以下使用。电源·输出线的配线长度即

使对功能没有影响，也应在100m以下使用。

应注意开关的内部电压降。

根据连接元件有不能正常动作的场合。

请实施活塞杆的不回转对策。

请设计导杆等的活塞杆不回转对策，或选择本公司的不回转对应

品。

微调电容器开关的传感器部电缆长度请在3m以下。

超过3m的场合，不适合CE标准。

设计·选定

警告

注意

安装·调整

导线不要反复弯曲和拉伸。

导线上若反复施加弯曲力及拉伸力，会导致断线。

将传感器部的插头与放大器相连，确认配线后再接通电源。

负载不得短路。

若负载短路等，一旦输出部流过过电流，保护回路起作用，输出

被切断。此场合，切断电源，消除过电流的因素，可再度接通电

源。

另外，请避免电源线(棕)与输出线(黑、白)接反。

注意误配线。

电源逆连接(电源线+和电源线-接反)，保护回路进行保护。(电源

－-→黑线、白线)连接的场合，微调电容器开关会损坏，应注意。

配线

注意

注意

爆炸性气体环境中，绝对不得使用。

微调电容器开关不是防爆构造。爆炸性气体环境中使用的场合，

可能会引起爆炸灾害，绝对不要使用。

产生磁场的场所不要使用。

否则会导致微调电容器开关误动作或执行元件内部的磁环减磁。

开关不断接触水的环境下不要使用。

虽然微调电容器开关传感器部满足IEC标准IP67构造，但应避免

微调电容器开关在经常接触水等的环境下使用。绝缘不良、微调电

容器开关内部的封装树脂的膨胀 ，会导致误动作。

(放大器部D-RNK, RPK是IP40。)

请勿在油分·化学品环境下使用。

在冷却液和洗净液等、各种油及化学品的环境下使用，即使时间

短，微调电容器开关也可能受到恶劣影响(绝缘不良、封装树脂

膨胀引起误动作、导线硬化等)，应由本公司确认。

在5℃以下使用的场合，要采取防止冻结对策。

使用环境

警告

注意

请勿跌落、碰撞。

使用时，请勿跌落或碰撞，或施加过大的冲击(传感器部980m/s2、

放大器部98m/s2)。虽微调电容器开关外壳本体未破损，但其内部

破损，可能会误动作。

调整及设定方法参见使用说明书。
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微调电容器磁性开关／产品单独注意事项
使用前必读。

安全注意事项由前附35确认，磁性开关/共同注意事项由P.406~410确认。

微调电容器开关会意外误动作，可能不能确保安全请定期

维护点检。

1) 再拧紧微调电容器开关安装小螺钉

松动或安装位置发生偏移的场合，安装位置再调整后拧紧。

2) 确认导线无损坏

请避免绝缘不良，发现损坏时，要更换微调电容器开关或修

复导线。

维护检查

耐水性能、导线的耐弯曲性能、有关焊接现场的使用等，由

本公司确认。

其它

警告

注意
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·用带插头电缆规格可减少电气配线作业

·采用国际标准(IEC947-5-2)的插头

·IP67构造

型号表示方法

软线长度

无触点磁性开关
标准品型号

0.5m
1.0m
3.0m

S
M
L

插头的种类

※适合磁性开关型号
  参见下表。

适合磁性开关的种类

D M9N S A PC

注) L仅对应
D-P4DW系
列。

A
B
D

注) D-P4DW系列仅对
应D式。

M8-3针
M8-4针
M12-4针

直接出线式，横

－

－

－

－

－

－

－

－

●

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

3.0
导线长度 (m)

1.00.5
适合型号功 能安装方式

F79, F7P, J79
F7NV, F7PV, F7BV
F79W, F7PW, J79W

F7NWV, F7BWV
F79F
F7BA

F7BAV
F7NT
P4DW

H7A1, H7A2, H7B
G59, G5P, K59

H7NW, H7PW, H7BW
G59W, G5PW, K59W

H7NF, G59F
H7BA, G5BA

G5NT
G5NB

F59, F5P, J59
F59W, F5PW, J59W

F59F
F5BA
F5NT

导线
引出方式

直接出线式，横

直接出线式，纵

直接出线式，横

直接出线式，纵

直接出线式，横

直接出线式，纵

—

2色显示

带诊断输出

耐水性强

带延时

耐强磁场

—

2色显示

诊断输出

耐水性强

带延时

宽范围检测

—
2色显示

诊断输出

耐水性强

带延时

轨道
安装

钢带
安装

拉杆
安装

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

3.0
导线长度 (m)

1.00.5
适合型号功 能安装方式

Y59A, Y7P, Y59B
Y69A, Y7PV, Y69B

M9N, M9P, M9B
M9NV, M9PV, M9BV

F8N, F8P, F8B
F6N, F6P, F6B

Y7G, Y7H
F9G, F9H

Y7NW, Y7PW, Y7BW
Y7NWV, Y7PWV, Y7BWV
M9NW, M9PW, M9BW

M9NWV, M9PWV, M9BWV
Y7BA

M9NA, M9PA, M9BA
M9NAV, M9PAV, M9BAV
S791/2, S7P1/2, T791/2
S991/2, S9P1/2, T991/2

S99V1/2, T99V1/2

导线
引出方式

直接出线式，横

直接出线式，纵

直接出线式，横

直接出线式，纵

直接出线式，横

直接出线式，横

直接出线式，横

直接出线式，纵

直接出线式，横

直接出线式，纵

直接出线式，横

直接出线式，纵

直接出线式，横

直接出线式，纵

－

－

2色显示

常闭型

耐水性强

直接安装

摆动
气缸

插头规格

12

1 2

43

插头种类

针排列

M8-3针 M8-4针 M12-4针

1

3

4

3 4

无触点磁性开关
订制规格

带导线前置插头1

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。
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插头的针配置

外形尺寸图M8-4针

M12-4针

M8-3针

传感器的形态

直流2线式  

直流2线式无极

直流3线式

直流4线式

棕

－

棕

棕

1针

－

－

－

橙

2针

－

棕

蓝

蓝

3针

蓝

蓝

黑

黑

4针
导线的颜色 插头序号的含义

OUT(＋)
－

DC(＋)

DC(＋)

1针

－

－

－

诊断输出

2针

－

OUT(±)

DC(－)

DC(－)

3针 4针

OUT(－)

OUT(　)

OUT

OUT

±

插头的种类

M8-3针
4针

M12-4针

ø1
4

44

传感器部

31.4

传感器部 ø1
0

插头规格

插头种类

针排列

依据标准

耐冲击

保护构造

绝缘电阻

耐电压

JIS C 4524, JIS C 4525, IEC 947-5-2, NECA 0402

300m/s2

IP67(IEC60529标准)

DC500V兆欧表100MΩ以上

AC1500V 1分钟(触针间)、漏电流1mA以下

M8-3针 M8-4针 M12-4针

12

3 4

1 4

3

1 2

43

连接对象(插孔侧)插头电缆

本公司不提供，请参见下记一览表的适合例。
(样本等详情请向各厂家询问。)

插头尺寸

M8

M12

SAC-3P

M8-3D

M8-4D

XS3

SAC-4P

VA-4D

XS2

PA5-4I

HR24

CM01-8DP4S

厂家

Phoenix contact(公司)

(公司)Corrence

欧姆龙(公司)

Phoenix contact(公司)

(公司)corrence

欧姆龙(公司)

山武(公司)

广濑电气(公司)

第一电子工业(公司)

4

3

孔数 适合系列例

不同插头型的质量

产品型号

D-□□□APC
D-□□□BPC
D-□□□DPC

插头型 质量

M8-3针

M8-4针

M12-4针

4g

4g

约11g

带导线前置插头 听力：听故事，讲故事，听中找错，大西瓜小西瓜，听指令做动作，
平衡能力:顶书走，金鸡独立，走读木
协调能力：跳绳，排球，投掷沙包，写字，手指操
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无触点磁性开关  订制规格
-50: 无显示灯(暗室)规格
-61: 耐油耐弯曲电缆规格

-50无显示灯(暗室)规格

请在避光的环境中使用。

50D

无触点磁性开关型号

61D

适合型号: 除D-J51外，一般(通
用)型无触点磁性开
关

注): 耐水性强型、带延时
型、诊断输出型、宽
范围检测型、耐强磁
场型、耐热型由本公
司确认。

外形尺寸·规格，除无显示灯外，与标准规格的产品相同。

导线长度
请参见P.810导线长度一项。

导线长度
请参见P.810导线长度一项。

无显示灯(暗室)规格

2

耐油耐弯曲橡胶绝缘软导线规格3

无触点磁性开关型号

是标准品所使用的耐油橡胶绝缘软导线的5倍(本公司比)。

适合型号: D-J51及诊断输出型、导管接线座
式、插座式、耐强磁场型、耐热型
外，全部的无触点磁性开关

注): A
B

A
BD-Y59 ·Y69 ·Y7P(V)·D-M9□

·M9□V·D -M9□W·M9□
WV·M9□A·M9□AV标准品，因
使用耐油耐弯曲橡胶绝缘软导
线，在型号末尾不要-61。

规格除导线规格不同以外，与标准规格的产品相同。
导线: D-F8型的场合…………ø2.7、0.15mm2、3芯(棕·蓝·黑)、2芯(棕·蓝)
 其它型号的场合…………ø3.4、0.15mm2、3芯(棕·蓝·黑)、2芯(棕·蓝)

外形尺寸图D-F5型、G5型、J59型、K59型的导线径由ø4变更成ø3.4。其它系列与标准规格的产品相同。

耐油耐弯曲橡胶绝缘软导线规格

表示记号

表示记号

-61
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ø2
.72

24.5
(22)

2.8 4.
5

4

10 (  )内D-A96的尺寸。

D-A90型无指示灯

显示灯

最高灵敏度位置

4

9.
1

5.
1

ø2.7

10

4.
5

最高灵敏度位置

2
22

6

D-A90V型、无指示灯

显示灯

※关于回路图，请参考P.813的回路图NO.。
注1) 有触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。
注3) 小于5mA显示灯的可视性会下降，进而小于2.5mA则有可能不可视，1mA以上触点输出上没

有问题。
注4) DC12V虽然也可使磁性开关动作，但请注意P.410共同注意事项(有触点磁性开关)上所记述的

有关磁性开关内部电压降的问题。

磁性开关型号

外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

最小弯曲半径[mm](参考值)

磁性开关规格

直接出线式 PLC:可编程序控制器简称

 D-A90型·D-A90V型(无显示灯)
 磁性开关型号

  适合负载

 负载电压

 最大负载电流

 回路图※

 触点保护回路

 内部电阻

 标准

 D-A93型·D-A93V型·D-A96型·D-A96V型(带指示灯)
 磁性开关型号

 适合负载

 负载电压

 负载电流范围及
 最大负载电流

 回路图※

 触点保护回路

 
内部电压降

 

 显示灯

 标准

D-A90·D-A90V
IC回路、继电器、PLC

24V以下

50mA

无

1Ω以下(含导线长度3m)
CE标准

48V以下

40mA
100V以下

20mA

D-A93·D-A93V
继电器、PLC

DC24V注4)

5~40mA

无

D-A93 ——  2.4V以下(~20mA)/3V以下(~40mA)
D-A93V ——   2.7V以下

ON时红色发光二极管灯亮

CE标准

AC100V

5~20mA

D-A96·D-A96V
IC回路

DC4~8V

20mA

0.8V以下

AC
DC

AC
DC

AC
DC

请不要使用已安装在磁性开关本体上的紧定
螺钉以外的螺钉进行磁性开关的固定，使用
指定外的螺钉的场合，磁性开关有可能损
坏。

使用注意事项

注意

磁性开关型号 D-A90
6
30
－

D-A90V
6

30
－

D-A93
6
30
47

D-A93V
6

30
47

D-A96
8
41
－

D-A96V
8
41
－

(g)
磁性开关质量表

D-A90·D-A93·D-A96

注3)

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

D-A90V·D-A93V·D-A96V

导线长度 

0.5m(无记号)
3m(L)
5m(Z)

开槽紧定螺钉

M2.5×4L

开槽紧定螺钉

M2.5×4L

有触点磁性开关/直接安装型

D-A90(V)·D-A93(V)·D-A96(V)

磁性开关外形尺寸图 单位: mm

3芯(棕·蓝·黑)
ø0.91
0.15

D-A90(V) D-A93(V) D-A96(V)

2芯(棕·蓝)
ø0.96
0.18

ø2.7

ø0.08
17

耐油橡胶绝缘软线规格
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1.4
8

23

ø4

最高灵敏度位置

8
29

10

ø4

最高灵敏度位置

ø1
.4显示灯

7

2.8
极性、黑线

※关于回路图，请参考P.813的回路图NO.。
注1) 有触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。
注3) 小于5mA显示灯的可视性会下降，进而小于2.5mA则有可能不可视，1mA以上触点输出上没

有问题。
注4) DC12V虽然也可使磁性开关动作，但请注意P.410共同注意事项(有触点磁性开关)上所记述的

有关磁性开关内部电压降的问题。

磁性开关规格

磁性开关质量表

磁性开关外形尺寸图

单位: g

单位: mm

有触点磁性开关/直接安装型

D-90·D-97

磁性开关型号

0.5m(无记号)
3m(L)
5m(Z)

5
23
37

5
23
37

D-90 D-97

导线长度 

PLC:可编程序控制器简称

磁性开关型号

适合负载

负载电压
　　　

最大负载电流

回路图※

内部电阻

标准

磁性开关型号

适合负载

负载电压

负载电流范围注3)

回路图※

内部电压降

显示灯

标准

D-90型(无显示灯)

D-97型(带显示灯)
D-97

继电器、PLC 
DC24V注4) 
5~40mA

2.4V以下

ON时红色发光二极管灯亮

CE标准

D-90
继电器、IC回路、PLC

50mA

1Ω以下(含导线长度3m)
CE标准

AC
DC5V AC

DC24VAC
DC12V

D-90型

D-97型

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

磁性开关型号 D-90 D-97
绝缘体

导体

最小弯曲半径[mm](参考值)

芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

2芯
ø1.4
0.2

ø0.08
9

乙烯平行集束导线规格
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直接出线式 
导线:平行软线

D-D-



7

2.8

ø3
.4

8
23

ø4

最高灵敏度位置

显示灯

ø3
.4

8

29

10

ø4

最高灵敏度位置

磁性开关规格

磁性开关外形尺寸图 单位: mm

有触点磁性开关/直接安装型

D-90A·D-93A

D-90A型

D-93A型

PLC:可编程序控制器简称

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

磁性开关质量表 单位: g

磁性开关型号

0.5m(无记号)
3m(L)
5m(Z)

9
47
77

9
47
77

D-90A D-93A

导线长度 

磁性开关型号

适合负载

负载电压
　　　

最大负载电流

回路图※

内部电阻

标准

磁性开关型号

适合负载

负载电压

负载电流范围注3)

回路图※

内部电压降

显示灯

标准

D-90A型(无显示灯)

D-93A型(带显示灯)
D-93A

继电器、PLC 

2.4V以下

ON时红色发光二极管灯亮

CE标准

DC24V注4) 
5~40mA

AC100V 
5~20mA

D-90A
继电器、IC回路、PLC

1Ω以下(含导线长度3m)
CE标准

50mA 20mA

AC
DC5V AC

DC100VAC
DC12VAC

DC12V

磁性开关型号 D-90A·D-93A
外皮

绝缘体

导体

最小弯曲半径[mm](参考值)

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

ø3.4
2芯(茶·蓝)

ø1.1
0.2

ø0.08
21

耐油橡胶绝缘软线规格

※关于回路图，请参考P.813的回路图NO.。
注1) 有触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。
注3) 小于5mA显示灯的可视性会下降，进而小于2.5mA则有可能不可视，1mA以上触点输出上没

有问题。
注4) DC12V虽然也可使磁性开关动作，但请注意P.410共同注意事项(有触点磁性开关)上所记述的

有关磁性开关内部电压降的问题。

直接出线式
导线:橡胶绝缘软线
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D-R731

8.5
最高灵敏度位置

ø3
.4

8

1.525.5

臂

D-R801

8.5
最高灵敏度位置

32.5°

8 1

11.5

7.
2

1.5

ø3
.4

8

25.5

臂

18

11.5

7.
2

32.5°

D-R802

8.5

最高灵敏度位置

ø3
.4

8

1.525.5

臂

7.
2

18

11.5

32
.5°

ø3
.4

1.5

8

25.5

臂

D-R732

8.5

最高灵敏度位置

11.5

32
.5°

8 1

7.
2

直接出线式

导线引出方向: 横

左手型 右手型

D-R□□1D-R□□2

PLC:可编程序控制器简称

※关于回路图，请参考P.813的回路图NO.。
注1) 有触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。
注3) 小于5mA显示灯的可视性会下降，进而小于2.5mA则有可能不可视，1mA以上触点输出上没

有问题。
注4) DC12V虽然也可使磁性开关动作，但请注意P.410共同注意事项(有触点磁性开关)上所记述的

有关磁性开关内部电压降的问题。

有触点磁性开关/直接安装型

D-R73·D-R80 
适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

24V以下AC
DC

40mA
48VAC

DC

20mA
100VAC

DC

50mA

磁性开关质量表 单位: g

磁性开关型号

0.5m(无记号)
3m(L)
5m(Z)

11
49
79

11
49
79

D-R73□ D-R80□

导线长度

磁性开关型号

适合负载

负载电压

负载电流范围注3)

回路图※

内部电压降

显示灯

标准

磁性开关型号

适合负载

负载电压

最大负载电流

回路图※

内部电阻

标准

D-R73□型(带显示灯)

D-R80□型(无显示灯)
D-R801·D-R802

继电器、IC回路、PLC 
 

1Ω以下(含导线长度3m)
CE标准

D-R731·D-R732
继电器、PLC

2.4V以下

ON时红色发光二极管灯亮

CE标准

DC24V注4)

5~40mA
AC100V
5~20mA

磁性开关型号 D-R73□·D-R80□
外皮

绝缘体

导体

最小弯曲半径[mm](参考值)

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

ø3.4
2芯(棕·蓝)

ø1.1
0.2

ø0.08
21

耐油橡胶绝缘软线规格

D-R731: 右手型 D-R732: 左手型

D-R801: 右手型 D-R802: 左手型

单位: mm

磁性开关规格

磁性开关外形尺寸图

849
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最高灵敏度位置

最高灵敏度位置

最高灵敏度位置

最高灵敏度位置

直接出线式

导线引出方向: 横
PLC:可编程序控制器简称

D-R731C: 右手型 D-R732C: 左手型

D-R801C: 右手型 D-R802C: 左手型

左手型 右手型

D-R□□1CD-R□□2C

注意

配线后，请确认插头部无松动。若松动会
降低防水性能。
插头的安装方法，详见
Best Pneumatics No. 。

使用上的注意

D-R73□C D-R80□C
0.5
3   
5   

12
51
81

12
51
81

导线长度
m

磁性开关型号

有触点磁性开关/直接安装型

D-R73□C·D-R80□C 
适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

单位: g

单位: mm

磁性开关型号

适合负载

负载电压

负载电流范围注3)

回路图※

内部电压降

显示灯

标准

磁性开关型号

适合负载

负载电压

最大负载电流

回路图※

内部电阻

标准

D-R73□C型(带显示灯)

D-R80□C型(无显示灯)
D-R801C·D-R802C
继电器、IC回路、PLC 

 
50mA

1Ω以下(含导线长度3m)
CE标准

D-R731C·D-R732C
继电器、PLC

DC24V注5)

5~40mA

2.4V以下

ON时红色发光二极管灯亮

CE标准

24VAC
DC

型号

D-LC05
D-LC30
D-LC50

导线长度

0.5m
3m
5m

带插头导线型号
(仅适合于插座式)

带插头导线表示方法

磁性开关规格

磁性开关质量表

磁性开关外形尺寸图

※关于回路图，请参考P.813的回路图NO.。
注1) 有触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。
注3) 带插头的导线，可能会附在开关上出厂。

注4) 小于5mA显示灯的可视性会下降，进而小于2.5mA则有可能不可视，1mA以上触点输出上没
有问题。

注5) DC12V虽然也可使磁性开关动作，但请注意P.410共同注意事项(有触点磁性开关)上所记述的
有关磁性开关内部电压降的问题。
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(　)内尺寸是D-A72型的场合。

8

15
(1

4)

7(
6)

4

23(22)

显示灯

D-A80型无显示灯

ø3.2

9(8.5)

ø3.4

最高灵敏度位置

6(
6.

2)
3

11
.5

(1
1.

7)

磁性开关规格

磁性开关外形尺寸图

有触点磁性开关/轨道安装型

D-A72·D-A73·D-A80
直接出线式

导线引出方向: 纵

磁性开关质量表

磁性开关型号

0.5m(无记号)
3m(L)
5m(Z)

10
47
－

10
47
77

10
47
－

D-A72 D-A73 D-A80

单位: g

单位: mm

导线长度

PLC:可编程序控制器简称

 D-A7型(带显示灯)
磁性开关型号

适合负载

负载电压

负载电流范围注3)

回路图※

触点保护回路

内部电压降

显示灯

标准

DC24V注4)

5~40mA

无

2.4V以下

ON时红色发光二极管灯亮

CE标准

AC100V
5~20mA

D-A72
继电器、PLC

AC200V
5~10mA

D-A73
继电器、PLC

D-A80
继电器、IC回路、PLC

40mA

无

1Ω以下(含导线长度3m)
CE标准

 D-A8型(无显示灯)
磁性开关型号

适合负载

负载电压

最大负载电流

回路图※

触点保护回路

内部电阻

标准

50mA 20mA
24V以下AC

DC 48VAC
DC

AC
DC100V

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

磁性开关型号 D-A72 D-A73 D-A80
外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

ø3.4
2芯(棕·蓝)

ø1.1
0.2

ø0.08
21

耐油橡胶绝缘软线规格

最小弯曲半径[mm](参考值)
●导线−耐油橡胶绝缘软线、ø3.4、0.2mm2、2芯(棕、蓝)、0.5m
※关于回路图，请参考P.813的回路图NO.。
注1) 有触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。
注3)  小于5mA显示灯的可视性会下降，进而小于2.5mA则有可能不可视，1mA以上触点输出上没

有问题。
注4) DC12V虽然也可使磁性开关动作，但请注意P.410共同注意事项(有触点磁性开关)上所记述的

有关磁性开关内部电压降的问题。
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2

ø3
.4

22

8.5 最高灵敏度位置

15

7
4

8

D-A80H型无显示灯

显示灯

ø3.2

SM
C

6.
2

3.
3

10
.2

磁性开关规格

磁性开关质量表

磁性开关外形尺寸图

磁性开关型号

0.5m(无记号)
3m(L)
5m(Z)

10
47
－

10
47
－

11
52
－

10
47
77

D-A72H D-A73H D-A76H D-A80H

D-A7□H·D-A80H

单位: g

单位: mm

有触点磁性开关/轨道安装型

D-A7□H·D-A80H
直接出线式

导线引出方向: 横

导线长度

PLC:可编程序控制器简称

 D-A7□H型(带显示灯)
磁性开关型号

适合负载

负载电压

最大负载电流及负载电流范围注3)

回路图※

触点保护回路

内部电压降

显示灯

标准

AC100V
5~20mA

D-A72H
继电器、PLC

AC200V
5~10mA

D-A73H
继电器、PLC

无

ON时红色发光二极管灯亮

CE标准

D-A80H
继电器、IC回路、PLC

40mA

无

1Ω以下(含导线长度3m)
CE标准

 D-A80H型(无显示灯)
磁性开关型号

适合负载

负载电压

最大负载电流

回路图※

触点保护回路

内部电阻

标准

50mA 20mA
24V以下

AC
DC 48VAC

DC 100VAC
DC

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

2芯(棕·蓝)

磁性开关型号

最小弯曲半径[mm](参考值)

D-A72H/A73H D-A76H D-A80H

2芯(棕·蓝)
外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

ø3.4
3芯(棕·蓝·黑)

ø1.1
0.2

ø0.08
21

耐油橡胶绝缘软线规格

DC24V注4)

5~40mA

2.4V以下

D-A76H
IC回路

DC4~8
20mA

0.8V以下

※关于回路图，请参考P.813的回路图NO.。
注1) 有触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。
注3) 小于5mA显示灯的可视性会下降，进而小于2.5mA则有可能不可视，1mA以上触点输出上没

有问题。
注4) DC12V虽然也可使磁性开关动作，但请注意P.410共同注意事项(有触点磁性开关)上所记述的

有关磁性开关内部电压降的问题。
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磁性开关规格

磁性开关外形尺寸图

带插头的导线

显示灯

最高灵敏度位置

D-A80C型无显示灯

有触点磁性开关/轨道安装型

D-A73C·D-A80C

磁性开关质量表 单位: g

单位: mm

磁性开关型号

0.5m(无记号)
3m(L)
5m(Z)

12
54
84

12
54
84

D-A73C D-A80C

导线长度

 D-A73C型(带显示灯)
PLC:可编程序控制器简称

磁性开关型号

适合负载

负载电压

负载电流范围

回路图※

触点保护回路

内部电压降

显示灯

标准

D-A73C
继电器、PLC
DC24V注5)

5~40mA

无

2.4V以下

ON时红色发光二极管灯亮

CE标准

D-A80C
继电器、IC回路、PLC

50mA

无

1Ω以下(含导线长度3m)
CE标准

 D-A80C型(无显示灯) 
磁性开关型号

适合负载

负载电压

最大负载电流

回路图※

触点保护回路

内部电阻

标准

24VAC
DC

插座式

注4)

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

型号

D-LC05
D-LC30
D-LC50

导线长度

0.5m
3m
5m

带插头导线型号
(仅插座式适用)

带插头导线订购方法

※关于回路图，请参考P.813的回路图NO.。
注1) 有触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。
注3) 带插头的导线，可能会附在开关上出厂。
注4) 小于5mA显示灯的可视性会下降，进而小于2.5mA则有可能不可视，1mA以上触点输出上没

有问题。
注5) DC12V虽然也可使磁性开关动作，但请注意P.410共同注意事项(有触点磁性开关)上所记述的

有关磁性开关内部电压降的问题。

配线后，确认插头部无松动。若松动防水
性能会降低。
插头安装方法参见
Best Pneumatics No. 。

使用注意事项

注意
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1233

22
5

12

4.
5

6 14
6

D-A64,A67型无显示灯

显示灯

ø4

16 最高灵敏度位置

1611

磁性开关规格

磁性开关质量表

磁性开关外形尺寸图

单位: g

单位: mm

有触点磁性开关/拉杆安装型

D-A5□·D-A6□
直接出线式

磁性开关型号

0.5m(无记号)
3m(L)
5m(Z)

24
48
96

24
48
－

24
48
－

D-A53 D-A54 D-A56 D-A64 D-A67

导线长度

 D-A5型(带显示灯)
PLC:可编程序控制器简称

磁性开关型号

适合负载

负载电压

最大负载电流及
负载电流范围

回路图※

触点保护回路

内部电压降

显示灯

标准

D-A53

DC24V注4)

5~50mA

D-A54

AC200V

5~12.5mA

D-A56
PLC

DC24V注4)

5~50mA

无

2.4V以下

继电器、PLC
AC100V

5~25mA

内置

2.4V以下(~20mA)／3.5V以下(~50mA)

IC回路

DC4~8V

20mA

无

0.8V以下

 D-A6型(无显示灯)
磁性开关型号

适合负载

负载电压

最大负载电流

回路图※

触点保护回路

内部电阻

24V以下 AC200V
12.5mA

D-A67
PLC、IC回路

MAX.DC24V
30mA

无

1Ω以下(含导线
长度3m)　

D-A64
继电器、PLC

AC100V
25mA

内置

25Ω以下

ON时红色发光二极管灯亮

CE标准

AC
DC

50mA

注3)

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

标准 CE标准

2芯(棕·蓝)

0.3

磁性开关型号

最小弯曲半径[mm](参考值)

D-A53/A54 D-A56 D-A64/A67
外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

ø4
3芯(棕·蓝·黑)

ø1.22
0.2

ø0.08
24

2芯(棕·蓝)

0.3

耐油橡胶绝缘软线规格

※关于回路图，请参考P.813的回路图NO.。
注1) 有触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。
注3) 小于5mA显示灯的可视性会下降，进而小于2.5mA则有可能不可视，1mA以上触点输出上没

有问题。
注4) DC12V虽然也可使磁性开关动作，但请注意P.410共同注意事项(有触点磁性开关)上所记述的

有关磁性开关内部电压降的问题。
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1.
8

3
6.

2

14

ø3.4

11.5 最高灵敏度位置

15

7
4

8

23.5

显示灯

ø3.2

磁性开关规格

磁性开关质量表

磁性开关外形尺寸图

单位: g

单位: mm

2色显示式有触点磁性开关/轨道安装型

D-A79W
直接出线式

最适合动作位置可由指示灯颜色判断
(红→绿←红)

磁性开关型号

0.5m(无记号)
3m(L)

11
53

D-A79W

导线长度

 D-A79W型(带显示灯)
PLC:可编程序控制器简称

磁性开关型号

适合负载

负载电压

负载电流范围

回路图※

触点保护回路

内部电压降

显示灯

标准

D-A79W
继电器、PLC

DC24V
5~40mA

无

4V以下

动作位置　　　　    红色发光二极管灯亮

最适合动作位置　　绿色发光二极管灯亮

注3)

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

CE标准

磁性开关型号

最小弯曲半径[mm](参考值)

D-A79W
外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

ø3.4
2芯(棕·蓝)

ø1.1
0.2

ø0.08
21

耐油橡胶绝缘软线规格

※关于回路图，请参考P.813的回路图NO.。
注1) 有触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。
注3) 小于5mA显示灯的可视性会下降，进而小于2.5mA则有可能不可视，1mA以上触点输出上没

有问题。
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11 16
0.

5

最高灵敏度位置12

ø4

1233

23

13
4.

9

146
7

显示灯

ø4.5

磁性开关规格

磁性开关质量表

磁性开关外形尺寸图

单位: g

单位: mm

2色显示式有触点磁性开关/拉杆安装型

D-A59W
直接出线式

最适合动作位置可由指示灯颜色判断
(红→绿←红)

磁性开关型号

0.5m(无记号)
3m(L)

25
80

D-A59W

导线长度

 D-A59W型(带显示灯)
PLC:可编程序控制器简称

磁性开关型号

适合负载

负载电压

负载电流范围

回路图※

触点保护回路

内部电压降

显示灯

标准

D-A59W
继电器、PLC

DC24V
5~40mA

内置

4V以下

动作位置　　　　    红色发光二极管灯亮

最适合动作位置　　绿色发光二极管灯亮

注3)

适合日本以外地区标准
型号详见SMC主页。

CE标准

磁性开关型号

最小弯曲半径[mm](参考值)

D-A59W
外皮

绝缘体

导体

外径[mm]
芯数

外径[mm]
截面积[mm2]
芯线径[mm]

ø4
2芯(棕·蓝)

ø1.22
0.3

ø0.08
24

耐油橡胶绝缘软线规格

※关于回路图，请参考P.813的回路图NO.。
注1) 有触点磁性开关共同规格参见P.810。
注2) 导线长度参见P.810。
注3) 小于5mA显示灯的可视性会下降，进而小于2.5mA则有可能不可视，1mA以上触点输出上没

有问题。
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