Chargeurs de batterie

CARACTERISTIQU
ES

Entretien et charge
rapide

Voyants
d'avertissement de
charge, de
surcharge et
d'inversion de
polarité

Ventilation pour
maintenir une faible
température de
fonctionnement

Grand affichage
d'ampéremétre

Fusible monté sur le
tableau de bord pour
la protection contre

la polarité

Adapté pour les
batteries a entretien
régulier et faible

Chargeur de batterie 28 A 12V
au plomb RS Pro avec fiche
UK

AR CURRENT

(SEALEY| ']

CHARGE124

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
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Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux
plus grandes marques sans avoir a payer un prix élevé.

Description du produit

RS Pro 851-7492 Est un chargeur de batterie automobile 12 / 24 V 28 A pour les batteries a
entretien régulier et faible. Le chargeur est dans un boitier en acier avec une poignée de transport. |l
est doté d'un affichage d'ampeéremétre pour indiquer la vitesse de charge. Il existe divers
commutateurs a l'avant du chargeur pour contrbler les sorties vers la batterie, telles que
I'alimentation et la tension.

Option alternative (14 A) - 771-6276

Caractéristiques

Nombre de piles chargées 1
Chémisseries chargées Acide de plomb
Piles incluses Non

Spécifications

Tension d'entrée 230V
Type de prise Royaume-Uni
Nombre d'étapes de charge 2

Données de sortie

Courant de charge 28A

Tension de sortie 12Vv/24v

Connecteurs de sortie Pinces crocodiles pour utilisation intensive
Homologations

Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863
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Norme de sécurité Homologation ASTA/BS

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ Page 3 de 435



Chargeurs de batterie

24V Fiav]
= 1
| CHARGING IN SERIES )
MODEL Mo. CHARGE106 CHARGE10T CHARGE110 CHARGE112 CHARGE115 CHARGE124
Rated charging current: fi4 TA 104 124 154 244
Waximum charging current (Boost): Y 114 144 16A 154 284
Charging capacity: 10-858h 2010540 20-1204h 20-200Ah 20-250Ah 25-320Ah
Volts Output: 1224V 12724V 12024y 1224V 1224V 12724V
Voits Input: 230V 230v 230v 230V 23 230V
\Watts Input: 100W 150W 200W 200W Toow 1000W
Charging Rates: 2 2 2 2 2 2
Polarity protection Fuse (1 x 154) Fuse {1x 154) Fuse (1 x 204) Fuse (1 x 304) Fuse (1x 304) Fuse (1 x 404)
Input Protection Fuse T3A T3A TaA TEA TEA TEA
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OUTPUT PROTECTION FUSE
e

INPUT PROTECTION FUSE

At

CHARGE 106
CHARGE 107
CHARGE 110
CHARGE 112
CHARGE 115
CHARGE 124
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