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Tronsformatoren — Elektronik gez.:__.Clasen __ Archiviert
gm_szna:s Verden / Aller gepr.. ___Thomas in Labor—EDV am: 19.10.2005
Typ : Unstabilisierte Gleichstromversorgung
Bezeichnung : DCT 24-0,5
Bemessungsspannung, Eingang : 230V ac
Bemessungsstrom, Eingang : 0,09A
Bemessungsspannung, Ausgang » 24V dc
Bemessungsstrom, Ausgang : 0,5A
Welligkeit : ca. 5%
Bemessungsleistung T 12W
Betriebsfrequenz : 50—-6CHz
Schutzklasse : vorbereitet flr Gerdte der Schutzklasse I
Schutzart : IP 00
Isolierstoffkiasse T A
Max, Umgebungstemperatur : 25°C
Ausfiihrung : EN 61558
Bauform : Im Kunststoffgehduse fiir Verteilereinbau mit Normfeldausschnitt
Befestigung : Tragschienenmontage (DIN EN 50022)
Bemerkungen :—Die angegebenen technischen Daten sind
typisch. Material—und fertigungsbedingt
kénnen Abweichungen auftreten
—Absicherung durch Temperatursicherung 130°C im
Eingang und Schmelzsicherung 0,5AT im Ausgang
Prifspannung : Eingang—Ausgong 3,75 kV
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(Die Lastkennlinie wurde bei Bemessungseingangsspannung und einer Umgebungs—
temperatur von 22°C om kalten Transformator ermittelt.)
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