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BR 351
 

Labor-Wechselstromversorgung
 

Die Ausgangsspannung ist galvanisch vom Netz getrennt und
stufenlos ohne Spannungsunterbrechung von 0 V bis 250 V
einstellbar
 
Trenntransformator nach EN 61558, VDE 0570 in Verbindung mit
Stelltransformator nach VDE 0552
 
 



BR 351
Labor-Wechselstromversorgung
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BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden
Germany
Phone +49 4231 678-0
Fax +49 4231 678-177
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Eingangsdaten
Eingangsspannung 230 V
Frequenzbereich 50 - 60 Hz
Ausgangsdaten
Ausgangsspannung 0-250 V
Wirkungsgrad 92 %
Leistung 350 VA
Normen und Sicherheit
Kurzschlussfestigkeit bedingt kurzschlussfest
Schutzart IP 20
Schutzklasse II
Kühlart Selbstkühlung
Umgebungstemperatur max. 40 °C
Isolierstoffklasse E
Prüfspannung 3750 V, 50 Hz
Allgemeine Daten
Innenwiderstand 4,96Ω
Mechanische Daten
Bauart gekapselt
Breite 318 mm
Höhe 195 mm
Tiefe 225 mm
Gewicht 13,00 kg
Bestelldaten
Bestellnummer BR 351


