Video-, Daten- und Sprach-Kabeltester 'R

MERKMALE
LAN-Prufgerate von RS Pro

Pt die Integritat des fir Kabeldurchgang,
Abschirmrants Stromkreisunterbrechung,
Kurzschluss

Automatisches oder
manuelles Scannen

Gut ablesbare
Durchgangs- und
Fehlerstatusanzeige

Fernprufung der
installierten
Verkabelung

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Video-, Daten- und Sprach-Kabeltester

Produktbeschreibung

Ein innovativer Kabeltester fur Fehler wie offene, kurzgeschlossene und gekreuzte Paare, (Kern/Kern
oder Kern/Abschirmung) Steckverbinder, prasentiert von RS Pro. Vergleichen Sie ein Sendende mit
dem empfangenden Ende, mit leicht ablesbarer korrekter Pinkonfiguration. Unsere Prifgerate
ermoglichen ein einfaches Ablesen des Durchgangs- oder Fehlerstatus, die Fernprifung ermoglicht
die Prufung installierter Kabel von der Wandbuchse oder dem Patchfeld. Das Gerat wird mit 2 RJ45-
Buchsen, 2 Adapterkabel (BNC/RJ45) fur Koaxialkabel und einem Remote-Kit geliefert. Eine
zweizeilige Anzeige (LED) zeigt nacheinander an, welcher Stift des RJ45-Steckers am Kabelende A
mit welchem Stift des Kabelendes B verbunden ist; manuelle oder automatische Schrittschaltung ist
maoglich; bei einem Kurzschluss leuchten mehr als 2 LEDs gleichzeitig auf.

Allgemeine

Kabeltyp

Testtyp

Maximale Anzahl von Kabeln
Anzeigetyp

Elektrische

Koaxial, RJ45

Kabeldurchgang, offener Stromkreis, Kurzschluss
1

LED

Stromquelle
Batterietyp

Batterie
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Main Unit

(Diagram 2}

Remota Unit

. RJ45 JACK
. RJ45 JACK

. POWER SWITCH
. LED SCANNING MODE SWITCH

. RJ45 JACK
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(SAME AS JACK 2)

. LED DISPLAY FOR SOURCING END (JACK 1)
. LED DISPLAY FOR RECEIVING END (JACK 2)

. TEST SWITCH FOR MANUAL SCAN

. LED DISPLAY FOR RECEIVING END

10. GROUND LED FOR RECEIVING END

11. BATTERY COMPARTMENT (9V)
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(Diagram 3)

Loopback Test
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TestResults

1.Continuity: [JERUIO00OO0O0  Pin 2 has continuity
12345687806
JRooooooo

2.0pen: ORO0O00O00O0 Pin2isopened
1234567806
q00ogpoooon

3.Short: UBROOO0OO Pin2and Pin3 are shorted
12345687806
ORR000000

4 Miswire: ODORDOOOONO  Pin3 and Pin 6 are miswired
1234567806
qoooomoon

RS Components - Dieses Produkt kénnen Sie unter https://uk.rs- Seite 5Von 5

online.com kaufen



