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Rechtwinklige DC-Buchse von 

RS Pro für 2,5 A, 16,0 V, 
Leiterplattenmontage, Länge 

14,5 mm, Nickel       
RS Best.-Nr. 487-848            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Nennstrom: Max. 16 
V dc, 2,5 A  

• Kontaktwiderstand: 
Max. 50 MΩ 

• Isolationswiderstand
: 50 MΩ bei 500 V dc 
min  

• PA6T-Gehäuse  

• Verzinnte 
Anschlussklemmen 

 

MERKMALE 
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Die rechtwinklige DC-Steckdose von RS Pro wurde zur Verbindung mit steckbaren DC-Netzsteckern 
entwickelt. Er eignet sich für die Versorgung kleiner Geräte wie z. B. tragbare Radios. Diese 
Steckdose hat einen vernickelten Kupferkontakt und ist für 2,5 A Nennstrom und für 16 V dc 
Nennspannung ausgelegt. Diese Buchse für Leiterplattenmontage hat einen Stiftdurchmesser von 2,1 
mm und misst 14,5 x 9 mm. 
Best.-Nr. 487832 Verfügt über eine Schraubverriegelung und passt sich perfekt der Bestellnummer an 
487820 Kabelstecker. 
Best.-Nr. 448382 Ist eine rechtwinklige DC-Netzbuchse für Leiterplattenmontage. 
Best.-Nr. 448376 Ist eine gerade DC-Buchse für Leiterplattenmontage.  
487858 Kabelstecker 2,1 mm Standard. 
487826 Kabelstecker, rot, 2,1 mm Standard.  
487820 Kabelstecker 2,1 mm Schraubverriegelung. 

 

 

 

DC-Stromversorgungs-
Steckverbindertyp  DC-Buchse 

Gehäuseausrichtung  Rechtwinklig    
Kontaktwerkstoff Kupferfett   
Kontaktbeschichtung   Nickel 

Anwendung Tragbare Computer, elektronische Instrumente und 
Soundsysteme. 

    

 

 

Nennstrom 2,5 A 
Nennspannung 16.0V 
Kontaktwiderstand 50 MOhm  
Isolationswiderstand 50 MOhm  

 

 

 

Länge 14.5mm 
Breite 9mm 
Maximaler Kabeldurchmesser 3.8mm 
Stiftdurchmesser  2.1mm   
Montageart Leiterplattenmontage   

Produktbeschreibung 
  

Mechanische 
 

Allgemeine 
 

Elektrische 
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Konformität/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863                              
    

Zulassungen 
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