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Material
Matiere
Werkstoff

siehe Zeichnung/
see drawing

lerances
Dimexsion without tolerapees
details™Q:
Toléranc

Cotes sans toMgdnces:

Toleranz
Masse oifie
Tolerahzangaben nach:

PERFORMANCE
SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG
SPEZIFIKATION

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen

(Anspritzung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig.

Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen./
The manufacturing-related geometry changes (injection point,

ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to
suppliers discretion.
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Revision level
Indice Revision Record Changed Approved
Zeichnung Solid
1 0 Specification temperaturestability removed A.Hiller 21.03.19 | B.Schiwek |21.03.19
nominal | Projektnr./
TypiType g D Pro%ect No.
HEGEMIPO4 4 GPN 09-0527
HEGEMIPOS 5 GPN 09-0536
HEGEMIPOG 6 GPN 09-0528
HEGEMIPOS 8 GPN 09-0529
HEGEMIP10 10 GPN 09-0530
HEGEMIP12 12 GPN 09-0531
HEGEMIP14 14 GPN 09-0532
HEGEMIP16 16 GPN 09-0533
Stuetzschlauch/anti-crushing band HEGEMIP18 18 GPN 09-0534
HEGEMIP20 25 GPN 09-0535
Schirmgarn/shielding yarn
Werkstoff/Material:
Kupfer verzinnt/tinned copper L Tol.
bis/to
500 8mm
Schutzgarn/protection yarn t1,5%
Werkstoff/Material: PET > 500 der Laenge/
of the length

Abweichende Toleranzen nach Vereinbarung/
Deviating tolerances according to agreement
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