
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scheda tecnica 
Codice 124-4134 
Stazione di rilavorazione ad aria calda SMD 
2 in 1 da 60 W RS PRO, connettore maschio 
UK e UE 

 

 

   
  

 

ITALIANO 

Display della 
temperatura 
Display della 
temperatura 
Display della 
temperatura 
Display della 
temperatura 

Supporto saldatore 

Pistola termica 

Interruttore di 
alimentazione 

Saldatore 

Manopola di regolazione 
  Manopola di regolazione 

temperatura di rilavorazione SMD 
Manopola di regolazione 
temperatura saldatore 



Specifiche:  
Numero modello  
Tipo connettore maschio 
Applicazioni primarie  
Categoria ugello 
Tensione di ingresso  
Potenza di uscita 
Temperatura d'esercizio massima  
Temperatura minima di funzionamento  
Numero di uscite 
Modello display 

ESD di sicurezza  
Altezza  
Larghezza  
profondità  
Peso 

 

124-4134 
G e F 
Pistola per saldatura /ad aria calda 
φ2,3 mm / φ6,4 mm / φ8,8 mm 2  

Saldatura 220 V 24 V / pistola pneumatica 220 V  
480 °C 
200 °C 
160 °C 
2 
LED 
106 - 1010 

140 mm 
190 mm 
255 mm 
4,2 kg (con pistola ad aria calda e saldatore, cavo di alimentazione non incluso)

 
 
Connettore maschio EU tipo B e C 

    
 
Elenco dei contenuti: 
 
Stazione di rilavorazione ad aria calda SMD 2 in 1  
Manuale utente 
Saldatore (codice RS 137-2232)  
Supporto saldatore, supporto per pistola termica 
3 ugelli per aria (3 mm, 7 mm e 10 mm di diametro)  
Cavo di alimentazione 
Cavo di alimentazione UE e UK 
Punta per saldatore (conica) 
 

 
 

  



Caratteristiche: 
Saldatore e stazione ad aria calda integrati per risparmiare spazio sul piano di lavoro 
2 display (1 per la visualizzazione della temperatura di rilavorazione SMD e 1 per la visualizzazione della 
temperatura di saldatura) 
Saldatore, supporto saldatore e pistola ad aria calda inclusi 
Elemento riscaldante per saldatore in ceramica di allumina con elevata potenza e riscaldamento rapido  
Capacità di rilavorazione ad aria calda: 24 L/min (max) 
Rumore apparecchiatura: 45db 
Flusso d'aria e temperatura regolabili per una facile lavorazione di componenti superficiali o a foro 
passante  
Rilavorazione dispositivi IC tipo QFP, SOP 
Temperatura controllata da microprocessore  
Funzione di calibrazione della temperatura  
Struttura del sensore a circuito chiuso 
3 ugelli inclusi 
Ugelli per aria calda intercambiabili progettati per diversi tipi di componenti a montaggio superficiale  
Fornito con fili certificati UL da 20 AWG (0,5 mm²) 
Contatto di messa a terra e connettore femmina per cavo di alimentazione aggiuntivi  
Conforme agli standard CE ed ESD Conformità RoHS 

Accessori di ricambio: 
 

Codice Descrizione 

137-2232 Saldatore 

137-2235 Ugelli di ricambio 

818-3207 Detergente per punta senza piombo 
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