
Dyski twarde Western Digital WD Blue™ 3,5 cala do komputerów stacjonarnych 
gwarantują niezawodność, doskonale sprawdzają się w biurze i do zastosowań 
internetowych oraz zapewniają dodatkowe miejsce do magazynowania danych.

Pomyślne wyniki testów zgodności
Laboratoria F.I.T. Lab firmy WD testują dyski w setkach systemów na wielu platformach. 
Nasi klienci mają dzięki temu pewność, że zakupione dyski będą prawidłowo działać 
w ich komputerach.

Niskie zużycie energii
Najnowocześniejsze algorytmy wyszukiwania i zaawansowane funkcje zarządzania 
zasilaniem pomagają obniżyć zużycie energii.

Bezdotykowy system sterowania głowicami NoTouch™
Głowica dysku jest umieszczana w bezpiecznej pozycji w celu ochrony danych.

Łatwa wymiana dysku
Bezproblemowa migracja obecnego systemu do nowego dysku Western Digital 
za pomocą oprogramowania Acronis® True Image™ WD Edition do klonowania 
dostępnego do pobrania za darmo w witrynie pomocy technicznej firmy WD. 
Przy użyciu tego programu możesz skopiować wszystkie dane na nowy dysk, 
unikając dzięki temu ponownego instalowania systemu operacyjnego po wymianie 
dysku na nowy.

2-letnia ograniczona gwarancja
Jako czołowy w branży producent dysków twardych, firma Western Digital jest 
pewna swoich rozwiązań do komputerów stacjonarnych i oferuje 2-letnią ograniczoną 
gwarancję na wszystkie dyski WD Blue. 

ZESTAWIENIE DANYCH DYSKI TWARDE 3,5 CALA DO KOMPUTERÓW PC

WD Blue™

INTERFEJS 
SATA 6 Gb/s

FORMAT OBUDOWY 
3,5 cala

KLASA WYDAJNOŚCI 
Klasa 5400 obr./min
Klasa 7200 obr./min

POJEMNOŚĆ 
500 GB do 6 TB

NUMERY MODELI
WD60EZAZ 
WD60EZRZ
WD40EZRZ
WD30EZRZ
WD20EZAZ
WD20EZRZ
WD10EZRZ
WD10EZEX
WD5000AZRZ
WD5000AZLX

Najważniejsze cechy
•	 Niezawodne dyski do codziennej pracy

•	 Jakość i niezawodność Western Digital

•	 Bezpłatny program Acronis® True Image™ 
WD Edition do klonowania dysku

•	 Olbrzymia pojemność do 6 TB

•	 2-letnia ograniczona gwarancja

ZALETY WESTERN DIGITAL

Przed wprowadzeniem do sprzedaży produkty 
Western Digital są poddawane wyczerpującym 
testom integralności funkcjonalnej (Functional 
Integrity Testing, F.I.T.). Dzięki temu zyskujemy 
pewność, że nasze produkty stale spełniają 
najwyższe normy jakości i niezawodności godne 
marki Western Digital.
Firma Western Digital posiada również obszerną 
bazę wiedzy zawierającą ponad 1000 pomocnych 
artykułów oraz przydatne oprogramowanie 
i narzędzia. Dział pomocy technicznej firmy WD 
pracuje dłużej, aby zapewnić pomoc wtedy, gdy 
potrzebują jej nasi klienci. Bezpłatne linie pomocy 
technicznej są do dyspozycji naszych klientów. 
Dodatkowe informacje są także dostępne na 
stronie internetowej pomocy technicznej firmy 
Western Digital.



  Listopad 2018  2879-771436-L12

© 2018 Western Digital Corporation lub jej podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Przygotowano 6/18. Western Digital, logo Western Digital, F.I.T. Lab, NoTouch oraz WD Blue są 
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Western Digital Corporation 
lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Wszelkie inne znaki 
stanowią własność odpowiednich podmiotów. Dane techniczne produktów mogą ulec zmianie bez 
uprzedzenia. Produkty mogą w rzeczywistości wyglądać inaczej niż na ilustracjach. Niektóre produkty 
są dostępne tylko w wybranych krajach.

5601 Great Oaks Parkway
San Jose, CA 95119, USA
USA (bezpłatna): 800.801.4618
Inne kraje świata: 408.717.6000

www.westerndigital.com

Dane techniczne
6 TB 6 TB 4 TB 3 TB 2 TB 2 TB 1 TB 1 TB 500 GB 500 GB

Numer modelu² WD60EZAZ WD60EZRZ WD40EZRZ WD30EZRZ WD20EZAZ WD20EZRZ WD10EZRZ WD10EZEX WD5000AZRZ WD5000AZLX

Pojemność po sformatowaniu¹ 6 TB 6 TB 4 TB 3 TB 2 TB 2 TB 1 TB 1 TB 500 GB 500 GB

Format obudowy 3,5 cala 3,5 cala 3,5 cala 3,5 cala 3,5 cala 3,5 cala 3,5 cala 3,5 cala 3,5 cala 3,5 cala

Zaawansowane formatowanie 
danych (AF) Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Zgodność z dyrektywą RoHS³ Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Wydajność
Szybkość transmisji interfejsu 
(maks.)¹

Z buforu do hosta
Między hostem a dyskiem 
(transfer ciągły)

6 Gb/s

180 MB/s

6 Gb/s

170 MB/s

6 Gb/s

175 MB/s

6 Gb/s

147 MB/s

6 Gb/s

180 MB/s

6 Gb/s

147 MB/s

6 Gb/s

150 MB/s

6 Gb/s

150 MB/s

6 Gb/s

150 MB/s

6 Gb/s

150 MB/s

Pamięć podręczna (MB)¹ 256 64 64 64 256 64 64 64 64 64

Klasa wydajności 5400 obr./min 5400 obr./min 5400 obr./min 5400 obr./min 5400 obr./min 5400 obr./min 5400 obr./min 7200 obr./min 5400 obr./min 7200 obr./min

Niezawodność/integralność danych

Cykle ładowania/rozładowania⁴ 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

Nienaprawialne błędy odczytu 
na odczytane bity <1 z 1015 <1 z 1015 <1 z 1014 <1 z 1014 <1 z 1014 <1 z 1014 <1 z 1014 <1 z 1014 <1 z 1014 <1 z 1014

Ograniczona gwarancja (lata)⁵ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Zarządzanie energią6

Średni pobór mocy (W)
Prąd stały 12 V ±10% (A, szczyt)
Odczyt/zapis
Bezczynność
Gotowość i uśpienie

1,75
4,8
3,1
0,6

1,75
5,3
3,4
0,4 

1,75
4,5
2,9
0,4 

1,73
4,1 
3,0 
0,4

1,31
4,1
2,3
0,6

1,73
4,1
3,0
0,4

1,2
3,3
2,5
0,4

2,5
6,8
6,1
1,2

2,0
3,3
2,5
0,4

2,0
3,3
2,5
0,4

Parametry środowiska7

Temperatura (°C, u podstawy) 
Podczas pracy
W stanie spoczynku

od 0 do 60
od -40 do 70

od 0 do 60
od -40 do 70

od 0 do 60
od -40 do 70

od 0 do 60
od -40 do 70

od 0 do 60
od -40 do 70

od 0 do 60
od -40 do 70

od 0 do 60
od -40 do 70

od 0 do 60
od -40 do 70

od 0 do 60
od -40 do 70

od 0 do 60
od -40 do 70

Wstrząs (G)
Podczas pracy (2 ms, odczyt/
zapis)
Podczas pracy (2 ms, odczyt)
Podczas przechowywania 
(2 ms)

30
65

250

30
65

250

30
65

250

30
65

250

30
65

350

30
65

250

30
65

350

30
65

350

 30
65

350

 30
65

350

Akustyka (dBA)8

Bezczynność
Wyszukiwanie (średnio)

23
27

25
28

23
27

23
27

21
26

23
27

21
24

29
30

29
30

29
30

Wymiary i masa
Wysokość (cale/mm, maks.) 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1

Długość (cale/mm, maks.) 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147

Szerokość (cale/mm, ± 0,01") 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6

Masa (funty/kg, ± 10%) 1,65/0,75 1,65/0,75 1,40/0,64 1,40/0,715 0,99/0,45 1,32/0,60 0,99/0,45 0,99/0,45 0,99/0,45 0,99/0,45
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WD Blue™

¹ Przy określaniu pojemności pamięci masowej przyjmuje 
się: jeden gigabajt (GB) = jeden miliard bajtów; jeden 
terabajt (TB) = jeden bilion bajtów. Całkowita dostępna 
pojemność zależy od środowiska systemu operacyjnego. 
Przy określaniu pojemności buforów i pamięci podręcznej 
przyjmuje się: jeden megabajt (MB) = 1 048 576 bajtów. 
Przy określaniu szybkości przesyłania danych lub szybkości 
interfejsu przyjmuje się: megabajt na sekundę (MB/s) = 
jeden milion bajtów na sekundę; gigabit na sekundę (Gb/s) 
= jeden miliard bitów na sekundę. Maksymalna skuteczna 
szybkość przesyłania danych SATA 6 Gb/s została obliczona 
zgodnie ze specyfikacją Serial ATA, opublikowaną przez 

organizację SATA-IO i aktualną w chwili opublikowania tego 
dokumentu. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie 
internetowej www.sata-io.org.

² Niektóre produkty są dostępne tylko w wybranych krajach.
³ Dyski twarde firmy WD produkowane i wprowadzane 

do sprzedaży na całym świecie po 8 czerwca 2011 roku 
spełniają lub przewyższają wymagania dyrektywy Unii 
Europejskiej w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (Restriction of Hazardous Substances, 
RoHS) 2011/65/UE.

⁴ Kontrolowane rozładowanie w temperaturze otoczenia.

⁵ Na stronie internetowej http://support.wd.com/warranty są 
dostępne szczegółowe informacje o warunkach gwarancji 
w różnych krajach.

6 Pomiary zasilania w temperaturze pokojowej.
7 Bez nienaprawialnych błędów podczas testów 

operacyjnych i po zakończeniu testów innych niż 
operacyjne.

8 Poziom natężenia dźwięku.

Canada ICES-003 Class B / NMB-003 Classe B
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