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RS PRO, 24-W-Stecknetzteil 
12 V dc, 2 A, Wirkungsgrad 

Stufe VI, 1 Ausgangsnetzteil, 
Australien, europäischer 

Stecker, UK, 

RS Best.-Nr. 903-2905             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Universal-
/Vollbereich-Eingang 

 

• Austauschbare AC-
Köpfe 

 

• Wirkungsgrad Stufe 
6 

 

• Kostengünstig und 
äußerst zuverlässig 

 

MERKMALE 
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RS PRO RS PRO bietet eine Reihe hochwertiger 24-W-Universal-Stecknetzteile. Diese 
Universalnetzteile sind eine ausgezeichnete steckbare Stromversorgungslösung, da sie 
kostengünstig, äußerst zuverlässig und für den Einsatz in mehreren Ländern konzipiert sind. Als Teil 
unserer RS PRO Netzteiliges sind Sie für eine zuverlässige und robuste Stromversorgungslösung 
gesorgt.  

 

 

 

Typ Stromversorgung 

Steckertyp Australien, europäischer Stecker, UK, USA 

Ausgangssteckverbinder 2,1 x 5,5 x 12 mm Mittenpositiv 

Eingangssteckverbinder Universalstecker 

Anzahl der Ausgänge 1 

Wirkungsgrad 86,2% 

Energieeffizienzklasse VI 

Anwendungen 
Spielautomaten, Netzwerkgeräte, 
Verkaufsstellengeräte, Telekommunikation, drahtlose 
Kommunikation, Tablets/Smartphones 

Sicherheitsanforderungen CE, FCC, C-Tick, UL, TÜV, TÜV GS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung ATTRIBUTE 1 

Allgemeine Spezifikationen 
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Ausgangsspannung 12 V dc 

Eingangsspannung 
100 V ac, 110 V ac, 115 V ac, 120 V ac, 127 V ac, 220 
V ac, 230 V ac, 240 V ac 

Ausgangsstrom 2 A 

Nennleistung 24W 

Haltezeit, Nennbedingungen Min. 10 ms 

Einschaltstrom 60 A max. 

Linienregelung +/-2% 

Kurzschluss Ja 

 

     

 

Kabellänge 1,8m 

Breite 46,2mm 

Länge 79,1mm 

Tiefe 37,1mm 

Luftfeuchtigkeit 10 % - 95 % relative Luftfeuchtigkeit 

Gewicht 250g 

 

 

 

Maximale Temperatur 40 °C. 

Mindesttemperatur 0 °C 

 

 

 

Normen erfüllt 
BS EN 60950-1, CE, C-Tick, EN 60950-1, FCC, TÜV, 
TÜV GS, UL 

Konformität/Zertifizierung CE, FCC, C-Tick, UL, TÜV, TÜV GS, RoHS  

      

Mechanische Spezifikationen 

Zulassungen 

Elektrische Spezifikationen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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