Module VARIOFACE
équipés de 16 relais
1 inverseur.

Ce module est équipé d’'une
connectique vissée simple étage
cbté commande et c6té contact.

Il est équipé d’'un pied universel pour
tous profilés standard EN.

Chaque voie comporte une led de
visualisation d’état des voies ainsi
qu’une diode de roue libre.

La section de référence s’applique a des conducteurs non préparés,

sans embouts.

VARIOFACE/F-S04748
Photo non contractuelle
Rigide Souple AWG | U
mm? mm? [A] \Y|
Caract. élec. 0.2-4 0.2-2.5 24-12 * *
* Voir caractéristiques techniques
Nombre  Largeur
Description de module Type Référence [Cond.
voies [mm]
Module VARIOFACE équipé de 16
relais 1 inverseur. 16 259x77 VARIOFACE/F-S04748 - 1
Caractéristiques techniques
Coté excitation
Tension de service 24 VDC
Intensité nominale env. 18 mA
Circuit de protection des voies DRL sur bobine
Circuit de protection de I'alimentation Diode contre les inversions de polarité
Témoin de présence de I'alimentation Led jaune
Affichage état / canal Led jaune
Coté contact
Type de contact 1 inverseur
Tension de commutation max. ( charge ohmique) 250 V AC/DC
Intensité permanente (charge ohmique) 5A
Type de relais RT314024

Température d’utilisation

-20°C a +50°C

Schéma de connexion
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