Sechskantmuttern E‘Elﬂg

MERKMALE

| RS Pro Sechskantmutter aus
Edelstahl, einfach, M3

Gemafl DIN934

18/8 Edelstahl Glte
A4 (Typ 316 S16) —
langlebig

Gute Bestandigkeit
gegen Korrosion
und Salzwasser

Einfach anzuziehen
und zu losen

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Sechskantmuttern Eﬂg

Produktbeschreibung

Sechskantmuttern von RS PRO aus Edelstahl A4, ideal fir den Einsatz in chemischen
Verarbeitungsanlagen und in der Seefahrt aufgrund ihrer hohen Bestandigkeit gegen Anlaufen und
Korrosion. Diese Muttern sind das am haufigsten verwendete Sechskant-Befestigungselement mit
Innengewinde, das auf den Schaft eines Bolzens oder einer Sechskantschraube aufgeschraubt wird.
Diese Sechskantmutter-Befestigungselemente von RS PRO sind in verschiedenen Gewindegrof3en
erhaltlich:

* 248-4551 — M2

* 248-4567 — M2.5

* 189-563 — M3
* 189-579 — M4
+ 189-585 — M5
+ 189-591 — M6
+ 189-608 — M8

* 189-614 — M10

+ 183-9045 — M12
* 248-4573 — M16
* 248-4589 — M20

Allgemeine
GewindegroRRe M3
Material Edelstahl
Typ Voll
Oberflache Einfach
Chemische Verarbeitungsgeréte, Meeresumgebungen,
Anwendungen Automobilanwendungen, Bauindustrie, allgemeine

Industrie, Maschinen, Werkstatten

Breite 5.5mm
Edelstahlausfihrung A4 316
Technische Daten DIN 934
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Sechskantmuttern

RS Part No. Thread Size Width
189563 M3 5.5mm
189579 M4 mm
189585 M3 Bmm
189591 MBb 10mm
189608 M2 13mm
189614 mM10 17mm
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