Graisse thermique

CARACTERISTIQU
ES

Faible résistance
thermique

Naturellement
collant

Fiabilité a long
terme

Bonne conductivité
thermique

Performances
améliorées

Peut étre empile,
distribué, imprimé a
I'écran et appliqué
manuellement

Le composé séche
lorsqu'il est appliqué

Pate thermique, 3,4 W/m-K

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ Page 3 De 313



Graisse thermique R

Description du produit

Les matériaux de changement de phase de RS Pro sont parfaits pour les applications de gestion
thermique. Les matériaux d'interface de changement de phase disponibles dans cette gamme sont
des feuilles, des tampons de résistance et une péate indispensable.

Les matériaux a changement de phase fonctionnent parce qu'ils changent d'état avec des
changements de température entre la source de chaleur et le dissipateur thermique.

90 9-2033 - 16 x 16,5 mm

909-2042 - 14,3 x 21 mm

909-2045 - 27 x 28 mm

909-2049 - 49 x 21 mm

909-2051 - 65 x 47,5 mm

909-2055 - 98 x 47,5 mm

909-2064 - 90 x 72,5 mm

909-2061 - 128 x 72,5 mm

909-2070 - 2,5 W/m-K, 150 x 150 mm, 0,06 mm

909-2073 - 2,5 W/m-K, 150 x 150 mm, 0,13 mm

909-2077 - 2,5 W/m-K, 150 x 150 mm, 0,2 mm

909-2086 - 2,5 W/m-K, 150 x 150 mm, 0,25 mm

909-2089 - 4 W/m-K, 150 x 150 mm, 0,06 mm, autoadhésif
909-2083 - 4 W/m-K, 150 x 150 mm, 0,12 mm, autoadhésif

Caractéristiques

Couleur Gris

Protection des écrans et de I'éclairage, Electronique
grand public et industrielle, Electronique automobile

Application

Spécifications électriques

Conductivité thermique 3.4W/m-K
Spécifications mécaniques

Viscosité (PasS) 60000

Gravité spécifique 1.7g/cm3
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092033/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092042/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092045/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092049/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092051/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092055/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092064/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092061/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092070/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092073/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092077/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092086/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092089/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092083/

Graisse thermique ‘E]

Spécifications de I'environnement de

Température d'utilisation maximale +125°C
Température d'utilisation minimale -30°C
Plagg de temper{ﬂture de .30 &4 +125 °C.
fonctionnement : -
Homologations
Conformité/certifications (Ce) n° 1907/2006 (REACH) avec son réglement

d'amendement (UE) 2015/830
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	Pâte thermique, 3,4 W/m K

