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   コネクタ >  RF 同軸コネクタ >  RF コネクタ

 RF コネクタの嵌合機構: ねじ山付き

 インピーダンス: 50 Ω

 RF コネクタの嵌合外径 (概算): 6.35 mm [ .25 in ]

 RF コネクタのスタイル: ジャック

 RF インタフェース: SMA

    

特徴

製品のタイプの特徴

コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ

RF インタフェース SMA

RF コネクタのスタイル ジャック

接続タイプ ケーブル対基板

防水性 いいえ

コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板

構成の特徴

極数 1

PCB マウント向き ライトアングル

同軸コンタクト数 1

電気的特性

インピーダンス 50 Ω

ボディの特徴

ボディ材料 亜鉛合金

ボディのめっき材料 金

 

 5-1814400-2  生産可能

 型番: 5-1814400-2

RF Connectors, SMA RF Interface, Jack, RF Connector Mated Outer 

Diameter (Approximate) .25 in [6.35 mm], 50 Ω, Threaded, 3GHz 

Operating Frequency

TE.comを見る>

https://www.te.com/jpn-ja/product-5-1814400-2.html
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ボディのめっき材料 金

端子の特徴

30 µin

RF コネクタ端子構成 非固定

RF コネクタのセンター端子のめっき材料 金

RF コネクタのセンター端子の材料 ベリリウム銅

結線の特徴

プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け

結線ポストとテールの長さ 3.9 mm[.153 in]

機械的アタッチメント

RF コネクタの嵌合機構 ねじ山付き

コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント

RF 端子の固定方法 機械的性質

ディテント なし

寸法

製品長さ 14.2 mm[.559 in]

RF コネクタの嵌合外径 (概算) 6.35 mm[.25 in]

プリント基板より上の高さ 9.63 mm[379 in]

使用条件

使用温度範囲 -55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

動作/用途

動作周波数 3 GHz

実装の特徴

パッケージ数量 350

実装方法 Tape & Reel

その他

グレード 汎用

誘電体の材料 PTFE

製品コンプライアンス
コンプライアンス資料に関しましては、TE.comの製品ページをご覧ください>

EU RoHS指令2011/65 / EU 除外規定によりRoH指令に適合

EU ELV指令2000/53 / EC 除外規定によりRoH指令に適合

https://www.te.com/jpn-ja/product-5-1814400-2.html
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EU RoHS指令2011/65 / EU 除外規定によりRoH指令に適合

EU ELV指令2000/53 / EC 除外規定によりRoH指令に適合

中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016 閾値を超える物質

EU REACH規則（EC）No. 1907/2006 ECHAによる現在の候補リスト: 2020年6月
(209)

候補リストの表記: 2020年1月(205)

SVHC>しきい値
Pb (.35% in Component)
安全使用宣言品
この製品を扱うときは、飲食、喫煙をしないでください 。 取り扱い後はよく洗う 

。 可能な場合はリサイクルし、取り扱っている場所に該当するすべての政府規制に
従って物品を廃棄します 。

ハロゲン含有量 低臭素/塩素 の場合は Br and Cl が均質材料
あたり 900 ppm 未満であり、又BFR/CFR

/PVC　が無いこと

はんだ処理能力 半田工程に付いては未確認

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されるこ
とがあります。TEがEU RoHSに準拠していると特定した製品の最大濃度は、鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、
DBP、BBP、DEHP、DIBPの均質材料中重量で0.1%及びカドミウムで0.01％です。 または、指令2011/65 / EU（RoHS2）
の附属書で制限の免除について定義されている。 最終的な電気・電子機器には、2011/65/EU 指令の定めるところによ
り、CE マークが与えられます。コンポーネントには CE マークは与えられない場合があります。コネクタは基本的に部
品のためCEマークは表示されません。TEがEU ELV指令に適合と確認した製品は、均質物質あたりカドミウム0.01%以
下、鉛、六価クロム、水銀が0.1％以下に抑えられています。またこれらの物質にはELV指令2000/53/ECの除外規定に基
づき異なる含有率の製品もあります。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質
要件に関するガイダンス」URL: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reachに基づいた SVHCを記載
しています。

 製品番号 2195729-1

EXTERNAL FULL BAND ANTENNA

 製品番号 2032439-2

C/A, UMCC/SMA PLUG, 1.37MM 

TYPE III L=80

 製品番号 1658260-2

RF BOARD TO BOARD ASSY, 750 PC

 製品番号 619135-1

BOARD TO BOARD CONNECTOR

 製品番号 2195736-1

LTE Terminal Antenna

 製品番号 2195632-1

EXTERNAL DUAL BAND GSM 

ANTENNA

 製品番号 2195775-1

433MHz Terminal Antenna

 製品番号 2195773-1

LTE Terminal Antenna

適合製品

https://www.te.com/jpn-ja/product-2195729-1.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-2032439-2.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1658260-2.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-619135-1.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-2195736-1.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-2195632-1.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-2195775-1.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-2195773-1.html
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製品番号6-1437621-7

KCB900B1/4=KNOB BAR BLACK 1/4

製品番号1-1879314-9

DPL12 24P 24DET 20F GREEN

製品番号1623894-7

416P 200R

製品番号6-2176390-0

RQ 1206 4K75 0.1% 10PPM 5K RL

製品番号3-2176390-4

RQ 1206 2K55 0.1% 10PPM 5K RL

製品番号4-2176369-5

RQ 0603 115R 0.1% 10PPM 5K RL

製品番号4-1676123-9

1/2W SM M/OX 5% 82R

製品番号2337227-1

TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.45 100GF

製品番号2-282856-8

TERMI-BLOK PCB MOUNT 2P, 7.0mm

製品番号T4145435041-001

M12 パネル マウント PCB

 製品番号 2195774-1

Ext Antenna,SMA,active,GNSS,1558-

1615MHz

 製品番号 2195729-2

EXTERNAL FULL BAND ANTENNA

この製品と一緒に購入されている製品

書類

製品図面
SMA R/A PCB Skt GZD

英語

CAD ファイル
3D モデル

3D

カスタマービューモデル
ENG_CVM_CVM_5-1814400-2_D.2d_dxf.zip

英語

https://www.te.com/jpn-ja/product-6-1437621-7.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1-1879314-9.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1623894-7.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-6-2176390-0.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-3-2176390-4.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-4-2176369-5.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-4-1676123-9.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-2337227-1.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-2-282856-8.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-T4145435041-001.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-2195774-1.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-2195729-2.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F1814400%7FF%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_1814400_F.pdf%7F5-1814400-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_5-1814400-2%7FD%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_5-1814400-2_D.pdf%7F5-1814400-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_5-1814400-2%7FD%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_5-1814400-2_D.2d_dxf.zip%7F5-1814400-2
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英語

カスタマービューモデル
ENG_CVM_CVM_5-1814400-2_D.3d_igs.zip

英語

カスタマービューモデル
ENG_CVM_CVM_5-1814400-2_D.3d_stp.zip

英語
CADファイルをダウンロードすることにより、 に同意したこととなります。利用規約

データ シート/カタログ ページ
1-1773725-8_RF_COAX_QRG

英語

製品規格
Economy RF Coaxial Connectors

英語

製品規格

英語

製品環境適合
Product Compliance

英語

Product Compliance

英語

https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_5-1814400-2%7FD%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_5-1814400-2_D.3d_igs.zip%7F5-1814400-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_5-1814400-2%7FD%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_5-1814400-2_D.3d_stp.zip%7F5-1814400-2
https://www.te.com/jpn-ja/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773725-8_RF_COAX_QRG%7F0420%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773725-8_RF_COAX_QRG_0420.pdf%7F5-1814400-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F108-112000%7FA%7Ftif%7FEnglish%7FENG_SS_108-112000_A.tif%7F5-1814400-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F108-112000%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_108-112000_A.pdf%7F5-1814400-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_5-1814400-2%7FA%7Fxlsx%7FEnglish%7FENG_PC_MD_5-1814400-2_A%28203018%29.xlsx%7F5-1814400-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_5-1814400-2%7FA%7Fxml%7FEnglish%7FENG_PC_MD_5-1814400-2_A%28876037%29.xml%7F5-1814400-2

