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Multimètre numérique d'établi RS 
Pro IDM8342, 10 A c.a. 750 V c.a. 

10 A c.c. 1 000 V c.c. 50 MΩ 
RS code commande : 124-0228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Double mesure 

 

• Max/Min, REL, 
MX+B, 1/X, réf. %, 
Comparaison, Hold, 
dB, dBm 

 

• Sélection manuelle 
et automatique 

 

• Précision de base de 
0,02 % DCV 

 

CARACTERISTIQU
ES 

 



Multimètres numériques 

Page 1 De 323 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

 

 

 

Les multimètres numérique d'établi série IDM-8300 de RS PRO incluent un double affichage VF 
(fluorescent à vide) 50 000 points, une précision de tension c.c. de base à 0,02 % et un connecteur 
de protocole USB. Ces fonctions offrent aux utilisateurs la précision de mesure, l'observation de 
données cohérentes et la commodité de connexion à un PC. 
 
RS Pro série IDM-8300 modèles IDM-8341 ( 123-3535 ) et IDM-8342 ( 123-3536 ) offrent des 
capacités de multimètre typiques ainsi qu'une mesure de capacité. Le modèle IDM-8342 propose en 
outre la mesure de la température et un stockage en USB pour la collecte de données, ainsi qu'un 
GPIB (bus d'interface à usage général). GPIB offre l'interface de communication parallèle 8 bits 
numérique standard IEEE 488 pour la mesure automatique et la sauvegarde et la récupération 
pratiques des données. 
 
La gamme de multimètres numériques d'établi portables de RS PRO offre un excellent rapport 
qualité/prix et une haute qualité, sur laquelle vous pouvez compter.  

 

 

 

Numéro de modèle (p) IDM8342 
Type de multimètre Support d'établi 

Fonctions mesurées 
Courant c.a., Tension c.a., Capacité, Continuité, 
Courant c.c., Tension c.c., Test de diode, 
Fréquence, Résistance, Température 

Valeur efficace (True RMS) Oui  
Type d'affichage VFD 
Température d'utilisation (min. à max.) 0 0 C à 50 0 C 
Température de stockage (min. à max.) -20 0 C à 70 0 C 
Test de diode  Oui  
Test de continuité Oui  
Précision   ±0,5 % + 20 digits 
Vitesse de lecture maximale Jusqu'à 40 relevés/s pour DCV 
Capacité de mémoire 5 000 000 fichiers de données 
Interface d'E/S. USB 

Application 
Test de production et inspection de qualité, 
expériences de laboratoire pédagogiques, 
réparation et entretien, test de circuit et débogage 

 

 

Description du produit 
  

Caractéristiques 
 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/1233535/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1233536/
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Type Mesure maximale absolue Résolution Meilleure 
précision 

Courant c.c. 10 A c.c. 10 nA c.c. ±0,05 % + 4 
digits 

Courant c.a. 10 A c.a. 10 nA c.a. ±0,5 % + 20 
digits 

Résistance 50MΩ 10mΩ ±0,1 % + 3 digits 
Tension c.c. 1 000 V c.c. 10 μV c.c. ±0,02 % + 4 

digits 
Tension c.a. 750 V c.a. 10 μV c.a. ±0.35%+15Digits 
Capacité 50µF 0.001nF ±2 % + 4 digits 
Température +300°C 0,1 °C ±2 °C 
Fréquence 1MHz   

 

 

 

 

Dimensions 265 mm x 305 mm x 107 mm 
Largeur 302mm 
Longueur 265mm 
Hauteur 107mm 
Poids 2.9kg 

   

 

 

Conformité/certifications EN61340 
 

 

 

Mesure 

Spécifications mécaniques 

Homologations 


