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Akku-Multi-Cutter

GOP 12V-28 Professional

• Lieferumfang: 2 x 2,5 Ah Akkupack, GAL 1230 CV, 1x Schleifplatte, 

5 x Tauchsägeblatt, 1 x Segmentsägeblatt, 

5 x Schleifblatt, L-BOXX Gr. 2

• Verpackungsgröße (L/B/H): 440 x 360 x 155 mm

• Anzahl auf Palette/VPE: 35 / 1 Stk.

• Waren-ID: 84672985

• Bildnummern: 234673, 234676

• Herstellland: Malaysia 

• Vorgängermodell: GOP 10,8 V-LI 060185800U

• Erste Lieferung: Mai 2017 

Anwendernutzen

• Maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem

• Längere Lebensdauer und mehr Leistung dank des EC-Motors

• Komfortable Handhabung dank ergonomischem Griffdesign

Technische Daten

• Spannung 12V 

• Schwingungswinkel 2,8° (1,4° links/rechts)

• Max. Umdrehungen 5.000 – 20.000 (1/min)

• Griffumfang 162 mm 

• Werkzeuglänge 285 mm

• Gewicht (netto / brutto) 0,6 / 2,9 kg

Bezeichnung Bestell-Nr. EAN-Code
UVP €

exkl. MwSt.

GOP 12V-28, 2 x 2,5 Ah, L-BOXX 06018B5000 3165140842525 299,00


