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システム情報

特長

FlexLink ストラクチャルシステム XC は、アルミニウ
ム製のビームに T 溝を標準装備しています。この T 溝
によって容易に他のコンポーネントやアクセサリとの
接続が可能です。XC システムのビームは、24×24mm
から最大 176×88mm までのサイズがあります。

システムは、高い負荷にも耐えられる頑丈なコン
ポーネントを、静的・リニアモーション双方に提供し
ます。フレームワーク、ワークベンチ、特殊な機械の
カバー、ピック・アンド・プレイス、ガントリーロ
ボットなど、広範囲にわたるアプリケーションで使用
されています。

T 溝の寸法

∅ 5,4

20,25±0,2 11,0±0,2

7,5

∅ 7,5
16,8

3,35±0,15

5,2

T 溝、標準ビーム T 溝、軽量ビーム

20,25±0,2

17,6

11±0,2

3,35±0,15

7,5

∅ 5,4

5,2

M6

∅10,2

∅ 6,8

3,35±0,15

7,5

16,8

20,25±0,2

11±0,2
M8

T 溝、コーナープロファイ
ル

T 溝、スモールビーム

3,35±0,15

20,25±0,2

11±0,2

6,5



386 ビーム XC

ビーム XC

ビーム仕様

長さ及び許容範囲アルミビーム

“3 m” アルミビーム

カタログに他の特別な記載がない場合、「長さ 3m」の
アルミビームは、3030±5mm で出荷されます。

余分な長さにより、ビームをカットした際に生じる
カットロスを補います。

アルミビーム　カットサービス

カタログに他の特別な記載がない場合、「L カットサー
ビス」のアルミビームは、30 ～ 3000mm の範囲で長さ
を選択できます。

許容誤差：

サポートビーム

ビームタイプ クロス 
-
セク
ション
mm2

重量
kg/m

Ix
mm4

×104

Iy
mm4

×104

Wx
mm3

×103

Wy
mm3

×103

XCBM ..×88×176 3.970 10,7 1.244 369 141 83,9

XCBM ..×44×176 2.633 7,11 750 58,2 85,2 26,5

XCBM ..×88×132 2.966 8,01 530 259 80,3 58,9

XCBM ..×44×132 2.022 5,34 330 40,0 50,0 18,0

XCBM ..×88 1.952 5,27 173 39,4

XCBL ..×88 1.180 3,18 126 28,6

XCBM ..×44×88 1.311 3,54 103 25,6 23,5 11,7

XCBL ..×44×88 886 2,39 81,4 21,6 18,5 9,8

XCBM ..×64 1.493 4,27 70,2 22,1

XCBL ..×64 848 2,29 44,5 14,0

XCBM ..×44×64 1.054 2,84 42,0 23,5 13,2 10,7

XCBL ..×44×64 724 1,96 33,9 17,7 10,6 8,1

XCBM ..×44 767 2,07 14,0 6,3

XCBL ..×44 588 1,59 12,7 5,8

XCBL ..×44 T2 615 1,66 12,6 13,1 5,6 5,9

XCBL ..×44 T2A 598 1,61 12,9 12,4 5,8 5,6

XCBL ..×44 T3 653 1,76 12,6 13,4 5,7 6,1

XCBR ..×44 708 1,91 13,2 7,8 4,3 2,9

XCBR ..×49 1,77

XCBA ..×44 572 1,55 9,47 9,47 3,65 3,65

XCBL ..×15×44 327 0,88 6,8 0,83 3,10 1,10

XCBB ..×24×44 375 1,02 5,55 2,41 2,52 2,00

XCBB ..×24×34 310 0,83 3,85 1,75 2,14 1,46

XCBB ..×24 240 0,64 1,10 0,92

カット長さ L (mm) 許容誤差（mm）

30-1000* ±0,3
1001-2000* ±0,5
2001-3000* ±0,8

サポートビーム 88×176

ビーム 88 mm × 176 mm
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBM 3×88×176
XCBM L×88×176

ビーム重量 :10,7 kg/m
エンドキャップ：XCBE 88 (2) を使用 

サポートビーム 44×176

ビーム 44 mm × 176 mm
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBM 3×44×176
XCBM L×44×176

ビーム重量 :7,11 kg/m
エンドキャップ：XCBE 44×88 (2) を使用

サポートビーム 88×132

ビーム 88 mm × 132 mm
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBM 3×88×132
XCBM L×88×132

エンドキャップ、ポリアミド XCBE 88×132 A*
ビーム重量 :8,01 kg/m
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

176
22 44 44 44

4488
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ビーム XC ( 続き )

サポートビーム 44×132

ビーム 44 mm × 132 mm
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBM 3×44×132
XCBM L×44×132

エンドキャップ、ポリアミド XCBE 44×132 A*
ビーム重量 :5,34 kg/m
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

サポートビーム 88×88

ビーム 88 mm × 88 mm
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBM 3×88
XCBM L×88

エンドキャップ、ポリアミド XCBE 88*
ビーム重量 :5,27 kg/m
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

サポートビーム 88×88、軽量

ビーム 88 mm × 88 mm
軽量タイプ
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBL 3×88
XCBL L×88

エンドキャップ、ポリアミド XCBE 88*
ビーム重量 :3,18 kg/m
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

44
22

22 44 44
132

5

5

44

22

22 44
88

44

22

22 44
88

5

サポートビーム 44×88

ビーム 44 mm × 88 mm
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBM 3×44×88
XCBM L×44×88

エンドキャップ、ポリアミド XCBE 44×88*
ビーム重量 :3,54 kg/m
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

サポートビーム 44×88、軽量

ビーム 44 mm × 88 mm
軽量タイプ
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBL 3×44×88
XCBL L×44×88

エンドキャップ、ポリアミド XCBE 44×88*
ビーム重量 :2,39 kg/m
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

サポートビーム 64×64

サポートビーム 64 mm × 64 mm
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBM 3×64
XCBM L×64

エンドキャップ、ポリアミド XCBE 64*
ビーム重量 :4,27 kg/m
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

44
22

22 44
88

5

22 44
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5
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388 ビーム XC

ビーム XC ( 続き )

エンクロージャ用ビーム
エンクロージャ用 FlexLink ビーム：page 398 を参照し
てください。

サポートビーム 64×64、軽量

サポートビーム 64 mm × 64 mm
軽量タイプ
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBL 3×64
XCBL L×64

エンドキャップ、ポリアミド XCBE 64*
ビーム重量 :2,29 kg/m
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

サポートビーム 44×64

サポートビーム 44 mm × 64 mm
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBM 3×44×64
XCBM L×44×64

エンドキャップ、ポリアミド XCBE 44×64*
ビーム重量 :2,84 kg/m
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

サポートビーム 44×64、軽量

サポートビーム 44 mm × 64 mm
軽量タイプ
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBL 3×44×64
XCBL L×44×64

エンドキャップ、ポリアミド XCBE 44×64*
ビーム重量 :1,96 kg/m
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

32

32
64

8

44 28
22

14,5
32

35
64

5

44
22

32
64

5

サポートビーム 44×44

サポートビーム 44 mm × 44 mm
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBM 3×44
XCBM L×44

エンドキャップ、ポリアミド XCBE 44*
ビーム重量 :2,07 kg/m
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

サポートビーム 44×44、軽量

サポートビーム 44 mm × 44 mm
軽量タイプ
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBL 3×44
XCBL L×44

エンドキャップ、ポリアミド XCBE 44*
ビーム重量 :1,59 kg/m
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

サポートビーム、45°

サポートビーム、45°
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBA 3×44
XCBA L×44

エンドキャップ、ポリアミド XCBE 44 A*
ビーム重量 :1,55 kg/m
* 注記：ご注文単位は 10 個です。
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5
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スモールビーム

 

ビームアクセサリ XC

スモールビーム 15×44

スモールビーム 15 mm × 44 mm
軽量タイプ
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBL 3×15×44
XCBL L×15×44

エンドキャップ、ポリアミド XCBE 15×44*
ビーム重量 :0,88 kg/m
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

スモールビーム 24×44

スモールビーム 24 mm × 44 mm
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBB 3×24×44
XCBB L×24×44

エンドキャップ、ポリアミド XCBE 24×44*
ビーム重量 :1,02 kg/m
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

44

22

15

3

44

22

24
3

スモールビーム 24×34

スモールビーム 24 mm × 34 mm
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBB 3×24×34
XCBB L×24×34

エンドキャップ、ポリアミド XCBE 24×34*
ビーム重量 :0,83 kg/m
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

スモールビーム 24×24

スモールビーム 24 mm × 24 mm
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBB 3×24
XCBB L×24

エンドキャップ、ポリアミド XCBE 24*
ビーム重量 :0,64 kg/m
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

34
22

24
3

24

3

カバーストリップ、アルミ

カバーストリップ
長さ 2 m
アルミ、アルマイト処理 XCAC 2

0,9

11,8

カバーストリップ、PVC

カバーストリップ
長さ 3 m 
ポリ塩化ビニル XCAC 3 P

0,5

10,3



390 コネクター XC

コネクター XC

アングルブラケット、ダイキャスト、80×80×82

アングルブラケット
アルミ、ダイキャスト XCFA 88 A

取付部品：M6S 8×16（8）、BRB 8.4×16（8）、XCAN 8（8）

アングルブラケット、ダイキャスト、42×42×82

アングルブラケット
アルミ、ダイキャスト XCFA 88 B

取付部品：M6S 8×16（4）、BRB 8.4×16（4）、
XCAN 8（4）

アングルブラケット、ダイキャスト、80×80×38

アングルブラケット
アルミ、ダイキャスト XCFA 44 A

取付部品：M6S 8×16（4）、BRB 8.4×16（4）、XCAN 8（4）

アングルブラケット、ダイキャスト、42×42×38

アングルブラケット
アルミ、ダイキャスト XCFA 44 B

取付部品：M6S 8×16（2）、BRB 8.4×16（2）、XCAN 8（2）

アングルブラケット、ダイキャスト、80×42×38

アングルブラケット
アルミ、ダイキャスト XCFA 44 C

取付部品：M6S 8×16（3）、BRB 8.4×16（3）、XCAN 8（3）

44

44

20

82

2

6

80

80

44

22

82

4 42

42

44

22
4

38

80

80

20

38

12 42

42

22
4

38

42

80

22 44

4 2

アングルブラケット、ダイキャスト、124×80×38

アングルブラケット
アルミ、ダイキャスト XCFA 44 D

取付部品：M6S 8×16（5）、BRB 8.4×16（5）、XCAN 8（5）

アングルブラケット、ダイキャスト、24×33×22

アングルブラケット
アルミ、ダイキャスト XCFA 24

取付部品：MC6S 6×14（2）、BRB 6.4×12（2）、XCAN 6（2）

アングルブラケット、押し出し加工、90×40×80

アングルブラケット
アルミ、アルマイト処理 XCFA 84

取付部品：M6S 8×16 (6), BRB 8.4×16 (6), XCAN 8 (6)

アングルブラケット、押し出し加工、80×40×40

アングルブラケット
アルミ、アルマイト処理 XCFA 44

取付部品：M6S 8×16 (2), BRB 8.4×16 (2), XCAN 8 (2)

44

22

38

5

80

22

5

44 44

124

2 3

22

3

33

22
24

40
2 20

9

80
44

90

4437

40

40

2

20

5

80

20

20 44
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コネクター XC（続き）

ステイブラケット、調節機能付き

ステイブラケット、方向逆転用
ガイドラグ
亜鉛、ダイキャスト XCFJ 44 F

取付部品：MLC6S 8×14 (2), XCAN 8 (2) ( ビームサイ
ト ) または MLC6S 8×30 (2) ( ビームエンド )

ステイブラケット、固定式、45°

ステイブラケット、45°
アルミ、アルマイト処理 XCAB 44

取付プレート 88×145

取付プレート
アルミ、アルマイト処理 XCFB 88

88×88 mm XCBM ビーム用
取付部品：M6S 8×18（4）、BRB 8.4×16（4）、
XCAN 8（4）、MF6S 8×30（4）

取付プレート 44×145

取付プレート
アルミ、アルマイト処理 XCFB 44×88 A

44×88 mm XCBM ビーム用
取付部品：M6S 8×18（2）、BRB 8.4×16（2）、
XCAN 8（2）、MF6S 8×30（2） 

44

33

33

44

44

44

44

145

120 8

88

44

88

120

145

8

44

88

44

取付プレート 88×100

取付プレート
アルミ、アルマイト処理 XCFB 44×88 B

44×88 mm XCBM ビーム用
取付部品：M6S 8×18（4）、BRB 8.4×16（4）、
XCAN 8（4） + MF6S 8×30（2）XCBL ビームで使用
不可。

取付プレート 64×120

取付プレート
アルミ、アルマイト処理 XCFB 64 A

64×64 mm XCBM ビーム用
取付部品：M6S 8×18（2）、BRB 8.4×16（2）、
XCAN 8（2） + MF6S 8×30（4）XCBL ビームで使用
不可。

取付プレート 44×120

取付プレート
アルミ、アルマイト処理 XCFB 44×64 A

44×64 mm XCBM ビーム用
取付部品：M6S 8×18（2）、BRB 8.4×16（2）、
XCAN 8（2） + MF6S 8×30（4）XCBL ビームで使用
不可。

取付プレート 64×100

取付プレート
アルミ、アルマイト処理 XCFB 44×64 B

44×64 mm XCBM ビーム用
取付部品：M6S 8×18（2）、BRB 8.4×16（2）、
XCAN 8（2） + MF6S 8×30（4）

100

74

8

44

44

88

32

94

120

8

30

64

64

28

64

120

8

35

94

44

35

44

100

8

28
74

64



392 コネクター XC

コネクター XC（続き）

取付プレート 44×100

取付プレート
アルミ、アルマイト処理 XCFB 44

44×44 mm ビーム用（XCBL 3/6/L×44 ではありません）。
取付部品：M6S 8×18（2）、BRB 8.4×16（2）、XCAN 8

（2） + MF6S 8×30（1）

XC システム スロットナット

XC 用スロットナット
クロームメッキ鉄
M5 
M5、マルチパック （250 個入り）
M6
M6、マルチパック （250 個入り）
M8
M8、マルチパック（250 個入り）

XCAN 5*
5056129
XCAN 6*
5056128
XCAN 8*
5056127

* 注記：ご注文単位は 10 個です。

T 溝用ナットプロファイル

T 溝用ナットプロファイル
長さ 500 mm
アルミ XCAP 500

T 溝コネクター

T 溝コネクター
亜鉛メッキ鉄 XCEC 12

100

74 8

44

44

25

25

18

18

6,3

6,3

25

18

6,3

6,3

500

18

23,5

∅12

M8

並列コネクター

並列コネクターアッシー
長さ 75 mm
アルミ、アルマイト処理 XCFP 75

コネクティングビーム用 T 溝と T 溝のコネクター

T 溝ワッシャーキット

T 溝ワッシャーキット
亜鉛メッキ鉄 XCAQ 20 CA

キットには T 溝ワッシャーストリップ 1 つ、キャップ１
つ（∅ 10mm 穴用）が含まれています。
注記：ご注文単位は 10 個です。

T 溝ワッシャーストリップキット

T 溝ワッシャーストリップキット
長さ 64 mm
亜鉛メッキ鉄 XCAQ 20×64 CA

キットには T 溝ワッシャーストリップ 1 つ、キャップ 2
つ（ ∅10mm 穴用）が含まれています。

ファスナーヨーク 44 mm

ファスナーヨークアッシー
長さ 44 mm
亜鉛、ダイキャスト XCAF 44

25

75

44

11

20

5

20

64

5

44

6

�6,8

44
6

�18
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コネクター XC（続き）

ファスナーヨーク 64 mm

ファスナーヨークアッシー
長さ 64 mm
亜鉛、ダイキャスト XCAF 64

ファスナーヨーク 88 mm

ファスナーヨークアッシー
長さ 88 mm
亜鉛、ダイキャスト XCAF 88

ファスナーヨークおよび T 溝ワッシャー用ドリル
治具

ドリル治具 
黒クロム鉄 XCAD 10/18

ドリルインサート ∅ 12.2mm 18×16 12.2
ドリル治具はファスナーヨーク（∅ 18.25mm）と T
溝ワッシャー（∅ 10mm）用です。

角ナット、M6

角ナット、M6 タップ
亜鉛メッキ鉄 XLAQ 6

注記：ご注文単位は 50 個です。

角ナット、M8

角ナット、M8 タップ
亜鉛メッキ鉄 XLAQ 8

注記：ご注文単位は 50 個です。

�6,8

6
64

6

�18

�6,8

6 44
88

6

�18

66

40

16

5

20

5

20

コネクティングストリップ 76 mm

コネクティングストリップ、
M8 タップ
長さ 76 mm
亜鉛メッキ鉄 XLCJ 5×76

ご注文単位は 10 個です。

コネクティングストリップ 140 mm

コネクティングストリップ
長さ 140 mm
亜鉛メッキ鉄 XLCJ 5×140

ご注文単位は 10 個です。

M8 セットスクリュー付属

インナーフィッティング 90°

インナーフィッティング 90°
亜鉛メッキ鉄 XMRX 20 A*

取付部品：M6S 8×14（1）、BRB 8.4×16（1）、
XCAN 8（1）
* 注記：ご注文単位は 10 個です。
セットスクリュー付属

M8

44

5

20
76

M8

5

20

114

44
140

20

8

39

8

24

4

26



394 コネクター XC

コネクター XC（続き）

インナーフィッティング 90°、ダブル

インナーフィッティング 90°、ダブル
亜鉛メッキ鉄

XMRY 
20

注記：ご注文単位は 10 個です。
ネジ付属

インナーフィッティング 90°

インナーフィッティング 90°
亜鉛メッキ鉄 XMRY 20 A*

取付部品：M6S 8×14（2）、BRB 8.4×16（2）、
XCAN 8（2）
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

インナーフィッティング 90°

インナーフィッティング 90°
亜鉛メッキ鉄 XMRY 20 B

注記：ご注文単位は 10 個です。
セットスクリュー付属

インナーフィッティング 45°

インナーフィッティング 45°
亜鉛メッキ鉄 XMRY 20×45 A*

取付部品：M6S 8×14（2）、BRB 8.4×16（2）、
XCAN 8（2）
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

3

3 20

9

33

9

3

20

28

33
3

20

9

3

20

9

28

コーナーフィッティング 90°

コーナーフィッティング 90°
亜鉛メッキ鉄 XMRW 20

注記：ご注文単位は 10 個です。
セットスクリュー付属

コーナーフィッティング 45°

コーナーフィッティング 45°
亜鉛メッキ鉄 XMRW 20×45

注記：ご注文単位は 10 個です。
セットスクリュー付属

4

40

20

20

4
20

40

20



脚 XC 395

PO

X45

XS

X65

X65P

X85

X85P

XH

XK

XKP

X180

X300

GR

CS

XT

WL

XC

XF

XD

ELV

CTL

FST

TR

APX

IDX

脚 XC

脚 44×130

ビーム XCBM/XCBL..×44 用脚
アルミ、ダイキャスト XCFF 44×130

ファスナーキット付属
最大曲げモーメント 250 Nm

脚 64×210

ビーム XCBM/XCBL..×64 用脚
アルミ、ダイキャスト XCFF 64×210

ファスナーキット付属
最大曲げモーメント 750 Nm

脚 88×260

ビーム XCBM/XCBL ..×88 用脚
アルミ、ダイキャスト XCFF 88×260

ファスナーキット付属
最大曲げモーメント 1500 Nm

ビーム 44×44 用フットプレート

ビーム XCBM/XCBL..×44 用フットプレート
アルミ、アルマイト処理 XCFB 44 F

取付部品：MF6S 8×30（1）または MF6S 6×30（4）
最大曲げモーメント 50 Nm

120

�9

100

130

65

150

�11

180

105

210

220

12
170

260
130

∅13,5

∅9 74

74

8

100

44

33,6

ビーム 88×88 用フットプレート

ビーム XCBM/XCBL..×88 用フットプレート
アルミ、アルマイト処理 XCFB 88 F

取付部品：MF6S 8×30（4）または MF6S 6×30（4）
最大曲げモーメント 200 Nm

高さ調節機能付き脚 M8

高さ調節機能付き脚
亜鉛メッキ鉄
M8 XLFS 8

ナット付属。最大垂直方向荷重 400 N

取付部品：XCFE 44 M8

高さ調節機能付き脚、ポリアミド、M8

高さ調節機能付き脚
PA + 亜鉛メッキ鉄
M8 XCFS 8×40×43

最大垂直方向荷重 12000 N

取付部品：XCFE 44 M8

ポリアミド脚、調整可能

高さ調節機能付き脚
ステンレススチール
M16 XCFS 16×60×65

ナット付属
最大垂直方向荷重 12000 N

120

88

∅ 9

44

877,6

145

6

40
56

�47

∅40

43

M8

74

Ø 60

M16

65

110

13



396 脚 XC

脚 XC（続き）

高さ調節機能付き脚 M12

高さ調節機能付き脚
亜鉛メッキ鉄
M12 XCFS 12×68

ナット付属。最大垂直方向荷重 2500 N

取付部品：XCFE ..M12. 

高さ調節機能付き脚、ポリアミド、M12

高さ調節機能付き脚
PA + 亜鉛メッキ鉄
M12 XCFS 12×60×71

ナット付属。最大垂直方向荷重 15000 N

取付部品：XCFE ..M12. 

ガイドローラー

ガイドローラー
亜鉛メッキ鉄 XCAG 80 A

取付部品：XCAN 8 または XCFE ..M12.
最大垂直方向荷重 600 N
ファスナーキット付属

10

100

125

59

68

95

106

71

∅9

M12

60

マルチストップブレーキ付きガイドローラー

マルチストップブレーキ付きガイ
ドローラー
亜鉛メッキ鉄 XCAG 80 BA

取付部品：XCAN 8 または XCFE ..M12.
最大垂直方向荷重 600 N
ファスナーキット付属

XC ビーム用 3 点脚

XC 用 3 点脚 64 ビーム
D=64 mm
ポリアミド、グラスファイバー
強化 XEFG 64 T

最大垂直方向荷重 800 N
ネジとクランプ付属

XEFU 500 用 3 点脚

XEFU 500 用 3 点脚
D=70 mm
ポリアミド、グラスファイバー
強化 XEFG 70 T

最大垂直方向荷重 800 N
ネジとクランプ付属

D

200

60

140

D

200

60

140



脚 XC 397
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脚 XC（続き）

XC ビーム用 2 点脚

XC.. 用 2 点脚 64 ビーム
D= 64 mm
ポリアミド、グラスファイバー強化 XEFG 64 D

最大垂直方向荷重 800 N
ネジとクランプ付属

XEFG 用高さ調節機能付き脚

XEFG 64/70 T/D 用調節機能付き脚
ポリアミド、グラスファイバー強化 XLFS 20 P

ボールジョイントおよび M20 止めナット付き
最大垂直方向荷重 500 N

振動吸収盤

XLFS 20 P 用振動吸収盤
熱可塑性ポリエステル XLFJ 69

高さ調節アッシー

XEFG 70 T 用高さ調節アッセンブリ
長さ 500 mm
アルミ、アルマイト処理 XEFU 500

スクエアセクションチューブ。ロッキングレバー付
属。

60

140
D 400

13

∅7

54

103

∅ 79

500

ビーム 44×44 M8 用エンドプレート、M8 タップ

ビーム XCBL...×44 用エンドプレート
M8 タップ
亜鉛、ダイキャスト XCFE 44 M8

取付部品：MC6S 6×30（4）

44×44 ビーム用エンドプレート、M12 タップ

ビーム XCBL...×44 用エンドプレート
M12 タップ
亜鉛、ダイキャスト XCFE 44 M12

取付部品：MC6S 6×30（4）

ビーム 44×64 用エンドプレート、M12 タップ

ビーム XCBL/XCBM...×44×64
用エンドプレート

M12 タップ
亜鉛、ダイキャスト XCFE 44×64 M12A

取付部品：MC6S 6×30（4）

ビーム 64×64 用エンドプレート、M12 タップ

ビーム XCBL/XCBM...×64 用エンドプ
レート

M12 タップ
亜鉛、ダイキャスト XCFE 64 M12A

取付部品：MC6S 6×30（4）

44

M8

612
18

44

M12

612
18

64

M12 44

815

64

M12

815



398 エンクロージャーコンポーネント XC

脚 XC（続き）

エンクロージャーコンポーネント XC

ビーム 44×88 用エンドプレート、M12 タップ

ビーム XCBL/XCBM...×44×88
用エンドプレート

M12 タップ
亜鉛、ダイキャスト XCFE 44×88 M12A

取付部品：MC6S 6×30（4）

ビーム 88×88 用エンドプレート、M12 タップ

ビーム XCBL/XCBM...×88 用エ
ンドプレート

M12 タップ
亜鉛、ダイキャスト XCFE 88 M12A

取付部品：MC6S 6×30（4）

88

M12 44

815

88

M12

815

床への取り付けブラケット

床への取り付けブラケット
ステンレススチール XCFA 170 S

必要な組み付け金具付属

170

44

43

57 40

∅9

∅9

∅9

エンクロージャービーム 44×44、隣接 2 面に T 溝
付き

エンクロージャービーム
44mm×44mm、隣接 2 面に T 溝
付き
軽量タイプ
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBL 3×44 T2
XCBL L×44 T2

エンドキャップ、ポリアミド XCBE 44*
ビーム重量 :1,66 kg/m
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

44

22

∅7,5

エンクロージャービーム 44×44、対面 2 面に T 溝
付き

エンクロージャービーム
44mm×44mm、対面 2 面に T
溝付き
軽量タイプ
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBL 3×44 T2A
XCBL L×44 T2A

エンドキャップ、ポリアミド XCBE 44*
ビーム重量 :1,61 kg/m
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

44

22

∅7,5



エンクロージャーコンポーネント XC 399
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エンクロージャーコンポーネント XC（続き）

エンクロージャービーム 44×44、T 溝 3 本付き

エンクロージャービーム
44mm×44mm、T 溝 3 本付き
軽量タイプ
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBL 3×44 T3
XCBL L×44 T3

エンドキャップ、ポリアミド XCBE 44*
ビーム重量 :1,76 kg/m
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

コーナービーム

エンクロージャービーム
44mm×44mm
コーナープロファイル
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBR 3×44
XCBR L×44

エンドキャップ、ポリアミド XCBE 44 R*
ビーム重量 :1,91 kg/m
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

コーナービーム

エンクロージャービーム 49 mm×49 mm
2mm パネル用スロット付きコーナープロ
ファイル
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBR 3×49
XCBR L×49

エンドキャップ、ポリアミド XCBE 49 R*
ビーム重量 :1,77 kg/m
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

適合エンクロージャプロファイル :XCEP ..×6×44 ( 下
記参照 )。

44

22

∅7,5

22

44

5

49

2,5
2,5

7,5 5

∅5,5

22

39

コーナービーム XCBR ..×49 用エンドプレート

エンドプレート
亜鉛、ダイキャスト XCFE 49 R M16

ビームエンドへの装着：MC6S 6×30（2）

コーナービーム

エンクロージャービーム 88 mm×88 mm
コーナープロファイル
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCBR 3×88
XCBR L×88

ビーム重量 :3,6 kg/m

エンクロージャプロファイル

2mm エンクロージャーパネル用プロ
ファイル
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCEP 3×6×44
XCEP L×6×44

取付部品：MF6S 6×14. XCAN 6.
穴（∅6,5mm）は、プロファイルでドリルしてくださ
い。

∅21

∅6,5
M16

49

18
9

52,4

Ø10,2 (M12)
88

44

R83

44
29

2,85



400 エンクロージャーコンポーネント XC

エンクロージャーコンポーネント XC（続き）

エンクロージャープロファイル、エッジ

エンクロージャー用プロファイル
アルミ、アルマイト処理
エッジプロファイル、長さ 3 m 
(3030 ±5 mm)
エッジプロファイル、カットサー
ビス (30- 3000 mm)

XCEP 3×10×44

XCEP L×10×44

取付部品：MF6S 6×16 (6 mm パネル用 ) XCAN 6。
穴（∅6,5mm）は、プロファイルでドリルしてくださ
い。
すべての最小幅 44 mm 標準プロファイルへのパネルと
ネットの取り付け用

エンクロージャープロファイル、内側

エンクロージャー用プロファイル
アルミ、アルマイト処理
インナープロファイル、長さ 3 m 
(3030 ±5 mm)
インナープロファイル、カット
サービス (30- 3000 mm)

XCEP 3×5×44

XCEP L×5×44

取付部品：MF6S 6×16 (6 mm パネル用 ) XCAN 6。
穴（∅6,5mm）は、プロファイルでドリルしてくださ
い。
すべての最小幅 44 mm 標準プロファイルへのパネルと
ネットの取り付け用

スライディングドアプロファイル

スライディングドアプロファイル
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XLFL 3
XLFL L

取付部品：MLC6S 6×12、XCAN 6（プロファイル）、
または MC6S 6×14、BRB 6.4×12、および M6M 6（ア
ングルブラケット）

150–300

6

44

10
a b

a+30 (b=44)
a+50 (b=64)

XCEP ..×5×44XCEP ..×10×44

150–300

4

44

a b

a+30 (b=44)
a+50 (b=64)

XCEP ..×5×44XCEP ..×10×44

31

11

13

10

44

スライディングドア用スライドストリップ

スライディングドア用スライドストリップ
長さ 3m
ポリ塩化ビニル XLFR 3

スライディングドアプロファイル

スライディングドアプロファイル
長さ 3m
ポリ塩化ビニル、灰色 XCET 3 D

マルチブロック

マルチブロック、アセンブリ
ポリアミド XCAM 14

ポリアミドクランプと M6 角ナット付属

パネル用ゴムストリップ

パネル用ゴムストリップ
長さ 25 m
EPDM ゴム、黒 XCET 25

6

20
9

6

15

1,2

4–5 mm

16

14

14

25

20

25

16,5

7

4–6



エンクロージャーコンポーネント XC 401
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エンクロージャーコンポーネント XC（続き）

リムスリップ

リムスリップ
長さ 3m
ポリ塩化ビニル、灰色 XCET 3 A

ネットストリップ

ネットストリップ
ポリ塩化ビニル、灰色
長さ 3m XCET 3 C

ヒンジ

ヒンジ
ポリアミド XCAH 50

回転用ガイドラグ付属
取付部品：MLC6S 6×12 (2)、XCAN 6 (2)

ヒンジキット

ヒンジキット
アルミ、アルマイト処理 XCAH 110 A

必要な組み付け金具付属

5–6 mm

15

4–5 mm

20

8

50

88

38

28

55

114

∅6

4
44×44

44×44

29

ハンドルアッシー XC/XF、ポリアミド

ハンドルアッシー
 ポリアミド XDEH 160

取付部品：MC6S 5×20 (2), XCAN 5 (2)
XC 用アダプタープレート付属

ボールラッチロックキット XC - XC

ボールラッチロックキット
アルミ、アルマイト処理 XCEL 60 B

ボールラッチと必要な組み付け金具付属

ボールラッチロックキット XC - XC

ボールラッチロックキット
アルミ、アルマイト処理 XCEL 60 BA

ボールラッチと必要な組み付け金具付属

160

50

128

37

17

51

60

35

4

43

4

51

60

35



402 エンクロージャーコンポーネント XC - ケーブルトレイ

エンクロージャーコンポーネント XC（続き）

エンクロージャーコンポーネント XC - ケーブルトレイ 

安全スイッチブラケットキット XC - XC

安全スイッチブラケットキット
アルミ、アルマイト処理 XFEL 60 WA

必要な組み付け金具付属。安全スイッチ Schmersal 
AZ 15/16-B1 および Guardmaster Trojan 5 用（安全ス
イッチは別売り）。

51

60

50
35

M5

4

40

42

安全スイッチブラケットキット XC - XC

安全スイッチブラケットキット
アルミ、アルマイト処理 XCEL 60 WA

必要な組み付け金具付属
安全スイッチ Schmersal AZ 15/16-B1 および
Guardmaster Trojan 5 用（安全スイッチは別売り）。

43

4

51

60

35

M540

47

ケーブルトレイ 22×22 mm

ケーブルトレイ、22 mm × 22 mm
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCCD 3×22
XCCD L×22

ケーブルトレイ 44×44 mm

ケーブルトレイカバー、44 mm
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCCC 3×44
XCCC L×44

ケーブルトレイ、44 mm × 44 mm
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCCD 3×44
XCCD L×44

22

22

44

44

44

ケーブルトレイ 44×88 mm

ケーブルトレイカバー、88 mm
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCCC 3×88
XCCC L×88

ケーブルトレイ、44 mm × 88 mm
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCCD 3×44×88
XCCD L×44×88

86
43

15,615,6

44
88

15,615,6

22

5

4,2

8,5 5,2
∅5,4

∅5,4

5,2

5,2

44

XCCC

XCCD



エンクロージャーコンポーネント XC - ケーブルトレイ 403
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X85P
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XK
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X300

GR
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XT

WL

XC

XF

XD

ELV

CTL

FST

TR

APX

IDX

エンクロージャーコンポーネント XC - ケーブルトレイ（続き）

ケーブルトレイ 88×88 mm

ケーブルトレイカバー、88 mm
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCCC 3×88
XCCC L×88

ケーブルトレイ、88 mm × 88 mm
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm） 

XCCD 3×88
XCCD L×88

86
43

15,615,6

44

56

88

15,615,6

22

88

5

4,2

8,5 5,2
∅5,4

∅5,4

5,2

5,2

XCCC

XCCD

ケーブルトレイ、仕切り付き 88×88 mm

ケーブルトレイカバー、88 mm
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCCC 3×88
XCCC L×88

ケーブルトレイ、仕切り付き、
88mm×88mm
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm） 

XCCD 3×88 D
XCCD L×88 D

86
43

15,615,6

XCCC
5

4,2

8,5 5,2
�5,4

�5,4

5,2

5,2

88

44

88

111820

86

XCCD

71

ケーブルトレイ 88×88mm、L 字接続 45º および 90º

ケーブルトレイ、88mm、L 字接続 45º
ケーブルトレイ、88mm、L 字接続 90º
アルミ、アルマイト処理
ケーブルトレイ 88×88mm、XCCD 3x88、XCCD 3x88 D 用

5116127
5116125

注記 ! アダプタ 5116441 が 2 個付属

40

8840

88

88

113 (45º)
176 (90º)

min 80

A=+90º
A

A

A

A



404 直線運動用コンポーネント XC

直線運動用コンポーネント XC

T 溝用スライドエレメント

T 溝用スライドエレメント
超高分子量ポリエチレン XCLB 20×30

セットスクリュー付属

ガイドプロファイル

ガイドプロファイル
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCLP 3×44
XCLP L×44

取付部品：MF6S 6×12、XCAN 6

ガイドプロファイル用エンドキャップ

ガイドプロファイル用エンド
キャップ
XCLP ..×44
ポリアミド XCBE 20×44*

取付部品：MLC6S 5×10 (2)
* 注記：ご注文単位は 10 個です。

ガイドレールプロファイル用スライドエレメン
ト、ポリエチレン

ガイドプロファイル XCLP..×44 用
スライドエレメントアセンブリ
超高分子量ポリエチレン XCLE 34×52

30

22

5

20
24

12,5

43,5

20,5

6,5

44
20

10

34,5

52

26



直線運動用コンポーネント XC 405
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FST
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IDX

直線運動用コンポーネント XC（続き）

ガイドレールプロファイル用調節機能付きスライ
ドエレメント

ガイドプロファイル XCLP..×44 用
スライドエレメントアセンブリ
超高分子量ポリエチレンスライド
インサート付きダイキャストアル
ミニウム製 XCLE 34×80 A

M6 ネジを外側から取り付けることができます。また
M6M 6 ナットの取り付けも可能です。

ホイール、直径 48 mm

ホイール、直径 48 mm
ポリアミド XCAW 48

取付部品：M6S 8×30 (1), BRB 8.4×16 (1), XCAN 8 (1)
ベアリングとスペーサースリーブ付属

ガイドホイール、直径 48 mm

ガイドホイール、直径 48 mm
ポリアミド XCAW 48 G

取付部品：M6S 8×30 (1), BRB 8.4×16 (1), XCAN 8 (1)
ベアリングとスペーサースリーブ付属

ホイールヨーク

ホイールヨーク
亜鉛、ダイキャスト XCAY 44

取付部品：MLC6S 8×14(1）、XCAN 8（1）（ビームサ
イド）または MLC6S 8×30（1）（ビームエンド）
ガイドラグ付属

18
10

1,5

11

19

�6,8 52

10

34,5±0,5

80

28 1

�8,4±0,2

�48

28 1

�8,4±0,2

�48 �58

10,5±0,1

66 71

44

42

シャフトサポートプロファイル

シャフトサポートプロファイル
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCLS 10×3
XCLS 10×L

取付部品：MLC6S 5×10、XCAN 5
200 mm 毎に事前ドリル穴付き
スチールシャフト XCLJ 10×3 用

リニアビーム用サドル

リニアビーム用サドル
アルミ、アルマイト処理
L=250 mm
L=300 mm

XCLZ 250×132
XCLZ 300×220

スプリング付きエンドキャップ、フェルトパッド、潤
滑油、組み付け説明書を含む

リニアビームアダプター

リニアビームアダプター
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCLY 3×88×15
XCLY L×88×15

64 または 88mm XC ビームおよびスチールシャフト
XCLJ 10×3 用

10

59,7
±1,0

200

22

11,5

XCLJ 10×3

44

44

44

44

22

42

51

63,5

63,5

220

22

132
44

44

22

41,3

41,3 256

306

108±0,5

22

22

84
9

14,9
7,4



406 回転モーションのためのコンポーネント XC

直線運動用コンポーネント XC（続き）

回転モーションのためのコンポーネント XC

リニアビーム 68×88 mm

リニアビーム 68×88 mm
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCLY 3×88×68
XCLY L×88×68

エンドキャップ：XCBE 44×88 (2)、XCBE 15×44 (2)
を使用
スチールシャフト XCLJ 6×3 用

22

88±0,5

44±0,4

22

67,9

45,4
56,5

35,5
8,9

60±0,5
44±0,5
22

リニアビーム 88×88 mm

リニアビーム 88×88 mm
アルミ、アルマイト処理
長さ 3m（3030±5mm）
カットサービス（30 ～ 3000mm）

XCLY 3×88
XCLY L×88

エンドキャップ：XCBE 88 (2) を使用
スチールシャフト XCLJ 10×3 用

リニアビーム用スチールシャフト 6 mm

リニアビーム用スチールシャフト
直径 6 mm
長さ 3m XDLJ 6×3

108±0,5

77,6±0,5

77,6±0,5

75,6±0,5

63,8
57,5

22

44±0,4

22

88±0,5

17,2

22

88

∅6
3000

ジョイント

ジョイント
亜鉛、ダイキャスト XCFJ 44

取付部品：MLC6S 8×14（2）、XCAN 8（2）（ビーム
サイド）または MLC6S 8×30（2）（ビームエンド）
方向逆転用ガイドラグ付属

44

33

33

パラレルジョイント

T 溝と T 溝を、ジョイントします。
アルミ、アルマイト処理 XCFJ 75 E

取付部品：MLC6S 8×14（4）、XCAN 8（4）

22

24

75
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