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Fuente de alimentación 
enchufable RS PRO, 25W, 5V 
dc, 5A, eficiencia de nivel VI, 

fuente de alimentación 
Switched Mode de 4 salidas 

Código RS: 124-2207             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 

• Adaptador de 
conmutación 
enchufable 

 

• Doble aislamiento 

 

• Protección de 
cortocircuito, contra 
sobrecarga 

 

• Bajo consumo de 
potencia en standby 

 

• Energy Star nivel VI 

CARACTERÍSTICA
S 
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productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad 
comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior. 

 

 

 

El adaptador de conmutación de alimentación enchufable RS tiene doble aislamiento y un nivel de 
energía DOE VI.  

 

 

 

Tipo Fuente de alimentación Switched Mode 

Tipo de conector macho Tipo C 

Conector de salida USB tipo A 

Conector de entrada Conector macho europeo 

Número de salidas 4 

Eficiencia Mín. 80% 

Nivel de eficiencia energética VI 

Aplicaciones 

Ordenadores de placa única, comunicaciones 
inalámbricas, equipos periféricos, equipos de red, 
equipos portátiles, tabletas y portátiles, smartphones, 
equipos de telecomunicaciones 

Requisitos de seguridad CE(LVD) EN60950- 1:2006+A12:2011 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones generales 
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Tensión de salida 5V cc 

Tensión de entrada 
100V ac, 110V ac, 115V ac, 120Vac, 127V ac, 
220Vac, 230V ac, 240V ac 

Corriente de salida 5A 

Potencia nominal 25W 

Rigidez dieléctrica 3000VAC 1min 5mA inp.<->outp. 

Corriente de fugas 0,25 mA máx. A 240VAC 

Protección de sobrecorriente Reinicio automático continuo 

Frecuencia de entrada 47…63Hz 

Tiempo de retención, condiciones nom 10 ms@115VAC 

Corriente de entrada <30A/230VAC 

Consumo de potencia sin carga < 0,3 vatios 

Tiempo de recuperación ±2 % Máx. 1ms 

Rizado y ruido Máx. 200mV pp 

Cortocircuito Sí 

 

     

 

Anchura 35,8mm 

Longitud 72,4mm 

Profundidad 75,5mm 

Humedad 35...85% HR 

Peso 125g 

 

 

 

Temperatura máxima 45°C 

Temperatura mínima -5°C 

 

  

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones eléctricas 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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Cumplimiento/Certificaciones EU CoC V5 Tier 2 / Energy Star DOE VI 

Se cumplen los estándares 
CE, EN 55020, EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-3, TUV/GS EN 60950-1 
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