TECHNICKY LIST

TERMOSTAT ELEKTRONICKY
DCT 010 | oc20assv
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m Maximalni spinany proud Provozni teplota _
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-30 a7 +50 °C (-22 az +122 °F)
-30 az +60 °C (-22 az +140 °F)
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01011.0-21
01011.0-22
01011.0-41
01011.0-42

2Verze se sekundarni spinaci funkci mohou také registrovat vihkost vzduchu a proto nabizeji dodatecnou ochranu pro elektroniku.
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DC13A
DCMA
DC13A
DCMA

> \lysoky spinany vykon DC

> Nastavitelna teplota
> Minimalni hystereze

vlhkosti vzduchu.

TECHNICKE UDAJE

Hystereze spinani (teplota)
Doba odezvy

Externi senzor

Typ kontaktu

Zivotnost

Provozni napéti

Indikator funkce

Pripojeni

Montai

Kryt

Rozméry
Hmotnost
Montazni poloha

Skladovaci teplota

Provozni/Skladovaci vihkost

Stupeii kryti
Schvaleni

Upozornéni

Schéma pripojeni

-30 az +50 °C (-22 az +122 °F)
-30 az +60 °C (-22 az +140 °F)

Hystereze spinani: 4 % RV (+1 % tolerance) pfi +25 °C (+77 °F), 50 % RV.

-10az +50 °C
0az+60°C
-10az +50 °C
0az+60°C

> Opticka LED indikace funkce
> Integrovany spinaci modul
> Ptesné méfeni externim senzorem

Elektronicky termostat s integrovanym spinacim modulem je uréen pro ovladani DC zafizeni s vysokym vykonem
ve skiinich rozvadéc. Topeni, chlazeni, ventilace nebo signalizacni zafizeni mohou byt pfimo ovladany internim
elektronickym okruhem. Externi senzor miiZe byt pro presné méreni teploty umistén kdekoliv v rozvadéci. Navic,
tento termostat je dostupny nejen ve verzi pro méfeni teploty prostfednictvim externiho senzoru, ale i pro méfeni

CE ANus & FA[ Rops™

3K (+1K tolerance) pfi +25 °C (+77 °F), 50 % RV

cca 5 sek.

2 m kabel s konektorem (soutast baleni)

Zapinaci kontakt NO (MOSFET) nebo vypinaci kontakt NC (MOSFET)
>100.000 sepnuti

DC20-56V

LED

6ti pélova svorka: lanko' 1,5 mm? (AWG 16);
max. 2,5 mm? (AWG 12)

prichytkou na 35 mm DIN listu, EN 60715
plast dle UL94 V-0, Sedy (dvoubarevny)
93x53x44 mm

cca 120 g (véetné senzoru)

svisla

-40 az +80 °C (-40 az +176 °F)

max. 90 % relativni vihkosti (nekondenzatni)
IP20

VDE, UL File No. E164102, EAC

dalsi verze na vyzadani

' Pii pfipojovani lankovymi voditi je poteba pouzit lisovanou koncovku.

Priklad zapojeni
Topeni Termostat DCT 010

Primarni funkce Sekundarni funkce? Kontakt (primarni)
sah nastaveni teploty nastaveni vihkosti
= (No)

Zapinaci kontakt (NO

Zapinaci kontakt (NO)
Rozpinaci kontakt (NC)
Rozpinaci kontakt (NC)

65% RV fixné nastaveno
65 % RV fixné nastaveno
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