Leerrohr

MERKMALE

Preiswertes schwer
entflammbares
Material

Universal-Leerrohr,
widerstandsféhig
gegen
langandauerndes
Biegen und
Vibrationen

Hergestellt aus
extrudergezogenem
Polyethylen

Bruchfest gemaf
BS6099

IP55-Leerrohr (bei
Verwendung mit
kompatiblen
Armaturen, separat
erhaltlich)

Flexibler Kunststoffschlauch,
RS PRO, grau, 10 mm x5 m

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile
in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Leerrohr

Produktbeschreibung

Ein kostenglinstiges schwer entflammbares, universell einsetzbares Leerrohr, das gegen
langandauerndes Biegen und Vibrationen bestandig ist. Hergestellt aus extrudergezogenem

Polyethylen.

Allgemeine

Kabeltyp

Werkstoff

Farbe
Beschichtungsmaterial

Bestandig gegen

Mechanische

Flexibel
Kunststoff
Grau

Unbeschichtet

Salpetersaure, Schwefelsaure, Reinigungsmittel,
Diesel, Weil3er Alkohol

Nenndurchmesser
Aulendurchmesser
Innendurchmesser
Lange

Minimaler Biegeradius

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur
Minimale Betriebstemperatur

10mm
10,2mm
7,4mm
5mm
9mm

+100°C
-50°C
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Leerrohr

Schutzkategorie

IP-Schutzart

IP 55

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung
Normen erfillt

2011/65/EU und 2015/863
BS6099

C
ITEM NO. A B C
RS 429-688 7.4:0.4 10.240.4 264
RS 429-678 10.740.4 16.0+0.4 3.30
RS 429-672 141404 | 200404 | 3.70
RS 429-666 21.240.4 25.8+0.4 3.10
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